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OMPLIANT

A digitalis interfészek 50-polusu csatlakozokat

tartalmaznak (KS), és szamos elényt kinalnak, mint

példaul

¢ Redundancia: az interfészeken két 50-p6lusu (AKB)
csatlakozé van, a redundancia céljara.

¢ Tobb interfész egy relével jelzi, ha a lehetséges két
tapegység egyikénél a fesziiltség hozzavetdleges értéke
12 V ala esik.

* A kartyakat rugds vagy csavaros csatlakozassal lehet
telepiteni.

* Tobb funkcié egyesitve: levalasztok, biztositékok
allapotjelzbvel, relé és allapotjelzé LED-ek.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Interfész, RS, 2 x AKB (50P), LM2NZF 5,08 mm
Rendelési szdm 1371410000

Tipus TBY-SDV 144-PS-2KB-Z

GTIN (EAN) 4050118207279

Qty. 1 Darab

Szallitas allapota Kifutott
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 80 mm Mélység (coll) 3.1496 inch
Magassag 109 mm Magassag (coll) 4.2913 inch
Szélesség 134 mm Szélesség (coll) 5.2756 inch
Nett6 tomeg 219g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40...85 °C Uzemi hémérséklet -25..70°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7b305775-bf96-40a0-9bb6-8abdb4644a87

Altalanos adatok

LED-es allapotjelz6 csatorndnként Nem Levalasztas csatornanként Nem
Mérépont tipusa Nem Osszekots Nem
Biztositék / csatorna Nem Téapfesziiltség LED-4llapota zold
Tapellatas biztositéka 2A

Csatlakozasi adatok

P6lusszam (vezérl6 oldal)

50 polusu csatlakozd

Csatlakozas (terepi oldal)

LM2NZF 5,08 mm

Csatlakozas a vezérl6 oldalan 2 x AKB (50P)

Névleges adatok

Uzemi fesziiltség 24V DC Max. aram csatornanként TA
Osszes lizemi aram 2A

Szigetelések koordinalasa (EN50178)

Névleges szigetelési fesziiltség <b50VAC Tulfesziltség kategoria 1}
Szennyezés sulyossaga 2 Lokofesziltség-préba (1,2/ 50 ps) 0.8 kV
Szigetelésvizsgalati feszliltség AC 0.35 kV

Csatlakoz6 mezé

Min. vezeték-keresztmetszet, AWG AWG 24 Csatlakozas tipusa Hazérugos csatlakozas
Hively mGanyag gallérral, max. 1.5 mm?2 Flexibilis hivellyel, min. 0.25 mm?2
Flexibilis hiivellyel, max. 1.5 mm?2 Flexibilis, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2 Tomor, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?2
Tomor, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2 Csupaszolasi hossz 7.5 mm
Rogzitési tartomany, max. 2.5 mm?2 Rogzitési tartomany, min. 0.13 mm?2
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Max. vezeték keresztmetszet, AWG AWG 14

Tapcsatlakozas

Csatlakozas tipusa Huzo6rugos csatlakozas Rogzitési tartomany, min. 0.13 mm?2
Rogzitési tartomany, max. 2.5 mm?2 Toémor, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2
Tomor, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?2 Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2
Flexibilis, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2 Flexibilis huivellyel, max. 1.5 mm?2
Flexibilis hivellyel, min. 0.25 mm?2 ErvéghUver muanyag gallérral, max. 1.5 mm?2
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG AWG 14 Vezeték keresztmetszet, max. AWG AWG 24
Csupaszolasi hossz 7.5 mm

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-52
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