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ACT20M: The slim solution

¢ Safe and space-saving (6 mm) isolation and conversion

* Quick installation of the power supply unit using the
CH20M mounting rail bus

* Easy configuration via DIP switch or FDT/DTM software

¢ Extensive approvals such as ATEX, IECEX, GL, DNV

* High interference resistance

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Hoémérséklet-atalakitd, Without galvanic isolation,
Input : Temperature, PT100, Output: |/ U

Rendelési szam 1375520000

Tipus ACT20M-RTI-AO-E-S

GTIN (EAN) 4050118259681

Qty. 1 Darab

\/comum
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Miszaki adatok

Tanusitvanyok
Jovahagyasok UK
W () <tw> |ECEX CA
LY i th
LISTED " APPROVED ATEX - KEMA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E337701
Méretek és tomegek
Mélység 114.3 mm Mélység (coll) 4.5 inch
Magassag 112.5 mm Magassag (coll) 4.4291 inch
Szélesség 6.1 mm Szélesség (coll) 0.2402 inch
Nett6é tomeg 86g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Uzemi hdmérséklet -25°C..70°C
Paratartalom izemi hémérsékleten 0...95% (paralecsapodas Paratartalom 40°C /93 %

nem megengedett )

rel. paratartalom,
paralecsapddas nélkdl

Meghibasodasi valészinliség

MTBF 195 a

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2f6dd957-42 1a-46db-a0c2-cf1609156924

Bemenet

Szenzor PT100 (2-/3-/4- wire) Bemenetek darabszama 1

Vezetékellenallas a méréaramkorben =50Q Hémérséklet bemeneti tartomany

Konfiguralhato, PT100:
-200...+850 °C, min.
méréstartomany 10 °C
(RTD)

Az érzékel6kabel ellendllasdnak hatasa <0.002 Q/Q (@ 3/4-wire)

Kimenet

Kimenetek szama 1 terhel6 impedancia fesziiltsége =10 kQ

Terhel6 impedancia arama <600 Q Szakadasérzékeléssel Igen, Configurable, 3,5
mA / 23 mA / nincs

Tipus aktiv, a csatlakoztatott Kimen6 fesziiltség, megjegyzés configurable, 0(2)...10V,

vezérl6 passziv legyen

0(1)..5V

Kimend aram konfiguralhato, 0...20 mA,

4..20 mA

Kimend jel hatar

<4 mA (atlag), <60 mA
(impulzusaram), kis
kitoltési tényez6

Altalanos adatok

Pontossag abszolut pontossag: a mérésitartomany<t0,1 %-a
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IP20

Téapfesziiltség

24V DC 30 %

Lépés valaszideje

Konfiguralhato, < 30 ms, <300 ms

Tartésin TS 35

Hémérséklet egyltthatd <0,01 % a mérési tartomanyra vonatkoztatva / °C vagy 0,02 °C / °C

Delivery state Setting parameters Input
Konfiguracio 0..10V
Setting parameters Bandwidth
Konfiguracio 50 Hz
Setting parameters Output
Konfiguracio 0..20 mA
Setting parameters Output 2
Konfiguracio 0..20 mA
Setting parameters Noise suppression
Konfiguracio enabled
Setting parameters Start temperature
Konfiguracio -200 °C
Setting parameters End temperature
Konfiguracio 0°C

Névleges dramfelvétel 0.5 VA

Konfiguracio DIP-kapcsold

Uzemi magassag <2000 m

Aramfelvétel, max. 05 W

Aramfelvétel, tip. 0.37 W

Delivery state

Input: 0...10 V // Bandwidth: 50 Hz // Output: 0...20 mA // Output 2: 0...20 mA // Noise
suppression: enabled // Start temperature: -200 °C // End temperature: O °C

Szigetelések koordinalasa

EMC szabvanyok

IEC 61326-1 Szennyezés sulyossaga 2

Galvanikus levalasztas

Szigetelés nélkul

Ex alkalmazasok (ATEX) adatai

Jelolés

Ex nA lIC T4 Gc, Szabvany:
IEC 60079-0-15

I13GExnAIICT4 Ge IECEx - gaz feliratozas

Installation location

Biztonsagos (2-es zéna)
terileten telepitett eszkoz

Csatlakozasi adatok

Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Meghuzasi nyomaték, min. 0.4 Nm

Meghtzasi nyomaték, max. 0.6 Nm Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?
csatlakozas

Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2

csatlakozas, min. csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 30 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14

AWG, min. AWG, max.

ENMC megfeleloség és jovahagyasok

EMC szabvanyok

IEC 61326-1 Szabvanyok IEC61010-1

Elem leirasa

A termék leirasa

Az ACT20M-RTI-AO-S konfiguralhaté hémérséklet-mérdjeladd analdg jeleket valaszt le és alakit
at. Az analég RTD bemeneti jelet (Pt100) linearisan analég kimeneti jellé alakitja és galvanikusan
levalasztja. A tapellatas és a bemenet/kimenet galvanikus levalasztasat (3-utas levalasztas) a
kozvetlen vezetékezés vagy a Weidmiiller gy(jtsin biztositja.
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Az ACT20M-RTI-AO-E-S konfiguralhaté hémérséklet-méréjeladd ugyanezt a funkciot kindlja, de
galvanikus levalasztas nélkiil.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002919 ETIM 9.0 EC002919
ETIM 10.0 EC002919 ECLASS 14.0 27-21-01-29
ECLASS 15.0 27-21-01-29
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Connection diagram

Dimensional drawing

Output

114.3

6.5
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DIP switch setting

Tererature range TCT
PH100: -200..4850 °C

example for DIP switch setting
(with ACT20M tool software)

i

T— Op-Swich Tool —
e Terperatre convete. 2/3/4-wire RTD, Wehout isclaton
TAOE Bl Sorew 1375520000
Oups
EIIN.2 Moo
Sensor e " 0-20mA
4 20m

example for DIP switch setting
(with ACT20M tool software)
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Altalanos rendelési adatok

A MultiFit a Weidmiiller mas gyartmanyu sorkapcsokhoz

hasznalhato jelolérendszere. A Weidmiiller Dekafixhez

hasonléan a MultiFit csalad jelol6i is atalakitas nélkiil

hasznalhatok a szabvanyos nyomtatasi rendszerekben.

Javasoljuk, hogy a MultiFit elsé hasznélata el6tt az

alkalmazott sorkapcsokon a mintajel6lékkel végezzen

probat.

* Egy jelold, kiillonbdzd gyartmanyd sorkapcsokhoz
hasznalhato.

* Hasznalatra kész jelolék standard nyomtatassal

¢ Jelolék PrintJet CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel
torténd nyomtatashoz

¢ Egyedileg nyomtatott jel6l6k a felhasznalé CAE adatai
vagy specifikacioi alapjan

* Egy jelolérendszer minden alkalmazashoz

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus MF 5/7.5 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1877680000 MultiFit, Sorkapocs jel6lé, 5 x 7.5 mm,
szam Adels RKW, Phoenix, fehér

GTIN (EAN) 4032248468270

Qty. 320 ST

Raszter mm-ben (P): 7.50

ACT20 (DIN sinnel és tapegységekkel)

Tapegység-adapter modulok a tapfesziiltség elvalasztott
vezetéséhez és elosztasahoz: az ACT20 sorozati/
MICROSERIES jelatalakitok szamara.

A 22,5/6,1 mm széles tApmodulok kdzvetleniil az analég
jelatalakitok mellé szerelheték. A 24 V DC tapfesziiltség
valaszthatbéan a CH20M (ACT20-sorozat) sinbusszal vagy
egyszerlien a dugaszolhaté ZQV 4N (MICROSERIES)
keresztosszekotbvel athidalhatd.

Az ACT20-Feed-In-PRO-S szintén érzékelheti a CH20
buszra rogzité profilra felszerelt barmelyik eszkdzrél érkezd
hibajelzéseket.

Hiba vagy meghibasodés esetén az integralt allapotrelé
koz0s riasztast kild a kilsé vezérlének. Mindezeken felill,
az ACT20 Feed-In PRO-S késziilékhez két tApegység
csatlakoztathatd (egy primer és egy tartalék). A CH20
buszra rogzité profilra szerelt két betaplalé modul 100%-
osan redundans tapellatast biztosit.

A tapegység allapotat és a hibalizeneteket harom LED
jelzi.

Az ACT20M-Feed-In PRO Ex zone?2 / Division2
alkalmazésokban is hasznéalhaté.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus ACT20-FEED-IN-BASIC-S Valtozat

Rendelési 1282490000 Supply module, Distributes supply voltage to rail bus

szam
GTIN (EAN) 4050118072730
Qty. 18T

CH20M BUS SET - készlet

Altalanos rendelési adatok

A moduléris elektronikai hazrendszerhez integralt tartosin
busz
Amikor modulos alkalmazasokon belil gondoskodik a
tapellatasrol, csatlakozasrol vagy elosztasrol, a tartodsin
busz helyettesitheti az id6igényes egyéni huzalozas
folyamatat a rugalmas és az egész rendszerben
folyamatos megoldassal.
A rendszerbusz biztonsagosan van beépitve a 35
mme-es szabvanyos szerelésinbe. Az SMD-buszos
sinérintkez blokk reflow-forrasztassal forraszthato,
igy az komponensek konfekcionaldsa soran teljesen
automatikus folyamatot tesz lehetévé. A nagy ellenallasq,
aranyozott érintkezéfeliiletek tartds és megbizhatd
érintkezést biztositanak minden hazszélesség esetén.
» Korlatlan skalazhatésag Az integralt csatlakozasi
megoldasnak kdszonhetéen a rendszer teljes
szélességében: 6 mm korongtdl a 67 mm-es nagy
kapacitasu hazig.
Egyszeri karbantarthatésag a telepités soran
A modulok cseréje egyszer(i, még a meglévé
modulcsoportokban is, - anélkiil, hogy a szomszédos
modulokra hatassal lenne.
Univerzalis integralds A zavarmentes
rendszerbusz biztonsagosan van beépitve a 35 mm-es
szabvanyos szerel6sinbe.
* Maximalis elérhetSség Ot teljesen galvanizalt és
részben aranyozott, kettds ivi érintkezé biztositja
a tartds kapcsolatot a tartdsin buszhoz. A THR
forraszkarimak stabil kapcsolatot garantalnak a
nyomtatott kapcsolasi tablaval.

Tipus SET CH20M BUS 250MM TS ... Valtozat
Rendelési 1335150000 Szerelésin buszrendszer, Mintakészlet, OMNIMATE Housing - CH20M
szam sorozat, Szélesség: 25.1 mm

GTIN (EAN) 4050118138382

Qty. 18T

Tipus SET CH20M BUS 250MM TS ... Valtozat

Rendelési 1335140000 Szerel6sin buszrendszer, Mintakészlet, OMNIMATE Housing - CH20M
szam sorozat, Szélesség: 25.1 mm

GTIN (EAN) 4050118138375
Qty. 18T
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