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Kétsoros hiivelyes dugé PUSHIN rugés csatlakozassal

e Egyszer(ien csak illessze be az el6készitett huzalokat - és
készen van

* Hasznalata gyorsan elsajatithatd, mivel

* a huzalbemenet és a feldolgozo rész egyértelmien
elkilonil egymastol

¢ Integralt nyomdégombok a csatlakozasi pont
felnyitasdhoz

* Nagy alkatrész stirliség a kis magassag miatt

¢ Opciods: a Weidmdiller retesz és kioldd hasznéalata esetén
nincs sziikség szerszamra
kioldé retesz (LR) vagy kioldo kar (LH)

Altalanos rendelési adatok

Valtozat NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozd,
3.50 mm, Polusszam: 34, 180°, PUSH IN
aktuatorral, Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.: 1.5 mm?2, Doboz

Rendelési szam 1376040000

Tipus B2CF 3.50/34/180LH SN OR BX

GTIN (EAN) 4050118177114

Qty. 24 Darab

Termékadatok IEC: 320V /134 A/0.14-1.5 mm?
UL: 300V /9.5 A/ AWG 30-AWG 16

Csomagoléas Doboz
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
W
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 29.9 mm Mélység (coll) 1.1772 inch
Magassag 17.25 mm Magassag (coll) 0.6791 inch
Szélesség 66.4 mm Szélesség (coll) 2.6142 inch
Nett6é tomeg 23.08g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma

Bolcsétol a kapuig

0.530 kg CO2eq.

System Parameters

Termékcsalad

OMNIMATE Signal
- sorozat B2C/S2C 3.50 -
2-soros

Csatlakozas tipusa

Terepi csatlakozas

Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN aktuétorral Raszter mm-ben (P) 3.50 mm
Raszter inch-ben (P) 0.138" Vezeték kimeneti irdny 180°
Poélusszam 34 L1, mm 56.00 mm
L1, inch 2.205" Sorok szdma 1
Erintkezésorok szama 2 Névleges keresztmetszet 15 mm?2

Erintésvédelem a DIN VDE 57 106
szerint

Ujjak szdmara biztonsagos

Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint

IP20 dugaszolt

Védelmi osztaly IP20, teljesen felszerelve Kédolhato Igen
Csupaszolasi hossz 10 mm Csavarhuzé éle 04x25
Csavarhuzé éle, standard DIN 5264 Dugaszolasi ciklusok 25
Dugaszolasi eré/polus, max. 35N Huzoéeré / poélus, max. 35N
Anyagjellemzdék

Szigetel6anyag PA 66 GF 30 Szin narancssarga
Szinskala (hasonlo) RAL 2000 Szigetel6anyag csoport Il
Kaszéutképzési 6sszehasonlitdsi szam = 600 Szigetelési ellenéllas 2108 Q
(CTI)

Moisture Level (MSL) UL 94 éghetéségi osztaly V-0
Erintkez$ anyaga Réz6tvozet Erintkezd feliilet 6nozott
Dugaszolhaté csatlakozas 2...5 ym Sn hot-dip tinned Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C
rétegszerkezete

Tarolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -50 °C
Uzemi hémérséklet, max. 120°C Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -40 °C
Hémérsékleti tartomany, telepités, max. 120 °C
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Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984 Névleges aram, min. polusszam (Tu=20 13.4 A
oc)
Névleges aram, maximalis polusszam 10 A Névleges aram, min. pélusszam 12 A
(Tu=20 °C) (Tu=40°C)
Névleges dram, maximalis pdlusszam 9 A Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 320V
(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges fesziiltség a lll/2 talfesziiltség 160 V Névleges fesziiltség a 1ll/3 tulfesziiltség 160 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges lokéfesziltség a ll/2 2.5 kv Névleges Iokéfesziiltség a lll/2 2.5 kV
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez mértékéhez
Névleges lokéfesziiltség a lll/3 2.5 kV Rovid idejl hatardram ellenallas 3x 1smit80 A
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyez6dés
mértékéhez
Csomagolas
Csomagolas Doboz VPE hosszusag 338.00 mm
VPE szélesség 130.00 mm VPE magasséag 33.00 mm
Csatlakoztathato vezetékek
Rogzitési tartomany, névleges 0.14 mm?2
csatlakozas, min.
Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2
csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 30
AWG, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 16
AWG, max.
Tomor, min. HO5(07) V-U 0.14 mm?2
Tomor, max. HO5(07) V-U 1.5 mm?
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.14 mm?
Flexibilis, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?
mianyag galléros érvéghivellyel, DIN  0.14 mm?2
46228 pt 4, min.
mUanyag galléros érvéghivellyel, DIN 1T mm?2
46228 pt 4, max.
érvéghuvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0.14 mm?2
érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 1.5 mm?2
Rogzithet6 vezeték Vezetékcsatlakozés keresztmetszete névleges 0.14 mm?

érvéghively

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 10 mm

Ajanlott érvéghiively

HO0,14/12 GR SV

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

névleges

0.25 mm?2

érvéghuvely

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 10 mm

Ajanlott érvéghiively

HO,25/12 HBL SV

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

névleges

0.34 mm?2

érvéghuvely

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 10 mm

Ajanlott érvéghiively

HO,34/12 TK SV

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete névleges 0.5 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz ‘ névleges 12 mm
Ajanlott érvéghiively HO0,5/16 OR SV

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 10 mm

Ajanlott érvéghiively

HO,5/10

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

névleges

0.75 mm?

érvéghuively

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 12 mm

Ajanlott érvéghively

HO0,75/16 W SV

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 10 mm
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Ajanlott érvéghiively HO0,75/10

Vezetékcsatlakozés keresztmetszete névleges 1

érvéghively

Csupaszolasi hossz \ névleges 12 mm
Ajanlott érvéghuvely H1,0/16 GE SV
Csupaszolasi hossz \ névleges 10 mm

Ajanlott érvéghuvely H1,0/10

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete névleges 1.5 mm?2

érvéghuvely

Csupaszolasi hossz ‘ névleges 10 mm

Ajanlott érvéghiively H1,5/10

Hivatkozasi szoveg A mianyag gallér kiils6é atméréje nem lehet nagyobb az osztasnal (P), Az érvéghiivelyek hosszat a

terméknek és a névleges fesziiltségnek megfeleléen kell megvalasztani.

CSA névleges adatok

Intézet (CSA) CSA Tanusitvany szama (CSA) 200039-1121690
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 50V

csoport / CSA) csoport / CSA)

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V Névleges aram (B felhasznalasi csoport /9.5 A

csoport / CSA) CSA)

Névleges aram (C felhasznalasi csoport /9.5 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport /9.5 A

CSA) CSA)

Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 30 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 16
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - lasd a
tanusitvanyt.

UL 1059 névleges adatok

Intézet (cURus) CURUS Tanusitvany szama (cURus) E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 50V
csoport / UL 1059) csoport / UL 1059)

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 9.5 A

csoport / UL 1059) UL 1059)
Névleges aram (C felhasznalasi csoport/ 9.5 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 9.5 A
UL 1059) UL 1059)
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 30 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 16
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a
tanusitvanyt.
Tipusvizsgalatok
Teszt: Jelolések tartéssaga Standard IEC 61984 szabvany, 6.2 és 7.3.2 / 10.11
szakasz, minta az IEC 60068-2-70 / 12.95
szabvany szerint
Teszt eredetjeldlés, tipusazonositas, raszter,
anyagtipus, datum o6ra, UL tanusitvany, cULus
tanudsitvany
Kiértékelés elérhet6
Teszt tartéssag
Kiértékelés atadva
Teszt: Helytelen illesztés (nem Standard IEC 61984 szabvany, 6.3 és 6.9.1 / 10.11
felcserélhetdk) szakasz, IEC 60512-13-6 / 02.06
Teszt 180°-ban elforgatva kédolo elemek nélkil
Kiértékelés atadva
Teszt 180°-kal elforditva kodoléelemekkel
Kiértékelés atadva
Teszt szemrevételezéses ellendrzés
Kiértékelés atadva
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Teszt: Rogzithetd keresztmetszet Standard

IEC 60999-1 szabvany, 7 és 9.1 / 11.99 szakasz,

IEC 60947-1 szabvéany, 8.2.4.56.1 / 03.11

szakasz

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

tomor, 0,14 mm?2

Vezetd tipusa és
keresztmetszete
Vezetd tipusa és
keresztmetszete

sodrott 0,14 mm?

tomor, 1,5 mm2

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

sodrott 1,5 mm2

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 26/1

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 26/19

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 16/1

Vezetd tipusa és

keresztmetszete

AWG 16/19

Kiértékelés

atadva

Vezetékek sériilésének és véletlen Standard

IEC 60999-1 szabvany, 9.4 / 11.99 szakasz

meglazuldsanak vizsgalata Kévetelmény

0.2 kg

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete
Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 26/1

AWG 26/19

Kiértékelés

atadva

Kovetelmény

0,3 kg

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO5V-U0.75

Vezet6 tipusa és
keresztmetszete

HO5V-K0.75

Kiértékelés
Kovetelmény
Vezeték tipusa

atadva

0.4 kg
Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO7V-U1.6

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO7V-K1.5

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 16/1

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 16/19

Kiértékelés

atadva

Kihuzasi vizsgélat Standard

IEC 60999-1 szabvany, 9.5 / 11.99 szakasz

Kovetelmény

210N

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 26/1

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 26/19

Kiértékelés

atadva

Kovetelmény

220N

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO5V-U0.75

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HOb5V-K0.75

Kiértékelés

atadva

Kovetelmény

240N

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO7V-U1.6

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO7V-K1.5
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Vezet6 tipusa és AWG 16/1
keresztmetszete
Vezet6 tipusa és AWG 16/19
keresztmetszete
Kiértékelés atadva
Fontos megjegyzés
IPC megfeleléség A termékek fejlesztése, gyartasa és szdllitAsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany

.megengedhetd” kategoriaja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket
kérésre kiértékeljik.
Megjegyzések * Additional variants on request
Gold-plated contact surfaces on request
Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
Crimp shape A for wire-end ferrules with crimping tools PZ 1,5 (order no. 9005990000) or PZ
6/5 (order no. 9011460000) for larger wire cross-sections recommended.
P on drawing = pitch
Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
Max. outer diameter of the conductor 2.6 mm
In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load
* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Dimensional drawing
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Graph A termék el6nyei
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Erés PUSH-IN csatlakozasBiztos és tartds
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A termék elonyei A termék eldnyei

¢ A
Nagy keresztmetszetek csatlakoztatdsaMax. Gyors PUSH IN csatlakozasSzerszam
1,5 mm?2 kénnyedén csatlakoztathat6 nélkili, érintésvédett szerelés

Felhasznalasi példa

SOLID WIRE WITH FERRULE

T =t ==

FLEXIBLE WIRE
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Kodolo elemek

Altalanos rendelési adatok

Csak azt kapcsolja 6ssze, amit kell: a megfelel
csatlakozast a megfelel6 helyen.

A koédolasi elemek és reteszel6 eszkozok egyértelmuen
hozzarendelik a csatlakozéelemeket a gyartasi és az
tizemelési folyamat soran

A kédolasi elemeket és a reteszel6 eszkdzoket a szerelés
el6tt vagy a kabelkonfekcionalas fazisaban kell behelyezni.
A Weidmudller alternativaja: online konfiguralas a
valtozatkonfigurator segitségével a szallitas el6tti elézetes
kodolashoz.

A kapcsolasi tablan torténd hibas konfekcionalas és

az 0sszekot6 elemek téves csatlakoztatasa tobbé nem
lehetséges.

Az elény: nincs hibakeresés a gyartas soran, és nem
mertil fel a felhasznalé altal okozott tizemelési hiba.

Tipus B2L/S2L 3.50 KO BK BX Valtozat

Rendelési 1849740000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Tartozékok, Kédolé elem, fekete,

szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4032248378203

Qty. 100 ST

Tipus B2L/S2L 3.50 KO OR BX Valtozat

Rendelési 1849730000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Tartozékok, Kédolé elem, narancssarga,
szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4032248378197

Qty. 100 ST
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S$2C-SMT 3.50/180LF Box

Altalanos rendelési adatok

Magas hémérsékletnek ellenalld tlis érintkezésor.

* Erintésbiztos

¢ Beillesztheté a B2CF 3.50 PUSH IN hiivelyes dugoba

* Az aramkori lappal parhuzamos a bedugas iranya
(180° / 90°)

¢ Haz valtozatok: zart (G) és forraszthatd peremes aljzattal
(LF)

* Dobozban (BX) vagy dobra csévélve (RL)

* Reflow-forrasztasos és hullamforrasztasos
alkalmazasokhoz

* 1,5 mm-es vagy 3,5 mm-es tiiskehossz

Tipus S2C-SMT 3.50/34/180LF 3... Valtozat

Rendelési 1290380000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Forraszthatd peremes
szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 3.50 mm, Pélusszam: 34,
GTIN (EAN) 4050118084054 180°, Forrasztétiske hossza (I): 3.5 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 24 ST

S$2C-SMT 3.50/90LF Box

&

Altalanos rendelési adatok

Magas hémeérsékleteknek ellenallé tls kapocsléc

* Erintésbiztos

¢ B2CF 3.50 PUSH IN hiively csatlakozédugdéba
dugaszolhatd

* A dugaszolasi irany merdleges vagy parhuzamos az
aramkori lappal (180°/90°)

e Haz valtatok: zart (G) és forraszkarimas (LF)

* Doboz (BX) vagy antisztatikus tekercses kivitel(i ( RL)
csomagolas

* Reflow- vagy hullamforrasztashoz is alkalmas

¢ alkalmazasok kozott

* 1,5 m vagy 3,2 m csaphossz

Tipus S2C-SMT 3.50/34/90LF 3....  Valtozat

Rendelési 1289610000 NYAK dugaszolé csatlakozd, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 3.50 mm, Pélusszam: 34,
GTIN (EAN) 4050118081893 90°, Forrasztotiiske hossza (l): 3.2 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Qty. 24 ST

Tipus S2C-SMT 3.560/34/90LF 1...  Valtozat

Rendelési 1290010000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 3.50 mm, Pélusszam: 34,
GTIN (EAN) 4050118083149 90°, Forrasztotiiske hossza (): 1.5 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Qty. 24 ST
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Weidmiiller 3t

B2CF 3.50/34/180LH SN OR BX

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ellendarab

S2L 3.50/180F

Egyenes, kétszint( tls érintkezésor kaphato lezart
oldalakkal vagy peremes aljzattal (nyitott oldalu tlis
érintkezésor is kaphato kérésre). Tis érintkezésorok 3,5
mm-es, hulldmforrasztashoz valé csapokkal, dobozos
csomagolassal. Fel lehet 6ket csavarozni a NYAK-ra. A
s érintkez6sorokon hely talalhato a feliratozashoz és

kédolhatok.
Altalanos rendelési adatok
Tipus S2L 3.50/34/180F 3.5SN ...  Valtozat
Rendelési 1729570000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Peremes aljzat, THT-
szam forrasztott csatlakozas, 3.50 mm, Pélusszam: 34, 180°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4032248040971 hossza (l): 3.5 mm, énozott, narancssarga, Doboz
Qty. 24 ST
S2L 3.50/90F

Hajlitott, kétszint( tls érintkezésor kaphato lezart
oldalakkal vagy peremes aljzattal (nyitott oldalu tlis
érintkezésor is kaphatd kérésre). TUs érintkezésorok
3,5 mm-es hullamforrasztashoz valo tlikkel, dobozos
csomagolasban. Fel lehet 6ket csavarozni a NYAK-ra. A
tls érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kédolhatok.

* 80V (IEC)/ 150 V (UL)

* 9A(IEC/ 8 A(UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus S2L 3.50/34/90F 3.5SN O...  Valtozat

Rendelési 1728610000 NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, Peremes aljzat, THT-
szdm forrasztott csatlakozas, 3.50 mm, Pdlusszam: 34, 90°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4032248040070 hossza (l): 3.5 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Qty. 24 ST
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