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A modularis CH20M késziilékhaz alapeleme szamos
elényt kinal, amelyeknek koszonhet6en kivalé valasztasi
lehetSség az On projektjei szamara. A buszhoz és az FE
kapcsolatokhoz szlikséges specialis kivagasok révén
rendkivil rugalmas és adaptalhato.

Egy mésik plusz pontot jelent, hogy Iézerrel lehet
nyomtatni a késziilékhazra, ami kival6 precizitast és
egyedi szerkezeti kialakitdsokat kinal. Emellett a szinek
széles valasztéka érhet6 el, igy On teljesen sajat igényei
szerint tervezheti meg a készlilékhazat.

A CH20M késziilékhaz standard szerelésinekhez is
hasznalhat6, ami megkonnyiti a szerelést és a meglevd
rendszerekbe valo integralast.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Modulos haz, OMNIMATE Housing - CH20M
sorozat fekete, Alapelem, Bemélyedés az FE
érintkez6 akasztd lab teriletén, Szélesség: 17.5

mm
Rendelési szam 1378000000

Tipus CH20M17 B FE BK/BK 2010
GTIN (EAN) 4050118179392

Qty. 12 Darab
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Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 108 mm Meélység (coll) 4.252 inch
Magassag 109.3 mm Magassag (coll) 4.3031 inch
Szélesség 17.5 mm Szélesség (coll) 0.689 inch
Nett6 tomeg 2986 g
Homeérsékletek
Ambient temperature -25°C...85 °C Uzemi hémérsékleti tartomany -40..120°C
Paratartalom 5-93% rel.

paratartalom, Tu = 40 °C,

paralecsapddas nélkil
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Szerelvény jellemzéi
A felszerelt szerelvény aljzatain 1évé 6 PCB-k szdma, max. 1
helyek max. szdma
Csatlakozas szintek szama, max. 3 Number of poles, max. 18
NYAK, alkatrészek max. magassaga 11.1 mm Tipus a NYAK 6sszeszerelésére kétoldalas
Anyagadatok
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Szigetel6anyag PA 66 GF 30
Szigetel6anyag csoport | Fellleti minéség kezeletlen
Alapanyag Mdanyag Kaszoutképzési 0sszehasonlitasi szam 600 < CTI

(CTI)

Altalanos adatok
Szin fekete Védelmi osztaly IP20 felszerelt allapotban
Tartésin TS 35 Szinskala (hasonlo) RAL 9011
Tokozasi opcio Nem

Hovizsgalatok

Thermal tests

Test conditions

harom haz sorban telepitve - térkdz nélkil

Test axles

horizontal

Ambient temperature 80 °C
Power dissapation, max. 09w
Ambient temperature 60 °C
Power dissapation, max. 1.7W
Ambient temperature 40 °C
Power dissapation, max. 245 W
Ambient temperature 20°C
Power dissapation, max. 32W
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Komponens tulajdonsagok

Color of clip-on foot fekete Cut out in clip-on foot area as FE contact, contact not
preperation for included!
Csatlakozas szintek szdma, max. 3

Szerkezeti kialakitas - IN kovetelmények

NYAK alakttirése +0,1T mm NYAK vastagsaga 1.6 mm
Aramkori lap vastagsaganak tiirése 10,15 mm

testreszabasi lehet6ségek

Felhasznalo igénye szerinti feliratozas Igen Customer specific order process See guideline under
lehetséges downloads
Alternitive colours More on request Processing possibilities Laser processing

Fontos megjegyzés

Termékinformacio Az dramkor alakja, a tiltott zonak és az aramkori lap kialakitasanak egyéb informacioi
megtaladlhatok a kategédria csatlakozastechnikdban a letoltések megfeleld érintkezésoraiban.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-06-01
ECLASS 15.0 27-19-06-01
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Product image A termék el6nyei

Alapelem FE kivagassal

Meéretrajz
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FE csatlakozo - CH20M

Altalanos rendelési adatok

Funkcionalis biztonsag - teljesen integralt vagy
egyszer(ien szerelt

Az opcionalis ,CH20M FE” csatlakozas optimalis
védelmet nyujt az On rendszere szamara a funkciondlis
foldelés szerelGsin-kapcsolataval.

A 6 mm-es hazban taldlhaté el6konfekcionalt
funkcionélis foldelé kapcsolat révén megbizhaté médon
csatlakoztathatdk az elektronikus arnyékolasok a
szerel6sinre. Funkcionalis foldelé kapcsolat érheté el 12,5
és 67,5 mm kozotti készilékhazakhoz, amelyek a reflow
modszerrel dolgozhaték fel.

Tipus CH20M FE 12-67 1.5SN RL Valtozat

Rendelési 1189370000 Elektronika hazak, Tartozékok, THT/THR-forrasztott csatlakozassal,
szam 5.00 mm, Pélusszam: 1, Forrasztétiiske hossza (I): 1.5 mm, 6nozott,
GTIN (EAN) 4032248972715 Ezustszurke, Tape

Qty. 750 ST

Tipus CH20M FE 12-67 3.2SN RL Valtozat

Rendelési 1264240000 Elektronika hazak, Tartozékok, THT/THR-forrasztott csatlakozassal,
szam 5.00 mm, Pélusszam: 1, Forrasztétiiske hossza (1): 3.2 mm, 6nozott,
GTIN (EAN) 4050118073997 Ezistszurke, Tape

Qty. 750 ST
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