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Vnmsrum

A kép illusztracio

A digitalis bemeneti interfészek a reléken keresztiil a Altalanos rendelési adatok

terepi érzékel6ket valasztjak le a kartyarol, és/vagy

az emlitett elemek lGizemelését a DCS altal megkivant Valtozat Interfész, RS, 2 x AKB (50P), LM2NZF 5,08 mm
feszultséghez igazitjdk. Az interfészek tovabbi jellemzékkel  Rendelési szam 1384320000

is rendelkeznek, amelyek szamos elényt kinalnak, példaul: ~ TiPus TBY-ADV151-24-PS-2KB-Z

¢ Redundancia: az interfészek két 50 polusu (AKB) gI;N EAN) ?OD5622;8185539

o0sszekot6é elemmel rendelkeznek a redundans muikodés
érdekében.

* Szamos interfész aktivalja a relét, ha a két lehetséges
tapforras egyike korulbelll 12 V ala esik.

¢ A kartyakat huzérugos vagy csavaros csatlakozassal is
fel lehet szerelni.

* A bemeneti érzékel6ket kétféleképpen lehet
csatlakoztatni: kozvetlentl a kartyardl vagy kozvetleniil a
tereprdl taplalva.
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 95 mm Mélység (coll) 3.7401 inch
Magassag 131 mm Magassag (coll) 5.1575 inch
Szélesség 317 mm Szélesség (coll) 12.4803 inch
Nett6 tomeg 864.77 g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40...85 °C Uzemi hémérséklet -25..70°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c¢, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4¢2bf777-1c3a-4574-9dcf-a43fbd923cdb

Altalanos adatok

LED-es allapotjelz6 relénként zold Levalaszté relénként Nem
Biztositék relénként Igen Osszekotd Nem
Tapfesziiltség LED-allapota zold Téapellatas biztositéka TA

Csatlakozasi adatok

Po6lusszam (vezérl6 oldal)

50 polusu csatlakozd

Téapellatas csatlakozasa

LMNZF 5,08 mm

Csatlakozas (terepi oldal)

LM2NZF 5,08 mm

Csatlakozas a vezérl6 oldalan

2 x AKB (50P)

Névleges adatok, adatbemenet

Bemeneti fesziiltség

24V DC £ 10%

Bemend aram

7 mA (biztosité be) / 0,5
mA (biztosité ki)

Névleges adatok, adatkimenet

Relé tipusa RSS Erintkezék anyaga AgNi aranyozott
Max. DC (folytonos aram) 10 mA Minimum érintkezé aram 1T mA
Minimalis érintkezé fesziiltség 1V

Névleges adatok

Mechanikai élettartam

5 x 106 kapcsolasi
ciklusok
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Miszaki adatok

Szigetelések koordinalasa (EN50178)

Névleges bemeneti szigetelési fesziiltség< 50 V DC

Névleges kimeneti szigetelési fesziiltség < 50 V DC

Tulfesziiltség kategdria, bemenet/
bemenet

Tulfesziiltség kategoria, bemenet/
kimenet

Tulfeszlltség kategodria, kimenet/ [} Szennyezés sulyossaga 2

kimenet

Lokéfesziltség-proba (1,2/ 50 ps) 1.5 kV Szigetelésvizsgalati fesziiltség AC 0.35 kV
Téavolsag, bemenet/kimenet 255 mm

Csatlakoz6 mezé

Min. vezeték-keresztmetszet, AWG AWG 24 Csatlakozas tipusa Huzo6rugos csatlakozas
Huvely mlanyag gallérral, max. 1.5 mm? Flexibilis hiivellyel, min. 0.25 mm?2
Flexibilis hiivellyel, max. 1.5 mm? Flexibilis, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.2 mm? Tomor, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?
Témor, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2 Csupaszolasi hossz 7.5 mm
Rogzitési tartomany, max. 2.5 mm? Rogzitési tartomany, min. 0.13 mm?2
Max. vezeték keresztmetszet, AWG AWG 14

Tapcsatlakozas

Csatlakozas tipusa Huzo6rugos csatlakozas Rogzitési tartomany, min. 0.13 mm?2
Rogzitési tartomany, max. 2.5 mm? Tomor, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2
Tomor, max. HO5(07) V-U 2.5 mm? Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2
Flexibilis, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2 Flexibilis hivellyel, max. 1.5 mm?2
Flexibilis hiivellyel, min. 0.25 mm?2 Ervéghiively mtianyag gallérral, max. 1.5 mm?2
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG AWG 14 Vezeték keresztmetszet, max. AWG AWG 24
Csupaszolasi hossz 7.5 mm

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-52

A létrehozas datuma 09.01.2026 05:32:42 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



Weidmiiller 3t

TBY-ADV15 1-24-PS-2 KB-Z Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m www.weidmueller.com
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