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Product image

  

Általános rendelési adatok

 
Változat TERMSERIES, Keresztösszekötő
Rendelési szám 1391610000
Típus ZQV 1.5N/R6.4/19 RT
GTIN (EAN) 4050118191783
Qty. 10 Darab
Szállítás állapota Kifutott
Elérhető eddig: 2021-06-30T00:00:00+02:00
Alternatív termék TCC 6.4/51 RD
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Tanúsítványok
 
ROHS Megfelel
 

Méretek és tömegek
 
Mélység 4.9 mm Mélység (coll) 0.1929 inch
Magasság 13.1 mm Magasság (coll) 0.5157 inch
Szélesség 119 mm Szélesség (coll) 4.685 inch
Nettó tömeg 4.65 g
 

Hőmérsékletek
 
Tárolási hőmérséklet -40 °C...85 °C Üzemi hőmérséklet -40 °C...60 °C
 

Termékek környezetvédelmi megfelelősége
 
RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
 

UL névleges adatok
 
Rated current (UL) 10 A
 

Általános adatok
 
Változat can be cut to length Szín piros
 

Szigetelések koordinálása
 
Névleges feszültség 250 V
 

Csatlakozási adatok
 
Raszter mm-ben (P) 6.40 mm
 

Besorolások
 
ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 14.0 27-37-16-92
ECLASS 15.0 27-37-16-92
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Dimensional drawing
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Vágószerszámok

Vágószerszámok akár, 8, 12, 14 és 22 mm külső
átmérőjű vezetékekhez. A speciális pengekialakítással
minimális fizikai erőkifejtéssel, roncsolásmentesen
vághatók a réz- és alumíniumvezetékek. A (KT 8 – KT 22)
vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-
ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC
60900 szabvány szerint.

Általános rendelési adatok
Típus KT 14 Változat
Rendelési
szám

1157820000

GTIN (EAN) 4032248945344
Qty. 1 ST

Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám

Vágó- és lyukasztó szerszámok keresztösszekötőkhöz

• Weidmüller Z-sorozatú keresztösszekötőkhöz
• WQV 2.5 - WQV 35 méretű keresztösszekötőkhöz
• WTR 2.5 és WSI 6 sorkapcsok keresztösszekötő

ablakaihoz

Általános rendelési adatok
Típus KT ZQV Változat
Rendelési
szám

9002170000

GTIN (EAN) 4032248291670
Qty. 1 ST

Cutting tool for one-hand operation

Típus WAW 1 NEUTRAL Változat
Rendelési
szám

9004500000

GTIN (EAN) 4008190053925
Qty. 1 ST

Miscellaneous tools
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