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Product image

A kép illusztracio
¢ 1 zardérintkezé (MOS-FET)
¢ 6,4 mm széles
* 2 ADC kimeneti &ram
¢ 24V DC aktuatorokhoz optimalizalt vezetékezés
Athidalhato, potencialmentes csatlakozas a kimeneten
(CC)

Altalanos rendelési adatok

Valtozat TERMSERIES, Szilardtest-relék, Névleges
vezérl6fesziiltség: 24 V DC £20 % , Névleges
kapcsolasi fesziiltség: 3...33 V DC, Folytonos aram:
2 A, Huzérugoés csatlakozas

Rendelési szam 1391690000
Tipus TOZ 24VDC ACT
GTIN (EAN) 4050118192094
Qty. 10 Darab

\/cumrum
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok " UK
B A
LISTED e
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E141197

Méretek és tomegek

Mélység 87.8 mm Mélység (coll) 3.4567 inch

Magassag 90.5 mm Magassag (coll) 3.563 inch

Szélesség 6.4 mm Szélesség (coll) 0.252 inch

Nett6é tomeg 28.84¢g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40°C..70°C Ambient temperature -20 °C...60 °C

Uzemi hémérséklet Paratartalom 5-95% rel. paratartalom,
Tu=40"°C,

paralecsapddas nélkdl

Meghibasodasi valészinliség

MTTF 1077 a

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-bb4f549a0aa9

UL névleges adatok

Kornyezeti hdmérséklet (mikodési), max.60 °C Kimeneti &ram visszaszabalyozas 15A@60°C,2A@55
(ohmos) °C

Csatlakozasi keresztmetszet AWG, min. AWG 26 Csatlakozasi keresztmetszet AWG, max. AWG 14

Vezeték tipusa merev vorosréz vezeték, Szennyezés sulyossaga 2

flexibilis vorosréz vezeték

vezérlé oldal

Névleges vezérléfesziiltség 24V DC £20 % Névleges vezérléaram 11.5 mA DC (£10 %)
Névleges teljesitmény 280 mW Allapotjelzé Z6ld vilagitodidéda
Védéaramkor Csillapit6 didda, Polaritas- Bemend frekvencia 300 Hz
felcseréléssel szembeni
védelem
Coil voltage of the replacement relay Nem Coil voltage of the replacement relay 24V DC
deviating from the rated control voltage
Terhelés oldal
Névleges kapcsolasi fesziiltség 3..33vDC Névleges dram 2A
Névleges kapcsolasi aram 2A Bekapcsolasi aram 15A/ 10 ms
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Bekapcsolasi késleltetés <0,1 ms Kikapcsolasi késleltetés <1 ms

Fesziiltségesés max. terhelésnél <120 mV Szivargéasi aram <10 pA

Min. kapcsolasi aram 5 mA Rovidzarlatbiztos Nem

Véddbaramkor, terhelés oldal Csillapit6 didda Erintkezd tipusa 1 NO contact (MOS-FET)
max. kapcsolasi frekvencia (DC 300 Hz

vezérl6fesziiltség)

Altalanos adatok

Véltozat Aktudtorverzio

Tartésin TS 35

Ellen6rz6 gomb elérhetd No

Szin fekete

UL94 éghetbségi osztaly, alkatrész Alkatrész Haz
UL94 éghetdségi osztaly V-0
Alkatrész Tartokengyel
UL94 éghetdségi osztaly V-0

Szigetelések koordinalasa

Névleges fesziiltség

300V

Szennyezés sulyossaga

2

Tulfeszliltség kategdria

Hézag és kuszout, vezérlé oldala -
terhelés oldal

2 5.5 mm

Atutési szilardsag, vezérl oldal - terhelés 2,5 kVeff

Atutési szilardsag a tartdsin felé

4 kVeff / 1 min.

oldal
Lokofesziltség 6 kV (1,2/50 us) Védelmi osztaly IP20
A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei
Tanusitvany sz. (DNV) TAAOOOO1ES Tanusitvany szama (cULus) E141197
Csatlakozasi adatok
Vezetékcsatlakozas-technika Huzo6rugos csatlakozas Csupaszolasi hossz, névleges 8 mm
csatlakozas
Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 0.14 mm?2
csatlakozas csatlakozas, min.
Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
csatlakozas, max. AWG, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14 Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.14 mm?2
AWG, max.
Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 2.5 mm?2 Vezeték keresztmetszet, tomor, min. AWG 26
(AWG)
Vezeték keresztmetszet, tomor, max. AWG 14 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.14 mm?2
(AWG) finomsodratd, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték keresztmetszet, finomsodrati, AWG 26
finomsodratd, max. min. (AWG)
Vezeték keresztmetszet, finomsodraty, AWG 14 Keresztmetszet csatlakoztatott 0.14 mm?2
max. (AWG) vezetékhez, finomsodratu,
érvéghiivelyekkel és miianyag
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 0.14 mm?2
finomsodratu, érvéghuivelyekkel és (DIN 46228-1), min.
mianyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max.
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 1.5 mm?2 Kés mérete 0,6 x 3,6 mm

(DIN 46228-1), max.
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Besorolasok

ETIM 6.0 EC001504 ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504 ETIM 9.0 EC001504
ETIM 10.0 EC001504 ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9,1 27-37-16-04 ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04 ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04 ECLASS 14.0 27-37-16-04
ECLASS 15.0 27-37-16-04
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Kapcsolasi rajz

Dimensional drawing
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Miscellaneous

Type code TERMSERIES solid-state relay versions

I [

,_J L ED2 Edition 2 of 24- 230 V UC

T TERMSERIES contiol voltage input

0 Solid-state relay 48VDCO.1A  0..48 VOC/100 mA
20VDC2A  3..33VDC/2 A

g PUSScl-r[eI\Tr 230VACIA  24..240VAC/1A (B.4mm)

= R 230VACIA  12..275 VAC /1A (12.8mm)
24VDC35A 3.33VOC/35A

. 20VDC5A  3..33VDC/5 A

il ACT Special 3..33 VDC/2 A

B 5VOC

B 12VIC

B 24VOC

1 24VUC

] 48VUC

[ 60VUC

1120 VUC

1230 VUC

I 120 VAC RC (RC-Filter)
I 230 VAC RC (RC-Filter)
[124-230WUC

UC = AC/DC

Tipuskddok
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Space requirement for an 8-channel system
with a standard TERMSERIES 1CO relay

Example of output wiring to show the difference in 8 loads to be wired:
Result width = 8 x 5.1 mm (2-pole terminal block) + 1 x 2.1 mm (end plate)
+8 x 6.4 mm (TRP 24vDC 1C0) + 3 x 8.0 mm (end bracket) = 118.1 mm

24v0c

®
ovoe
Cress connection ZOV... TRS 24V0C 1C0 “

2 pole teminal 2 pole terminal

5.1 mm width 5.1 mm width

+ iy
End plate X
2.1 mm width

Space requirement top view:

I 118.1 mm

Space requirement for an 8-channel system
with TERMSERIES ACT version relays and supply terminals

Example of output wiring to show the difference in 8 loads to be wired:
Result width = 1x 6.4 mm (TRP SUPPLY) + 8 x 8.4 mm (TRP 24VDC ACT)
+2 x 8.0 mm (end bracket) = 73.6 mm

24VDC

4
OVOC 1xp suppLy Cross connection TG, TAP 24VOC ACT
6.4 mm width 64mm width

. /iy by

l(!):"‘ﬂ‘_ ﬂ lﬁm Al IQ W j

Cross connection TCC...

Space requirement top view:

73.6 mm
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Elvalaszto lemezzel

Altalanos rendelési adatok

Sokoldalu elvalaszto lapok

Az elvéalaszto lapokat jelek vizualis csoportositasara,

modulok elektromos

elszigetelésére, valamint a jobb attekinthetéseg

érdekében, jelolések beillesztésére lehet hasznalni. Ezek

miatt

kiilonosen sokoldaltian hasznéalhaté tartozékok. Az

elvalaszt6 lapok novelik a

két modul kozotti tavolsagot és kiisz6aramutakat, ezzel

600 V-ra novelik

a két modul k6zotti szigetelési fesziiltséget. A kettés

levalasztd lemezeket WADDS és WS 10/5 jelolékkel lehet

jeldlni, és ezek

folyamatos keresztatkotést tesznek lehetévé. A szerelést

egyszer(siti a

perforacio, ennek segitségével egyedileg kiilon lehet

véalasztani a keresztosszekotd csatornakat.

¢ Az elvalaszté lap lathatdo mdédon elvalasztja egymastol a
csoportokat.

* Bemélyedések segitik az egyes keresztatkotd csatornak
kitorését.

* Az elvalaszté lapok a modulok kozotti tavolsag és
kuszéaramut novelésével 600 V-ra novelik a modulok
kozotti atiitési fesziiltséget.

Tipus TW TXS/TXZ R3.2 Valtozat
Rendelési 1240800000 TERMSERIES, Elvéalaszt6 lemezzel

szam
GTIN (EAN) 4050118028188
Qty. 10 ST

Tapellaté modul

Helytakarékos betaplalé modulok

Betaplalé moduljaink lehetévé teszik potencialok (azaz
semleges vagy negativ potencialok)

betaplalasat a bemenetre, vagy kapcsolt potencialok
kiadasat a kimenetre. A

TERMSERIES precizen illeszked6 keresztosszekotbivel
egyltt a relémodul

vezetékcsatlakozasai szabadok maradnak az érzékel6k
vagy aktuatorok

szdmara. Tovabbi atvezetd sorkapcsokra nincs szilikség,
ami nagy helymegtakaritast

jelent a berendezésben. Ezzel egylitt egyszerlbb a
huzalozas is,

a potencial betaplalasahoz nincs szilikség kettés
érvéghivelyekre.
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Tipus TXP SUPPLY
Rendelési 2618940000

Valtozat

TERMSERIES, Tapellaté modul, Erintkezék szama: 5, , Folytonos aram:

szam 10 A, PUSH IN
GTIN (EAN) 4050118667592

Qty. 10 ST

Tipus TXS SUPPLY Valtozat

Rendelési 1240780000

szdm

GTIN (EAN) 4050118028140

Qty. 10 ST

TERMSERIES, Tapellaté modul, Erintkezék szama: 5, , Folytonos aram:

10 A, Csavaros csatlakozas

Tipus TXZ SUPPLY
Rendelési 1240790000

szam

GTIN (EAN) 4050118028164

Valtozat
TERMSERIES, Tapellaté modul, Erintkezék szama: 5, , Folytonos aram:

10 A, Huzérugds csatlakozas

Qty. 10 ST
Ures
A WS jelolék tokéletesen illeszkednek a W sorozatu
CITTTITIIT W csatlakozdékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak
TIIIIIIILL koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-
— \ sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jelol6felliletek nem
[ [ILL] csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem

Altalanos rendelési adatok

tobbsoros szoveget is.

A WS jelolék idedlisan haszndlhatok hosszu, egyedi

karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

koszonhetéen lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus WS 10/6 M MC NE WS

Rendelési 1818400000

szam

GTIN (EAN) 4032248310876

Qty. 600 ST

Valtozat
WS, Sorkapocs jelol, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
Weidmueller, Allen-Bradley, fehér
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Altalanos rendelési adatok

Tipus ZQV 1.5N/R6.4/2 GE

Rendelési 1193670000
szam

GTIN (EAN) 4032248976638
Qty. 10 ST

Valtozat
TERMSERIES, Keresztosszekot6

Tipus ZQVv 1.5N/R6.4/10 GE

Rendelési 1193680000
sz&m

GTIN (EAN) 4032248976454
Qty. 10 ST

Valtozat

TERMSERIES, Keresztosszekot6

Tipus ZQV 1.5N/R6.4/19 GE

Rendelési 1193690000
szam

GTIN (EAN) 4032248976645
Qty. 10 ST

Véltozat
TERMSERIES, Keresztosszekot6

Tipus ZQV 1.5N/R6.4/2 BL

Rendelési 1446140000
szam

GTIN (EAN) 4050118251074
Qty. 10 ST

Valtozat
TERMSERIES, Keresztosszekot6

Tipus ZQV 1.5N/R6.4/10 BL

Rendelési 1390350000
szdm

GTIN (EAN) 4050118190793
Qty. 10 ST

Véltozat
TERMSERIES, Keresztosszekotd

Tipus ZQV 1.5N/R6.4/19 BL

Rendelési 1391620000
szam

GTIN (EAN) 4050118191813
Qty. 10 ST

Véltozat
TERMSERIES, Keresztosszekot6

Tipus ZQV 1.5N/R6.4/2 RT

Rendelési 1446090000
sz&dm

GTIN (EAN) 4050118250886
Qty. 10 ST

Valtozat
TERMSERIES, Keresztosszekot6

Tipus ZQVv 1.5N/R6.4/10 RT

Rendelési 1391640000
szdm

GTIN (EAN) 4050118191660
Qty. 10 ST

Valtozat
TERMSERIES, Keresztosszekot6
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Tipus ZQV 1.5N/R6.4/19 RT Valtozat
Rendelési 1391610000 TERMSERIES, Keresztosszekot6
szdm
GTIN (EAN) 4050118191783
Qty. 10 ST
Tipus ZQV 1.5N/R6.4/2 SW Valtozat
Rendelési 1446040000 TERMSERIES, Keresztosszekot6

szam

GTIN (EAN) 4050118251067

Qty. 10 ST

Tipus ZQVv 1.5N/R6.4/10 SW Valtozat

Rendelési 1391630000 TERMSERIES, Keresztosszekot6
szam

GTIN (EAN) 4050118191776

Qty. 10 ST

Tipus ZQV 1.5N/R6.4/19 SW Valtozat

Rendelési 1391600000 TERMSERIES, Keresztosszekotd

szdm
GTIN (EAN) 4050118191806
Qty. 10 ST

Lapos csavarhuzé

Hornyos csavarhizo lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajté a DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 2749340000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118895568

Qty. 1ST

Tipus SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 2749610000 SzerelGszerszam, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm,
szam Kés vastagsaga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118896350

Qty. 18T
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Hajlitott lapos csavarhuzé

Altalanos rendelési adatok

Tipus SD TO 0,6X3,0 Valtozat

Rendelési 2749560000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 3 mm, Kés hossza: 70 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118895889

Qty. 18T

Kereszt6sszekotd pozicio

Beallithat6 keresztosszekoték

Novelje keresztosszekotéinek rugalmassagat. A

TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg

beallithat6 keresztosszekotéseket tesz lehetévé, akar

51 polussal. A dugaszolhaté pélusok szama 32-re

nétt. A szalag hossza nagyon konnyen a kivant méretre

csokkenthetd. A keresztosszekot6k kiilonosen egyszerlen

kezelhetdk, jol lathatok és univerzalisan csatlakoztathatdk.

A szerelés soran a rugoé deformaldédasat egy halo

akadalyozza meg.

* Egyedileg beallithat6 keresztosszekotd 51 polussal

* Meger6sité elem a rugé deformalédasanak elkeriilése
érdekében

* Megnovelt keresztosszekotési lehetéség — max 32 polus
lehetséges

* Rezgésallésag

Altalanos rendelési adatok

Tipus TCC 6.4/51 RD Valtozat

Rendelési 2556410000 TERMSERIES, Keresztosszekitd
szam

GTIN (EAN) 4050118566925

Qty. 10 ST
Tipus TCC6.4/51 OR Valtozat
Rendelési 2556370000 TERMSERIES, Keresztosszekot6

szam
GTIN (EAN) 4050118566680

Qty. 10 ST

Tipus TCC6.4/51BL Valtozat

Rendelési 2556450000 TERMSERIES, Keresztosszekot6
szdm

GTIN (EAN) 4050118566963

Qty. 10 ST
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Keresztosszekotok

Beallithat6 keresztosszekoték

Novelje keresztosszekotéinek rugalmassagat. A

TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg

beallithato keresztosszekotéseket tesz lehetéve, akar

51 podlussal. A dugaszolhaté pélusok szama 32-re

nétt. A szalag hossza nagyon konnyen a kivant méretre

csOkkenthetd. A keresztosszekoték kiilonosen egyszerlen

kezelhetdk, jol lathatok és univerzalisan csatlakoztathatdk.

A szerelés soran a rugé deformalodasat egy halé

akadalyozza meg.

¢ Egyedileg beallithaté keresztosszekotd 51 polussal

* Megeré6sité elem a rugé deformaléodasanak elkertilése
érdekében

* Megnovelt keresztosszekotési lehetéség — max 32 pdlus
lehetséges

* Rezgésallésag

Altalanos rendelési adatok

Tipus TCC 6.4/51 BK Véltozat

Rendelési 2556490000 TERMSERIES, Keresztosszekotd
szam

GTIN (EAN) 4050118567007

Qty. 10 ST
Tipus TCC 6.4/2 OR Viltozat
Rendelési 2556350000 TERMSERIES, Keresztosszekot6

szam
GTIN (EAN) 4050118566826
Qty. 10 ST

Kereszt6sszekotd pozicio

Beallithat6 keresztosszekoték
Novelje keresztosszekotéinek rugalmassagat. A
TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg
beallithat6 keresztosszekotéseket tesz lehetdvé, akar
S 51 podlussal. A dugaszolhato pélusok szama 32-re
nétt. A szalag hossza nagyon konnyen a kivant méretre
csOkkenthetd. A keresztosszekoték kiilondsen egyszerlen
kezelhetdk, jol lathatok és univerzalisan csatlakoztathaték.
A szerelés soran a rugé deformalédasat egy halé
akadalyozza meg.
¢ Egyedileg bedllithatd keresztosszekotd b1 polussal
* Megeré6sité elem a rugé deformalodasanak elkertilése
érdekében
* Megnovelt keresztosszekotési lehetéség — max 32 pdélus
lehetséges

* Rezgésallésag

Altalanos rendelési adatok

Tipus TCC 6.4/2 BL Valtozat

Rendelési 2556430000 TERMSERIES, Keresztosszekot6

szdm

GTIN (EAN) 4050118566949

Oty. 10 ST
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Keresztosszekotok

Altalanos rendelési adatok

Beallithat6 keresztosszekoték

Novelje keresztosszekotéinek rugalmassagat. A

TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg

beallithato keresztosszekotéseket tesz lehetéve, akar

51 podlussal. A dugaszolhaté pélusok szama 32-re

nétt. A szalag hossza nagyon konnyen a kivant méretre

csOkkenthetd. A keresztosszekoték kiilonosen egyszerlen

kezelhetdk, jol lathatok és univerzalisan csatlakoztathatdk.

A szerelés soran a rugé deformalodasat egy halé

akadalyozza meg.

¢ Egyedileg beallithaté keresztosszekotd 51 polussal

* Megeré6sité elem a rugé deformaléodasanak elkertilése
érdekében

* Megnovelt keresztosszekotési lehetéség — max 32 pdlus
lehetséges

* Rezgésallésag

Tipus TCC 6.4/2 BK
2556470000

Véltozat

Rendelési TERMSERIES, Keresztosszekotd

szdm
GTIN (EAN) 4050118566987
Qty. 10 ST

Keresztosszekoto pozicio

Altalanos rendelési adatok

Beallithat6 keresztosszekoték

Novelje keresztosszekotdinek rugalmassagat. A

TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg

beallithato keresztosszekotéseket tesz lehetévé, akar

51 polussal. A dugaszolhaté pélusok szama 32-re

nétt. A szalag hossza nagyon konnyen a kivant méretre

csokkenthetd. A keresztosszekotdk kiilonosen egyszerlien

kezelhetdk, jol lathatdk és univerzalisan csatlakoztathatok.

A szerelés soran a rugo deformalddasat egy halo

akadalyozza meg.

* Egyedileg bedllithaté keresztosszekotd 51 polussal

* Megerdsitd elem a rugd deformalédasanak elkertlése
érdekében

* Megnovelt keresztosszekotési lehetéség - max 32 polus
lehetséges

* Rezgésallésag

Tipus TCC6.4/10 RD
2556400000

Valtozat

Rendelési TERMSERIES, Keresztosszekot6

szam
GTIN (EAN) 4050118566918
Qty. 10 ST
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Altalanos rendelési adatok

Beallithat6 keresztosszekoték

Novelje keresztosszekotéinek rugalmassagat. A

TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg

beallithato keresztosszekotéseket tesz lehetéve, akar

51 podlussal. A dugaszolhaté pélusok szama 32-re

nétt. A szalag hossza nagyon konnyen a kivant méretre

csOkkenthetd. A keresztosszekoték kiilonosen egyszerlen

kezelhetdk, jol lathatok és univerzalisan csatlakoztathatdk.

A szerelés soran a rugé deformalodasat egy halé

akadalyozza meg.

¢ Egyedileg beallithaté keresztosszekotd 51 polussal

* Megeré6sité elem a rugé deformaléodasanak elkertilése
érdekében

* Megnovelt keresztosszekotési lehetéség — max 32 pdlus
lehetséges

* Rezgésallésag

Tipus
Rendelési
szdm

GTIN (EAN)
Qty.

TCC 6.4/10 OR
2556360000

4050118566673

10 ST

Véltozat

TERMSERIES, Keresztosszekotd

Keresztosszekoto pozicio

Altalanos rendelési adatok

Beallithat6 keresztosszekoték

Novelje keresztosszekotdinek rugalmassagat. A

TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg

beallithato keresztosszekotéseket tesz lehetévé, akar

51 polussal. A dugaszolhaté pélusok szama 32-re

nétt. A szalag hossza nagyon konnyen a kivant méretre

csokkenthetd. A keresztosszekotdk kiilonosen egyszerlien

kezelhetdk, jol lathatdk és univerzalisan csatlakoztathatok.

A szerelés soran a rugo deformalddasat egy halo

akadalyozza meg.

* Egyedileg bedllithaté keresztosszekotd 51 polussal

* Megerdsitd elem a rugd deformalédasanak elkertlése
érdekében

* Megnovelt keresztosszekotési lehetéség - max 32 polus
lehetséges

* Rezgésallésag

Tipus TCC6.4/10BL Valtozat

Rendelési 2556440000 TERMSERIES, Keresztosszekot6
szam

GTIN (EAN) 4050118566956

Qty. 10 ST

Tipus TCC 6.4/10 BK Valtozat

Rendelési 2556480000 TERMSERIES, Keresztosszekotd
szdm

GTIN (EAN) 4050118566994

Qty. 10 ST
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Altalanos rendelési adatok

Beallithat6 keresztosszekoték

Novelje keresztosszekotéinek rugalmassagat. A

TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg

beallithato keresztosszekotéseket tesz lehetéve, akar

51 podlussal. A dugaszolhaté pélusok szama 32-re

nétt. A szalag hossza nagyon konnyen a kivant méretre

csOkkenthetd. A keresztosszekoték kiilonosen egyszerlen

kezelhetdk, jol lathatok és univerzalisan csatlakoztathatdk.

A szerelés soran a rugé deformalodasat egy halé

akadalyozza meg.

¢ Egyedileg beallithaté keresztosszekotd 51 polussal

* Megeré6sité elem a rugé deformaléodasanak elkertilése
érdekében

* Megnovelt keresztosszekotési lehetéség — max 32 pdlus
lehetséges

* Rezgésallésag

Tipus TCC 12.8/26 RD Valtozat

Rendelési 2556420000 TERMSERIES, Keresztosszekotd
szdm

GTIN (EAN) 4050118566932

Qty. 10 ST

Tipus TCC 12.8/26 OR Viltozat

Rendelési 2556380000 TERMSERIES, Keresztosszekot6
szam

GTIN (EAN) 4050118566697

Qty. 10 ST

Tipus TCC 12.8/26 BL Valtozat

Rendelési 2556460000 TERMSERIES, Keresztosszekot6
sz&dm

GTIN (EAN) 4050118566970

Qty. 10 ST

Tipus TCC 12.8/26 BK Valtozat

Rendelési 2556500000 TERMSERIES, Keresztosszekot6
szdm

GTIN (EAN) 4050118567014

Qty. 10 ST
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Kereszt6sszekotd pozicio

Beallithat6 keresztosszekoték

Novelje keresztosszekotéinek rugalmassagat. A

TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg

beallithato keresztosszekotéseket tesz lehetéve, akar

51 podlussal. A dugaszolhaté pélusok szama 32-re

nétt. A szalag hossza nagyon konnyen a kivant méretre

csOkkenthetd. A keresztosszekoték kiilonosen egyszerlen

kezelhetdk, jol lathatok és univerzalisan csatlakoztathatdk.

A szerelés soran a rugé deformalodasat egy halé

akadalyozza meg.

¢ Egyedileg beallithaté keresztosszekotd 51 polussal

* Megeré6sité elem a rugé deformaléodasanak elkertilése
érdekében

* Megnovelt keresztosszekotési lehetéség — max 32 pdlus
lehetséges

* Rezgésallésag

Altalanos rendelési adatok
Tipus TCC 6.4/2 RD Valtozat
Rendelési 2556390000 TERMSERIES, Keresztosszekot6

szdm
GTIN (EAN) 4050118566901
Qty. 10 ST

Interfész adapterek

Gyorsabb jelhuzalozas kisebb helyigénnyel

A huzalozasi id6k csokkentése érdekében konfekcionalt

kabeleket hasznalunk a vezérlérendszer és az interfész-

szint kdzott, amelyeket egyszerlien csak csatlakoztatni

kell a TERMSERIES adapterhez. Ezzel a villamos szekrény

gyartasi idéit jelentésen csokkenteni lehet. Az adapter

univerzalis rogzitésu és eredeti helymegtakaritast kinal

egyutt a TERMSERIES termékekkel az azonos korvonala

miatt.

¢ Rovidebb huzalozasi id6 a plug-and-play kialakitadsnak és
a konfekcionalt kdbeleknek koszonhetéen

* A TERMSERIES bemeneti és kimeneti oldalan is
alkalmazhaté

* A plusz és a minusz kapcsolasi logikaval egyarant
kompatibilis

* Helytakarékos, mivel univerzélisan illeszkedik a
TERMSERIES sorozat tobbi termékéhez

Altalanos rendelési adatok

Tipus TIAF10 Viltozat

Rendelési 1463520000 TERMSERIES, Adapter, 10 p6lust DIN EN 60603-13 dugé, hosszu
szam rogzitékar, Jelutak szama: 8, Névleges DC fesziiltség : 24 V, Névleges
GTIN (EAN) 4050118323535 aram (jelutanként): 125 mA

Qty. 18T
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Tipus TIA SUBD 158 Valtozat
Rendelési 1463530000 TERMSERIES, Adapter, Sub-D, 15 pélust, DIN 41652 / IEC 60807,
szam Jelutak szdama: 8, Névleges DC fesziiltség : 24 V, Névleges aram
GTIN (EAN) 4050118323542 (jelutanként): 125 mA
Qty. 18T
Tipus TIAL F20 Véltozat
Rendelési 1463550000 TERMSERIES, Adapter, 20 pélusu DIN EN 60603-13 dugd, hosszu
szam rogzitékar, Jelutak szdma: 16, Névleges DC fesziiltség : 24 V,
GTIN (EAN) 4050118331783 Névleges aram (jelutanként): 60 mA
Qty. 18T
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