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A kapcsolészekrényekben és berendezésekben egyre
tobb alkatrészt kell egyre kisebb helyen elhelyezni.

Az arambetaplalas soran egyre nagyobb kihivast
jelent a vezetékek csatlakoztatasa, kiilondsen, ha nagy
keresztmetszet(i kdbelekrdl van sz6. Csatlakoztatasi
megoldasaink atfogdé kinalata a kihivast jelenté szlik
helyek esetén is lehetévé teszi a praktikus huzalozast.
A kompakt kialakitas és a kezelés terén jelentkez6
szamos elény révén leegyszerisitheti, hatékonyabba
és helytakarékosabba teheti a kapcsoldszekrények és a
berendezések tapellatasat.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Atvezet6 sorkapocs, Csavaros csatlakozas,
sotétbézs, 35 mm?2, 125 A, 500 V, Csatlakozasok
szama: 2

Rendelési szam 1393410000

Tipus WDU 35N IR

GTIN (EAN) 4050118323504

Qty. 20 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok l ( €
KOSHAEX

ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 50.56 mm Mélység (coll) 1.9882 inch
Magassag 66 mm Magassag (coll) 2.5984 inch
Szélesség 16 mm Szélesség (coll) 0.6299 inch
Nett6 tomeg 48.1¢g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -60 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 130 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkl
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Termék karbonldbnyoma Bolcs6tdl a kapuig 0,362 kg CO2 eq.
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin soOtétbézs
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Valtozat Csavaros csatlakozas, Véglap sziikséges Nem

Csavarozhaté

keresztosszekotéhoz, zart

allapotban
Potencialok szdma 1 Szintek szama 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 2 Potencialok szdma szintenként 1
Keresztkotott szintek bell Nem PE-csatlakozas Nem
Tartosin TS 35 N funkcié Nem
PE m{ikodés Nem PEN funkcio Igen
Kiegészité miiszaki adatok
Nyitott oldala zart Hasonl6 kapcsok szama 1
Robbanasbiztossag szempontjabol Igen Felszerelés tipusa Felpattinthatd
bevizsgalt valtozat
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 35 mm?2 Névleges fesziiltség 500V
Névleges DC fesziiltség 500V Névleges aram 125 A
Aram maximum vezetékoknal 150 A Szabvanyok IEC 60947-7-1
Fajlagos ellenallas az IEC 60947-7-x 0.26 mQ Névleges lokéfesziiltség 6 kV

szerint
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Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 4.00 W Szennyezés sulyossaga 3
X szerint
Rogzithetd vezetékek (kiegészito csatlakozas)
Csatlakozas tipusa, kiegészit6é Csavaros csatlakozas
csatlakozas
Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)
Méréeszkoz, IEC 60947-1 B8, B9 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 10
AWG, max.
Csatlakozasi irdny oldalt Meghuzasi nyomaték, max. 5 Nm
Meghuzasi nyomaték, min. 2.5 Nm Csupaszolasi hossz 18 mm
Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Csatlakozasok szama 2
Rogzitési tartomany, névleges 50 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2
csatlakozas, max. csatlakozas, min.
Biztositdcsavar M 6 Kés mérete TX 20
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 35 mm?2
AWG, min. finomsodratu, érvéghiivelyekkel és
muanyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max.
Keresztmetszet csatlakoztatott 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 35 mm?2

vezetékhez, finomsodratd,
érvéghuvelyekkel és mlanyag
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.

finomsodratu, érvéghuivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 2.5 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 35 mm?2
finomsodratd, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 50 mm?2
finomsodratu, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm? Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 16 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, min. tomor ér, max. névleges csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 2.5 mm?2 Finomsodratu, min. (névleges 2.5 mm?

tomor ér, min. névleges csatlakozas

csatlakozas)

Altalanos

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 10 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12

AWG, max. AWG, min.

Szabvéanyok IEC 60947-7-1 Tartésin TS 35

Fontos megjegyzés

Termékinformacio 1000 V UL and CSA for usage groups B and C: can be used with isolating DIN rails and when
using WTW EN partitions

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897

ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01

ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Keresztosszekoto elem

Altalanos rendelési adatok

A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.

A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a
poélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté
keresztosszekoté rendszereket is tartalmaz.

Tipus wayv 35N/2 Valtozat

Rendelési 1079200000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 125 A,

szam Pélusszam: 2, Raszter mm-ben (P): 16.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9
GTIN (EAN) 4008190378295 mm

Qty. 20 ST

Tipus waQyV 35N/3 Valtozat

Rendelési 1079300000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 125 A,

szam Pélusszam: 3, Raszter mm-ben (P): 16.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9
GTIN (EAN) 4008190378288 mm

Qty. 20 ST

Tipus waQvV 35N/4 Valtozat

Rendelési 1079400000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 125 A,

szam Pélusszam: 4, Raszter mm-ben (P): 16.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9
GTIN (EAN) 4008190378271 mm

Qty. 20 ST

Véglapok és elvalasztolapok

Altalanos rendelési adatok

Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva

a biztonsagot és atlathatd elrendezést teremtve a
kapcsolészekrényben. A zarélemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valo érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmiiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis
huzalozas.

Tipus WTW EN
Rendelési 1058800000
szam

GTIN (EAN) 4008190140175
Qty. 20 ST

Valtozat
Elvalasztd lemez (kapocs), sotéthézs, Magassag: 86 mm, Szélesség: 3
mm, V-0, Wemid
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A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhatd rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jeldlési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WEW 35/2 Valtozat

Rendelési 1061200000 Végbak, sotéthézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
szam

GTIN (EAN) 4008190030230

Qty. 50 ST

Figyelmeztet6 takardburkolat

Villammal ellatott figyelmeztetések novelik az emberek
és gépek biztonsagat. Ezeket akkor hasznaljak, amikor a
kiilsé fesziiltséget jelezni kell az alkalmazas soran.

{/ {
v

Altalanos rendelési adatok

Tipus WAD 16N GE BED Valtozat

Rendelési 1083600000 Kapocsfedél, sarga, PA 66, Magassag: 39 mm, Szélesség: 15.8 mm,
szam Mélység: 5.51 mm, V-2

GTIN (EAN) 4032248032648

Qty. 50 ST

Dugdkulcs készletek

Imbuszkulcs edzett krém-vanadium-acélbol, gyartas a
DIN ISO 2936 L (DIN 91 1) szerint, a feliilet j6 min6ségl
nemesitett kivitel(.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus TH-S 9-40 Valtozat
Rendelési 9008880000 socket wrenches
szam

GTIN (EAN) 4032248266630

Qty. 18T

Ures

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden
T — vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint
E— elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid
f— " szdmsorokhoz, és nagy szdmu készen nyomtatott jelolét is
Ve el tartalmaz.
o Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas
] konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben
[ kaphato.
] * Hasznalatra kész jelolék nagy valasztéka
* Csikok gyors felszereléshez
* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhatdk
¢ Kaphatok tres MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal
Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirasokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/5 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1609801044 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szdm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190397111

Qty. 1000 ST

Tipus WS 12/5 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1609860000 WS, Sorkapocs jel6l6, 12 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4008190203481

Qty. 720 ST

Tesztadapter és tesztaljzatok
I |
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Az adapterek és tesztdugodk a sorkapcsok és a
vizsgaldberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznalatosak. igy elektromos érintkezés hozhat

létre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
elvégezhetdk.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus STB 16/D7/4/M4 SAK35 Valtozat

Rendelési 0140200000 SAK sorozat, Aljzat
szam

GTIN (EAN) 4008190134884

Qty. 50 ST

Jelolotarto

A jelol6tartd lehet6séget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan 0sszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect moduléris sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelheték. A szerelési jelol6k
tipusa a rendeltetési jel6léshordozé adott tartozékai alatt
taldlhaté meg.

Altalanos rendelési adatok
Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805490000 Tartozékok, JeldlStartd

szam
GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Véltozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, JelélStarté

szdm

GTIN (EAN) 4032248270248

Qty. 100 ST
WS 12/5
WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjelolék kétkomponensd,
innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jelolé
— kemény alapkontuirja biztonsagosan a helyére pattan a
| csatlakozon. Az elasztikus fellilet egyszer(ivé teszi a jel6l6

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé
teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb
_ méretbeli kilonbségekhez, melyek 6sszeadddhatnak,

kiilonosen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:

A feliileti anyag kivalé nyomtathatésaga garantalja a

tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatd 300 dpi

felbontasanak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.

A MultiMark elényei:

* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal

¢ Szilard megtartas és tartdos nyomtatas

¢ A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél

¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés

* Hely a tobbsoros nyomtatashoz
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Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 12/5 MM WS Valtozat

Rendelési 2007190000 WS, Sorkapocs jel6l6, 12 x 5 mm, Weidmueller, fehér
szam

GTIN (EAN) 4050118392036

Qty. 800 ST

Keresztosszekoto elem

A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztil torténik.

A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a
poélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
sorkapcsokhoz valé dugaszolhaté és csavarozhato

J > keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WQB PEN 35N Valtozat

Rendelési 1079500000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, Eziistsziirke, 125 A,
szam Pélusszam: 2, Raszter mm-ben (P): 16.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190370121 24.6 mm

Qty. 10 ST
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