PLUG VPU

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Széles tartozék-valaszték teszi teljessé a kinalatot

Altalanos rendelési adatok

Véltozat VPU sorozat, Tartozékok
Rendelési szdm 1402570000

Tipus PLUG VPU

GTIN (EAN) 4050118204360

Qty. 10 Darab

RoHS

Vnmrum

A létrehozas datuma 01.03.2026 01:44:15 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1402570000

PLUG VPU

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 21.5 mm Meélység (coll) 0.8465 inch
Magassag 8 mm Magassag (coll) 0.315 inch
Szélesség 11.6 mm Szélesség (coll) 0.4567 inch
Nett6 tomeg 1.96¢9

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -40°C..70°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 témeg% feletti SVHC

Csatlakozasi adatok, tavfigyelmeztetés

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, 0.14 mm?2 Csupaszolasi hossz 8 mm

tomor ér, min.

Csatlakozas tipusa PUSH IN

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, 1.5 mm?2

tOmor ér, max.

IEC / EN névleges adatok

Névleges fesziiltség (AC) 250V

Altalanos adatok

Szegmens Teljesitményelosztas Valtozat Dugd, nyomtatott
Szin fekete

Altalanos adatok

Szin fekete

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001627 ETIM 9.0 EC001627

ETIM 10.0 EC001627 ECLASS 14.0 27-17-90-90
ECLASS 15.0 27-17-90-90
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