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KLBÜ árnyékoláscsatlakozásaink széles választékával
rugalmas és önbeállító árnyékolást valósíthat meg, és
biztosíthatja az üzem hibamentes működését.

Általános rendelési adatok

 
Változat Húzókengyel, Kapocskengyel, árnyékolt-

csatlakozáshoz, PA 66 GF 30
Rendelési szám 1403070000
Típus KLBUE 3-8 RC TS27
GTIN (EAN) 4050118204780
Qty. 1 Darab
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Tanúsítványok
 
ROHS Megfelel
 

Méretek és tömegek
 
Mélység 50 mm Mélység (coll) 1.9685 inch
Magasság 67.5 mm Magasság (coll) 2.6575 inch
Szélesség 35 mm Szélesség (coll) 1.378 inch
Nettó tömeg 61.19 g
 

Hőmérsékletek
 
Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C Ambient temperature -5 °C…40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -25 °C Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 105 °C
 

Termékek környezetvédelmi megfelelősége
 
RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6fc8563f-82a2-46cf-b3da-0e2c7ddd4382
 

Anyag adatok
 
Alapanyag PA 66 GF 30 Szín fekete, Ezüstszürke
UL 94 éghetőségi osztály V-0
 

Rendszer specifikációk
 
Változat Árnyékoll csatlakozáshoz,

Ellenállással
Véglap szükséges Nem

Tartósín TS 27
 

Kiegészítő műszaki adatok
 
Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés Robbanásbiztosság szempontjából

bevizsgált változat
Nem

Felszerelés típusa Felpattintható
 

Névleges adatok
 
Névleges keresztmetszet 8 mm² Névleges feszültség 230 V
 

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)
 
Csupaszolási hossz 22 mm Csatlakozás típusa Rugós csatlakozás
Csatlakozások száma 1 Kábelátmérő, max. 8 mm
Kábelátmérő, min. 3 mm Vezeték csatlakozási keresztmetszet,

többeres, névleges csatlakozás, max.
8 mm²

Vezeték csatlakozási keresztmetszet,
többeres, névleges csatlakozás, min.

3 mm²
 

Általános
 
Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés Tartósín TS 27
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Besorolások
 
ETIM 8.0 EC002020 ETIM 9.0 EC002020
ETIM 10.0 EC002020 ECLASS 14.0 27-25-01-20
ECLASS 15.0 27-25-01-20
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Acél

Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a
piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé
védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes
acélhoz.

Általános rendelési adatok
Típus TS 27X12.5M/ST/F.ZN Változat
Rendelési
szám

1802690000

GTIN (EAN) 4032248257201
Qty. 10 M

Kalapsín, Kapocssínek, Acél, galvanizált, Szélesség: 2000 mm,
Magasság: 27 mm, Mélység: 12.5 mm

Üres, ragasztós hátoldal

Az SM egy MultiCard – jelölőrendszer vezérlő- és
jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba
pattinthatók, vagy a rajtuk található öntapadós fólia
segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet CONNECT
nyomtatókkal vagy a plotterekkel testre szabott jelölőket
lehet létrehozni.
• A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges

címkéket
• Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
• A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi

a gravírozás kiváltását
• Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM

védőfóliát
• A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémécanique

22 mm vagy 30 mm átmérőjű nyomógombjaihoz
használhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül)
jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok
Típus SM 27/8 K MC NE WS Változat
Rendelési
szám

1812630000

GTIN (EAN) 4032248296033
Qty. 80 ST

SwitchMark, Készülékjelölők, 8 x 27 mm, fehér
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Rögzítő tartó

Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében
rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle
szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző
csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig
illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő
szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő
összeszerelést.

Általános rendelési adatok
Típus BTWZ KLBUE Változat
Rendelési
szám

1742630000

GTIN (EAN) 4008190980764
Qty. 1 ST

Szerszámok, Működtető szerszám

Lapos csavarhúzó

Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok
Típus SDS 0.6X3.5X100 Változat
Rendelési
szám

9008330000

GTIN (EAN) 4032248056286
Qty. 1 ST

Csavarhúzó, Csavarhúzó
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