Weidmiiller 3t

KLBUE 3-8 RC TS27

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

KLBU arnyékolascsatlakozasaink széles valasztékaval
rugalmas és onbeallité arnyékolast valésithat meg, és
biztosithatja az izem hibamentes mikodését.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Huzdkengyel, Kapocskengyel, arnyékolt-
csatlakozashoz, PA 66 GF 30

Rendelési szdm 1403070000

Tipus KLBUE 3-8 RC TS27

GTIN (EAN) 4050118204780

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 50 mm Meélység (coll) 1.9685 inch
Magassag 67.5 mm Magassag (coll) 2.6575 inch
Szélesség 35 mm Szélesség (coll) 1.378 inch
Nett6 tomeg 61.19¢g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -25°C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 105 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6fc8563f-82a2-46¢f-b3da-0e2c7ddd4382

Anyag adatok

Alapanyag

PA 66 GF 30

Szin

fekete, Ezlistsziirke

UL 94 éghetdségi osztaly

V-0

Rendszer specifikaciok

Valtozat Arnyékoll csatlakozashoz, Véglap sziikséges Nem
Ellenéllassal

Tartosin TS 27

Kiegészité miiszaki adatok

Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités Robbanasbiztossag szempontjabol Nem

bevizsgalt valtozat

Felszerelés tipusa Felpattinthato

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 8 mm? Névleges fesziiltség 230V

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Csupaszolasi hossz 22 mm Csatlakozas tipusa Rugés csatlakozas
Csatlakozasok szama 1 Kabelatmérd, max. 8 mm
Kabelatmérs, min. 3 mm Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 8 mm?
tobberes, névleges csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 3 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, min.
Altalanos
Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités Tartosin TS 27

A létrehozas datuma 28.02.2026 04:33:26 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



KLBUE 3-8 RC TS27

Midszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002020 ETIM 9.0 EC002020
ETIM 10.0 EC002020 ECLASS 14.0 27-25-01-20
ECLASS 15.0 27-25-01-20
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Acél

Altalanos rendelési adatok

Az acél DIN tartésinek a legelterjedtebb termékek a
piacon. A fém DIN tartésinek kozott ezek a legkevésbé
védettek a rovidzarlat ellen, hasonléan a rozsdamentes
acélhoz.

Tipus TS 27X12.5M/ST/F.ZN Valtozat
Rendelési 1802690000 Kalapsin, Kapocssinek, Acél, galvanizalt, Szélesség: 2000 mm,
szam Magassag: 27 mm, Mélység: 12.56 mm

GTIN (EAN) 4032248257201
Qty. 10M

Ures, ragasztés hatoldal

Altalanos rendelési adatok

Az SM egy MultiCard - jelclérendszer vezérl6- és

jelz6késziilékek feliratozasadhoz. A cimkék a tartokba

pattinthatdk, vagy a rajtuk talalhaté ontapadés félia

segitségével lehet felhelyezni 6ket. A PrintJet CONNECT

nyomtatdkkal vagy a plotterekkel testre szabott jelol6ket

lehet létrehozni.

¢ A felhasznaloé gyorsan eldéallithatja a szlikséges
cimkéket

* Nincs sziikség draga, szabvanyos cimkék tarolasara

* A PrintJet kopdasallé nyomtatasi minésége lehet6vé teszi
a gravirozas kivaltasat

* Extrém kovetelmények esetére ajanljuk az ETO SM
védofoliat

* A tartok a Siemens, ABB, Moeller és Télémécanique
22 mm vagy 30 mm atmérdéji nyomdégombjaihoz
hasznalhaték

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus SM 27/8 KMC NE WS Valtozat

Rendelési 1812630000 SwitchMark, Késziilékjelolék, 8 x 27 mm, fehér

szam
GTIN (EAN) 4032248296033
Qty. 80 ST
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Tartozékok
Rogzito tarto
T Termékeink konny(i kezelése és kiegészitése érdekében
-l ’ rogziték széles valasztékat kinaljuk. A kilonféle
szerszamoktol kezdve a szigetel6hiivelyekig és kiilonb6z6
csavarokig, komponenseink a legaprébb részletekig
illeszkednek egymashoz, és lehetévé teszik a megfeleld
szabvanyoknak és védelmi el6irdsoknak megfelel6
w Osszeszerelést.
Altalanos rendelési adatok
Tipus BTWZ KLBUE Valtozat
Rendelési 1742630000 Szerszamok, MUikodtetd szerszam

szam
GTIN (EAN) 4008190980764
Qty. 18T

Lapos csavarhizo

Hornyos csavarhizé lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajté a DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 9008330000 Csavarhuzo, Csavarhizo
szdm

GTIN (EAN) 4032248056286

Qty. 18T
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