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Product image

A kép illusztracio

* Terhelési aramkor: 1 fazis, 12 - 275V AC / 25 A vagy
24 -510VAC/3b A

* Nullatmenetes kapcsold vagy azonnali kapcsolas

¢ Hasznalatra kész: felpattintas - csatlakoztatas - kész

* Kopasmentes, csendes kapcsolas

* Nagy kapacitas aramlokések kezeléséhez (12t) legfeljebb
6000 A%s (10 ms)

¢ Dugaszolhat6 aramfeliigyelé6 modul

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Tapellato szilardtest relé, Szilardtest kontaktor,
Névleges vezérléfesziltség: 160...240 V AC/DC,
Névleges kapcsolasi fesziiltség: 12..275 V AC,
Folytonos 4ram: 17 A (AC51) at 40 &deg;C, 3,6 A

(AC 53)
Rendelési szam 1406220000
Tipus PSSR 230VAC/1PH AC 25A
GTIN (EAN) 4050118206838
Qty. 1 Darab
Széllitas allapota Kifutott
Elérhetd eddig: 2025-03-27T00:00:00+01:00
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Miszaki adatok

Tanusitvanyok

Jovahagyasok UK

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szdma (cURus) E223474

Méretek és tomegek

Mélység 115.9 mm Mélység (coll) 4.563 inch
Magassag 98 mm Magassag (coll) 3.8583 inch
Szélesség 22.5 mm Szélesség (coll) 0.8858 inch
Netté tomeg 222449

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -55 °C...125 °C Ambient temperature -55 °C...100 °C

Uzemi hémérséklet

Paratartalom

40...85% (beltér),
paralecsapdédas nem

megengedett
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel
REACH SVHC Lead 7439-92-1
UL névleges adatok
Tanusitvany szama (cURus) E223474
vezérlé oldal
Névleges vezérlbfesziiltség 160..240V AC/DC Névleges vezérl6aram 4.4.6.7 mA
Névleges teljesitmény < 1.6 VA Allapotjelzé LED, sarga
Véddaramkor Egyeniranyitod Bemend frekvencia 10 Hz

Terhelés oldal

Névleges kapcsolasi fesziiltség 12..275V AC Névleges dram 17A(ACH1)@40°C; 3.b
A (AC 53)

Max. kapcsolasi aram 25 A Terhelés kategoria ACbH1,ACH53

Bekapcsolasi aram 140 A(10 ms) Impulzus terhelés, max. aram 250 A (10 ms), non-
recurrent

Integralt terheléskorlatozas (12t) <10 ms 340 AZs Bekapcsolasi késleltetés <30 ms

Kikapcsolasi késleltetés <30 ms Fesziiltségesés max. terhelésnél <1.25V

Szivargasi aram <1 mA Min. kapcsolasi aram 5 mA

Rovidzarlatbiztos Nem Véddéaramkor, terhelés oldal Varisztor

Erintkezé tipusa

1 NO contact (Triac (zero-
cross switch))

Kimend fesziiltség frekvenciatartomanya 50...60 Hz

max. kapcsolasi frekvencia (AC
vezérl6fesziiltség)

4 Hz

max. kapcsolasi frekvencia (DC
vezérléfesziiltség)

4 Hz
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Altalanos adatok

Valtozat Single-phase with Tartésin TS 35
mounted heat sink (zero-
voltage switch output)

Szin fekete

Szigetelések koordinalasa

Insulation coordination according to EN 60947-4-3:2014 Szennyezés sulyossaga 2

Tulfeszliltség kategoria [}

Atutési szilardsag, vezérlé oldal - terhelés4 kVeff

oldal

Dialectric strength of load side - housing 4 kVeff

Lokéfesziiltség

4 kV (1,2/50 ps)

Védelmi osztaly IP20

A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei

Tanusitvany szama (cURus) E223474

csatlakozasi adatok (vezérl6 oldal)

Vezetékcsatlakozas-technika (vezérlé Csavaros csatlakozas Névleges csatlakozasi rogzitési 1.5 mm?2

oldal) tartomany (vezérlé oldal)

Min. névleges csatlakozasi rogzitési 0.13 mm?2 Max. névleges csatlakozasi rogzitési 3.3 mm?2

tartomany (vezérlé oldal) tartomany (vezérlé oldal)

Min. meghtzasi nyomaték (vezérlé oldal) 0.4 Nm Max. meghuzasi nyomaték (vezérlé 0.5 Nm

oldal)

Fej mérete (vezérl6 oldal) 0,6 x 3,6 mm

csatlakozasi adatok (terhelés oldal)

Vezetékcsatlakozds-technika (terhelés ~ Csavaros csatlakozas Névleges csatlakozasi rogzitési 6 mm?

oldal) tartomany (terhelés oldal)

Min. névleges csatlakozas rogzitési 1.5 mm?2 Max. névleges csatlakozas rogzitési 6 mm?2

tartomany (terhelés oldal) tartomany (terhelés oldal)

Vezetékcsatlakozas (terhelés oldal) M5 gydr(s Min. meghuzasi nyomaték (terhelés 2 Nm
kabelsaru (szigetelt) oldal)

Max. meghuzasi nyomaték (terhelés 3 Nm Fej mérete (terhelés oldal) Gr. PZ2

oldal)

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002055 ETIM 9.0 EC002055

ETIM 10.0 EC002055 ECLASS 14.0 27-37-10-14

ECLASS 15.0 27-37-10-14
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Signal characteristics of zero cross switching

solid-state relays U
U 14 input
Input -
t
ULuad
Load

Output § y
switch-on delay switch-off delay t

Shown at an example with resistive load.

1. Switches on at first zero cross of mains voltage while control input gets signal.

2. Switches off at next zero cross of mains current after control input signal was
switched off.

Switching DC voltages is not possible with this solid-state relays.
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Tartozékok

-

Pozidriv csillagfejii csavarh(zé

Csillagfeji csavarhtizo, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO
8764/2-PZ, kihajté 1ISO 8764/ 1-PZ szerint, ChromTop
hegy, SoftFinish markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDK PZ2 X 100 Valtozat

Rendelési 2749450000 Csavarhuzd, Kés szélessége (B): 6 mm, 100 mm, Kés vastagsaga (A):
szam 2

GTIN (EAN) 4050118895674

Qty. 18T

Tipus SDIK PZ2 X 100 Valtozat

Rendelési 2749930000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 2 mm, 100 mm, Kés vastagsaga (A):
szdm 2

GTIN (EAN) 4050118897234

Qty. 1ST

Csillagfejii csavarhuzo, Pozidrive

VDE-szigetelés(i csavarhizo készletek, max. 1000 V
AC és 1500 V DC fesziiltség alatt all6 alkatrészekhez,
DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab ,GS Safety”
bevizsgalassal. A vagokés edzett, magas mindségu
krom-vanadium-molibdén acélbdl késziilt, kékessziirke

bevonattal.
Altalanos rendelési adatok
Tipus SDIK SLIM PZ2 X 100 Valtozat
Rendelési 2749680000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 2 mm, 100 mm, Kés vastagsaga (A):
szam 2
GTIN (EAN) 4050118896428
Qty. 1ST
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Lapos csavarhizé

Altalanos rendelési adatok

Hornyos csavarhlzoé lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajtd a DIN 5264, 1SO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Tipus SDS 0.6X3.5X100 Valtozat
Rendelési 2749340000 Csavarhuzé, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés
szam vastagséga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118895568

Qty. 18T

Tipus SDIS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 2749810000 Csavarhzo, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118897012

Qty. 18T

Tipus SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 2749610000 SzerelGszerszam, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm,
szam Kés vastagsaga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118896350
Qty. 18T

Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szamos mas gyarto

késziilékeihez kiilonb6zé tipusok kaphaték.

Az el6nyok attekintése:

* altaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthatd ESG jelol6ket szallitunk.

* Egyedi lézer-minéségl nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Tipus ESG 6/15 RIDER MC NE WS Valtozat

Rendelési 1881280000 ESG, Késziilékjeloldk x 15 mm, PA 66, Szin: fehér, dugaszolhaté

szdm
GTIN (EAN) 4032248482276
Qty. 200 ST
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A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhatd rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jeldlési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus MEW 35/1 Valtozat

Rendelési 1805610000 Végbak, sziirke, TS 35, None, fém, Szélesség: 12.5 mm, 100 °C
szam

GTIN (EAN) 4032248287017

Qty. 10 ST

ESG 6/15

Garantéaltan hosszu élettartam: ESG

A tobb szinben és formaban kaphaté cimkék erésen
tapado réteggel rendelkeznek, amely a lehet6 legjobb
tapadast biztositja az alatta 1évé fellilethez. A duplan
laminalt poliészternek koszonhetéen az alapanyag nagyon
vékony, ugyanakkor rendkiviil nagy szakitdszilardsagu.

A MultiMark elényei:

* Kilonb6z6 anyagok az eltéré kovetelményekhez”

e Szdmos gyarto berendezésével hasznalhaté

» Késziilékjelol6k ismerds kialakitassal

Altalanos rendelési adatok

Tipus ESG 6/15 MM WS Valtozat

Rendelési 2619940000 ESG, KésziilékjelsIok, 6 x 15 mm, fehér
szam

GTIN (EAN) 4050118626148

Qty. 3000 ST

ESG 6/17

Garantaltan hosszu élettartam: ESG
A t6bb szinben és formaban kaphaté cimkék erésen
\ tapado réteggel rendelkeznek, amely a lehetd legjobb
7 \ tapadast biztositja az alatta lévé fellilethez. A duplan
| laminalt poliészternek kdszonhetéen az alapanyag nagyon
J y vékony, ugyanakkor rendkiviil nagy szakitészilardsagu.
R y A MultiMark elényei:
4// * Kiilonb6z6 anyagok az eltéré kovetelményekhez”
* Szamos gyarté berendezésével hasznélhaté
* Készilékjelolék ismerds kialakitassal
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Altalanos rendelési adatok

Tipus ESG 6/17 MM WS Viltozat

Rendelési 2005100000 ESG, Késziilékjel6lSk, 6 x 17 mm, fehér
szam

GTIN (EAN) 4050118390728

Qty. 3000 ST
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