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Product image

¢ Max. b db parhuzamosan kapcsolt fogyaszté felligyelete

* Egyszeri hiba és rovidzarlat monitorozasa

* Bedugaszolhat6 az egyfazisu hiitébordas szilardtest
teljesitményrelékbe (PSSR)

* Visszacsatolé kimenet hibaizenethez

¢ Betanitds gomb a modulon és a kiilsé betanité
bemeneten

 Aramhiany kapcsolasi kiiszb: 0,84 x Iteach

Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 1406230000

Tipus PSSR 1PH CONTROL UNIT
GTIN (EAN) 4050118206739
Qty. 1 Darab

Szallitas allapota Kifutott

2025-03-27T00:00:00+01:00
PSSRN S 24VDC 1M K 600VAC 30A T

Elérhetd eddig:
Alternativ termék
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 65 mm Mélység (coll) 2.5591 inch
Magassag 112.3 mm Magassag (coll) 4.4213 inch
Szélesség 25 mm Szélesség (coll) 0.9842 inch
Nett6 tomeg 8bg

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40 °C...125 °C Uzemi hémérséklet -40 °C...80°C

Paratartalom

40...85% (beltér),
paralecsapddas nem
megengedett

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Tapellatas

Tapfesziiltség

8..30VDC Aramfelvétel

< 20 mA (visszacsatold
kimenet nincs terhelve),

< 120 mA (kapcsolt
visszacsatol6 kimenet max.
terhelve)

Véddaramkor Varisztor, Polaritas-

felcseréléssel szembeni

védelem
vezérlo oldal
Névleges vezérléfesziiltség (vezérls 4..30VDC Névleges vezérléaram (vezérlé6 bemenet) < 2,56 mA
bemenet)
Névleges vezérléfesziiltség (kiilsd 4.30VDC Névleges vezérl6aram (kiilsé betanitd  <2,56 mA
betanité bemenet) bemenet)
Bemend frekvencia 10 Hz
Vezérlé kimenet a PSSR szamara
Szilardest tipus Tranzisztor Névleges kapcsolasi fesziiltség 8..30VvDC
Bekapcsolasi késleltetés <15 ms Kikapcsolasi késleltetés <16 ms
Visszacsatolé kimenet
Szilardest tipus MOS-FET Névleges kapcsolasi fesziiltség 8..30VvDC
Folytonos aram 0.1A Bekapcsolasi késleltetés <100 ms
Kikapcsolasi késleltetés <100 ms
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Aramfeliigyelet

Arambhiany kapcsolasi kiiszob 0,84 x Ibetanitas Szivargasi aram in PSSR kimeneten, 03A
max.

Aramvalté

Arammérési tartomany AC, max. 40 A Arammérési tartomany AC, min. 2A

Aramérzékel6 furatatmérd 9 mm

Altalanos adatok

Szin fekete

Szigetelések koordinalasa

Szennyezés sulyossaga 2 Tulfesziiltség kategoéria I

Védelmi osztaly IP20

Csatlakozasi adatok

Vezetékcsatlakozas-technika Csavaros csatlakozas Meghuzasi nyomaték, min. 0.4 Nm

Meghuzasi nyomaték, max. 0.5 Nm Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2
csatlakozas

Rogzitési tartomany, névleges 0.15 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2

csatlakozas, min. csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.2 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2

finomsodratd, min. finomsodratd, max.

Vezeték keresztmetszet, finomsodrati, AWG 26 Vezeték keresztmetszet, finomsodratd, AWG 12

min. (AWG) max. (AWG)

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 0.2 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 1.5 mm2

(DIN 46228-1), min. (DIN 46228-1), max.

Kés mérete 0,6 x 3,56 mm

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001440 ETIM 9.0 EC001440

ETIM 10.0 EC001440 ECLASS 14.0 27-37-18-02

ECLASS 15.0 27-37-18-02
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Kapcsolasi rajz Dimensional drawing
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Current monitoring module Dimensions of a current-monitoring
mounted on a single-phase PSSR module mounted on a single-phase PSSR
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Lapos csavarhizé

D

Altalanos rendelési adatok

Hornyos csavarhlzoé lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajtd a DIN 5264, 1SO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Tipus SDS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 2749340000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118895568

Qty. 18T

l:lres

Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jel6l6

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdamos mas gyartd

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az el6nyok attekintése:

* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggben,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthat6é ESG jeloléket szallitunk.

* Egyedi lézer-min6ségl nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus ESG 6/15 RIDER MC NEWS  Valtozat

Rendelési 1881280000 ESG, Készulékjelol6k x 15 mm, PA 66,
szam

GTIN (EAN) 4032248482276

Qty. 200 ST

Szin: fehér, dugaszolhaté
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ESG 6/15

Altalanos rendelési adatok

Garantéaltan hosszu élettartam: ESG

A tobb szinben és formaban kaphaté cimkék erésen
tapado réteggel rendelkeznek, amely a lehet6 legjobb
tapadast biztositja az alatta lévé fellilethez. A duplan
laminalt poliészternek koszonhetéen az alapanyag nagyon
vékony, ugyanakkor rendkiviil nagy szakitdszilardsagu.

A MultiMark elényei:

¢ Kiilonb6z6 anyagok az eltéré kovetelményekhez”

* Szamos gyarté berendezésével hasznalhaté

* Késziilékjelol6k ismerds kialakitassal

Tipus ESG 6/15 MM WS Valtozat
Rendelési 2619940000 ESG, Késziilékjelolsk, 6 x 15 mm, fehér
szam
GTIN (EAN) 4050118626148
Qty. 3000 ST
ESG 6/17
Garantaltan hosszu élettartam: ESG
) A tobb szinben és formaban kaphaté cimkék erésen
\\ tapadé réteggel rendelkeznek, amely a lehetd legjobb

Altalanos rendelési adatok

tapadast biztositja az alatta 1évé fellilethez. A duplan
laminalt poliészternek koszonhetéen az alapanyag nagyon
vékony, ugyanakkor rendkiviil nagy szakitészilardsagu.

A MultiMark elényei:

* Kiilonb6z6 anyagok az eltérd kovetelményekhez”

e Szamos gyarto berendezésével hasznalhato

* Késziilékjelolék ismerds kialakitassal

Tipus ESG 6/17 MM WS Valtozat

Rendelési 2005100000 ESG, KészulékjelolSk, 6 x 17 mm, fehér
szam

GTIN (EAN) 4050118390728

Qty. 3000 ST
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