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Product image

Az energia, a jel és az adatok atvitele orok feladat

az elektrotechnikaban és a berendezésgyartasban.
Sorkapcsainkat a felhasznalt szigetel6anyagok,
csatlakozdrendszeriik és kialakitdsuk emelik ki a
konkurens gyartok termékei koziil. Egy atmend
sorkapocs egy vagy tobb vezeték egyesitésére és/
vagy csatlakoztatasara hasznéalhaté. E sorkapcsok egy
vagy tobb, azonos potenciall vagy egymassal szemben
szigetelt csatlakozasi szintbdl épllnek fel.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Tobbemeletes sorkapocs, Csavaros csatlakozas,
sotétbézs, 10 mm?, 800 V, Csatlakozasok szama:
2, Szintek szama: 1, TS 35, V-0

Rendelési szam 1415510000
Tipus WDK 10 L

GTIN (EAN) 4050118216509
Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok o UK
C € B CA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (UR) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 69 mm Mélység (coll) 2.7165 inch
Meélység DIN sinnel egyitt 69.5 mm Magassag 85 mm
Magasség (coll) 3.3464 inch Szélesség 9.9 mm
Szélesség (coll) 0.3898 inch Netté tomeg 238g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..56 °C Ambient temperature -50°C..76°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C Folyamatos lizemi hémérséklet,, max. 120 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin sotétbézs
UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Valtozat Csavaros csatlakozas, Véglap sziikséges Igen
Kettés sorkapocskapocs,
Csavarozhaté
keresztosszekdtéhoz, Egyik
oldalon szabad vég
Potencialok szama 1 Szintek szdma 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 2 Potencialok szama szintenként 1
Keresztkotott szintek belil Nem PE-csatlakozas Nem
Tartésin TS 35 N funkcié Nem
PE m{ikodés Nem PEN funkcio Nem
CSA névleges adatok
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 6 AWG C fesziiltség nagysag (CSA) 1000V
C aram nagysag (CSA) 70 A Tanusitvany szama (CSA) 200039-1057876
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 18 AWG
Kiegészité miiszaki adatok
Nyitott oldala jobb Robbanasbiztossag szempontjabdl Nem

Felszerelés tipusa

Felpattinthato

bevizsgalt valtozat
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Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 10 mm?2 Névleges fesziiltség 800V

Névleges DC fesziiltség 800V Névleges aram 57 A

Aram maximum vezetékoknal 70 A Szabvanyok IEC 60947-7-1

Fajlagos ellenallas az IEC 60947-7-x 0.56 mQ Névleges lokéfesziiltség 8 kV

szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 1.82 W Tulfesziiltség kategoéria 1

X szerint

Szennyezés sulyossaga 3

Rogzithetd vezetékek (kiegészité csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészit6é Csavaros csatlakozas

csatlakozas

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Meéréeszkoz, IEC 60947-1 B6 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 6
AWG, max.

Csatlakozasi irdny oldalt Meghuzasi nyomaték, max. 1.9 Nm

Meghuzasi nyomaték, min. 1.2 Nm Csupaszolasi hossz 12 mm

Csatlakozas tipusa 2

Csavaros csatlakozas

Csatlakozas tipusa

Csavaros csatlakozas

Csatlakozasok szama

2

Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.

16 mm?2

Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm? Biztositécsavar M 4

csatlakozas, min.

Kés mérete 1,0x 5,5 mm Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 16
AWG, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 16 mm?2 Keresztmetszet csatlakoztatott 1.5 mm?2

finomsodratu, érvéghiivelyekkel és vezetékhez, finomsodratu,

mUanyag gallérokkal DIN 46228/4, érvéghiivelyekkel és manyag

névleges csatlakozas, max. gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 16 mm2 Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 1.5 mm?2

finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN

46228/1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 16 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2

finomsodratu, max. finomsodratud, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 16 mm2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2

tobberes, névleges csatlakozas, max. tobberes, névleges csatlakozas, min.

Iker érvéghivelyek, max. 6 mm? Iker-érvéghiivelyek, min. 1.5 mm?2

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 16 mm2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 1.5 mm?2

tomor ér, max. névleges csatlakozas tomOor ér, min. névleges csatlakozas

Finomsodratd, min. (névleges 1.5 mm?2

csatlakozas)

UL névleges adatok

Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 6 AWG Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 18 AWG

(UR) (UR)

Tanusitvany szama (UR) E60693 Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 18 AWG
(UR)

Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. 6 AWG

(UR)

Altalanos

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 6 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 16

AWG, max. AWG, min.

Szabvanyok IEC 60947-7-1 Tartdsin TS 356
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-02
ECLASS 15.0 27-25-01-02
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Keresztosszekotok

A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
‘ A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a
LA poélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
sorkapcsokhoz valé dugaszolhaté és csavarozhato
keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus wav 10/2 Valtozat

Rendelési 1052560000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 76 A,
szam Pélusszam: 2, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190154943 7.55 mm

Qty. 50 ST

Tipus wav 10/3 Valtozat

Rendelési 1054960000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 63 A,
szam Polusszam: 3, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190079079 7.55 mm

Qty. 50 ST

Tipus wav 10/4 Valtozat

Rendelési 1055060000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 63 A,
szam Pélusszam: 4, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190188245 7.55 mm

Qty. 50 ST

Tipus wav 10/10 Valtozat

Rendelési 1052460000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 63 A,
szam Pélusszam: 10, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190152130 7.55 mm

Qty. 20 ST

Véglapok és elvalasztélapok

Az elvalasztélapok és a zarélemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztdlapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
potencialok és funkciondlis csoportok kozott, fokozva
“ | a biztonsagot és atlathato elrendezést teremtve a
Yer WY kapcsoldszekrényben. A zarélemezek oldalt lezarjak
a sorkapocsblokk sort, védelmet nyGjtanak az aktiv
részekkel valo érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmiiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis

huzalozas.
Altalanos rendelési adatok
Tipus WAP WDK10 Véltozat
Rendelési 1186720000 Véglap sorkapcsokhoz, s6tétbézs, Magassag: 85 mm, Szélesség: 1.5
szam mm, V-0, Wemid, Felpattinthato: Igen
GTIN (EAN) 4050118024661
Qty. 20 ST
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Tipus WAP WDK10 BL
Rendelési 1186730000
szdm

GTIN (EAN) 4050118024678
Qty. 20 ST

Valtozat
Véglap sorkapcsokhoz, kék, Magassag: 85 mm, Szélesség: 1.6 mm,
V-0, Wemid, Felpattinthato: Igen

Altalanos rendelési adatok

A Weidmiiller termékvéalasztékaban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhaté rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jel6lési opciok vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalodugd tartd is.

Tipus WEW 35/1
Rendelési 1059000000
szdm

GTIN (EAN) 4008190172282
Qty. 50 ST

Valtozat

Végbak, sotétbézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 12 mm, 100 °C

Lapos csavarhuzé

Altalanos rendelési adatok

Hornyos csavarhizo lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajté a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Tipus SDS 1.0X5.5X150
Rendelési 9008350000
szam

GTIN (EAN) 4032248056316
Qty. 18T

Valtozat

Csavarhuzo, Csavarhizé
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ﬁres

A WAD csatlakozéjelolék a W sorozatu sorkapcsokhoz,
. valamint a WEW 35/2 és a ZEW 35/2 végbakokhoz
: I8 hasznalhatok. A jelol6k tresen, egyedi nyomtatassal vagy
- : standard villam jel6léssel is kaphatok. A WAD MultiCard
jelolék a PrintJet CONNECT nyomtatékkal hasznalhatok
—— | cimkézésre.Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kiildje el az
|

1
‘ |

M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WAD 8 MC NE GE Valtozat

Rendelési 1112950000 Csoportjel6lék, Fedél, 33.3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 WDU 4,
szam WEW 35/2, ZEW 35/2, sarga

GTIN (EAN) 4032248891696

Qty. 48 ST

Tipus WAD 8 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1112940000 Csoportjelolék, Fedél, 33.3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 WDU 4,
szam WEW 35/2, ZEW 35/2, fehér

GTIN (EAN) 4032248891825

Qty. 48 ST

Villamjellel

A WAD csatlakozéjelolék a W sorozatu sorkapcsokhoz,
[l valamint a WEW 35/2 és a ZEW 35/2 végbakokhoz
| hasznalhatok. A jelolék Gresen, egyedi nyomtatassal vagy

= ] standard villam jel6léssel is kaphatok. A WAD MultiCard
‘ -~ | jelolék a PrintJet CONNECT nyomtatékkal hasznalhatok
[ == cimkézésre.Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kiildje el az
| M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
= | J jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elSirasokkal.
-~

Altalanos rendelési adatok

Tipus WAD 8 MC B GE/SW Valtozat

Rendelési 1120470000 Csoportjel6lék, Fedél, 33.3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 WDU 4,
szam WEW 35/2, ZEW 35/2, sarga

GTIN (EAN) 4032248901289

Qty. 48 ST
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Blank

Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/8-11.5 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1341630000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
szam Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4050118145946

Qty. 500 ST

Jelolotarté

Altalanos rendelési adatok

A jelol6tartéd lehetdséget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartdk opcionalisan osszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatorndjaba beszerelheték. A szerelési jelol6k
tipusa a rendeltetési jeloléshordozé adott tartozékai alatt
talalhaté meg.

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805490000
szdm

GTIN (EAN) 4032248270231
Qty. 100 ST

Tartozékok, Jel6l6tartd

Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Viltozat
Rendelési 1805520000
szam

GTIN (EAN) 4032248270248
Qty. 100 ST

Tartozékok, Jeldlétartd
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