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Négyszogletes dugaszold csatlakozd krimpelheté
érintkez6khoz. Univerzalis 6sszekapcsolasként
hasznalhaté, de PDC valtozatokkal. A krimpelheté
érintkez6 nagy csatlakozésiriséget garantal. Itt

CS 1.6 vagy CB 1.6 érintkez6k hasznalhatok. A
dugaszol6 csatlakozok kédolhatok és az ellentétes oldali
csatlakozéhoz rogzitheték. Kartondobozba csomagolva
szallitjuk.

*0,13-3,31 mm2(IEC) / 26 - 12 AWG (UL)

* 630V (IEC) / 600 V (UL)

* 17 A(IEC) / 10 A(UL)

Altalanos rendelési adatok

Valtozat NYAK dugaszolé csatlakozo, dugasz, 5.00 mm,
Pélusszam: 12, 180°, Krimpelhetd csatlakozas,
Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
3.31 mm?2, Doboz

Rendelési szam 1416100000
Tipus RSV1,6 S12 GR
GTIN (EAN) 4008190100889
Qty. 25 Darab
Termékadatok IEC:630V /17 A
UL: 600V / 10 A/ AWG 26 - AWG 12
Csomagoléas Doboz
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
Sp:
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (UR) E92202
Méretek és tomegek
Mélység 29 mm Mélység (coll) 1.1417 inch
Magassag 27 mm Magassag (coll) 1.063 inch
Szélesség 35 mm Szélesség (coll) 1.378 inch
Nett6é tomeg 119

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

System Parameters

Termékcsalad

OMNIMATE Signal -
sorozat RSV

Csatlakozas tipusa

Terepi csatlakozas

Vezetékcsatlakozas-technika Krimpelhet6 csatlakozas Raszter mm-ben (P) 5.00 mm

Raszter inch-ben (P) 0.197 " Vezeték kimeneti irany 180°

Poélusszam 12 L1, mm 15.00 mm

L1, inch 0.591" Sorok szdma 3

Erintkezésorok szama 4 Erintésvédelem a DIN VDE 57 106 Erintésbiztos dugaszolas

szerint

Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint

IP20 dugaszolt Kédolhato Igen
Csupaszolasi hossz 4 mm Dugaszolasi ciklusok 25
Dugaszolasi eré/polus, max. 9N Huazoéeré / polus, max. 18 N
Anyagjellemzdk
Szigetel6anyag PA 66/6 Szin Kavicssziirke
Szinskala (hasonld) RAL 7032 Szigetel6anyag csoport |
Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam = 600 Moisture Level (MSL)
(CTI)
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-0tvozet
Térolasi h6mérséklet, min. -40 °C Térolasi hémérséklet, max. 70°C
Uzemi hémérséklet, min. -50 °C Uzemi hémérséklet, max. 100 °C
Hémeérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C Hémeérsékleti tartomany, telepités, max. 100 °C
Névleges adatok IEC szerint
szabvéany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984 Névleges aram, min. pdlusszdm (Tu=20 17 A

oC)

Névleges aram, maximalis pélusszam 13A Névleges aram, min. pélusszam 15 A
(Tu=20 °C) (Tu=40°C)
Névleges aram, maximalis polusszam 116 A Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 630V
(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség 400 V Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 250 V

osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
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Névleges Iokéfesziiltség a 1l/2 4 kV Névleges l6kéfesziiltség a lll/2 4 kV
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés

mértékéhez mértékéhez

Névleges lokéfesziiltség a lll/3 4 kV Rovid idejd hatararam ellenallas 3x1smit 120 A

tulfesziiltség osztalyhoz / szennyez6dés

mértékéhez
Csomagolas
Csomagolas Doboz VPE hosszUsag 240.00 mm
VPE szélesség 149.00 mm VPE magasséag 39.00 mm
Csatlakoztathato vezetékek
Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 3.31 mm2
csatlakozas, min. csatlakozas, max.
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2 Flexibilis, max. HO5(07) V-K 2.5 mm?2
CSA névleges adatok
Intézet (CSA) CSA Tanusitvany szdma (CSA) 539756-13
Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 600V Névleges aram (C felhasznalasi csoport /13 A
csoport / CSA) CSA)
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 26 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 12
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - lasd a

tanudsitvanyt.
UL 1059 névleges adatok
Intézet (UR) UR Tanusitvany szama (UR) E92202

Hivatkozas a tanusitasi értékekre

A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a
tanusitvanyt.

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitdsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhet6” kategoridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kdvetelményeket

kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések

¢ Additional variants on request

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
Spacing between rows: see hole layout

Rated cross-section depends on crimp contact used.

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other

components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

70%, 36 months

Max. outer diameter of the cable (with insulation): 3.5 mm
Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Adapterek sinre szereléshez

Altalanos rendelési adatok

Pattintsa ra és hasznalja!

A kapcsolasi tablarél a kapcsoldszekrénybe: a
reteszelhet6 vagy szerel6labak képezik a kapcsolatot a
dugaszcsatlakozdk és a sorkapocs tartésinek kozott.
Minden szabvanyos szerkezeti mérettel kompatibilis: TS
15 vagy TS 35. Kombinalt lab vagy valtozatok elérhet6ek.
A csavaros csatlakozasok gyors alternativéja:
verhetetleniil egyszer(i szerelés és szervizelés.

A sorkapocs tartésinekhez valé szerel6talp lehetévé teszi
a feltlizhet6 csatlakozastechnika univerzalis hasznalatat a
modulon, a hazon és a kapcsolészekrényben, elkeriilve az
ideiglenes megoldasokat.

Tipus RSV1,6 RF12/35X7.5 SW Valtozat
Rendelési 1582940000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Tartozékok, Bepattinthaté lab, fekete,
szam Pélusszam: 12

GTIN (EAN) 4008190068486

Qty. 10 ST

Tipus RSV1,6 RF12/35X15 SW Valtozat

Rendelési 1690140000 NYAK dugaszol6 csatlakozd, Tartozékok, Bepattinthatd lab, fekete,
szam Pélusszam: 12

GTIN (EAN) 4008190863005
Qty. 10 ST

Huzasmentesiték

Altalanos rendelési adatok

Gyakori terhelésvaltasokhoz: a ,vonéhorog”

dugaszcsatlakozék kapcsolddasahoz.

A huzasmentesités ennél tobbre képes, mint pusztan a

vezetékek tehermentesitése:

egyszerlien pattintsa a dugaszra, és

* kotegelje a vezetékeket

* vezesse a kabeleket

* hasznalja segédeszkozként az 6sszekotéshez és
levalasztashoz

Nem okoz sériilést a csatlakozasi pontokon, atlathato és

rendezett huzalozas, a kezelése pedig egyszeru.

Felhasznaloéi el6nyok: tartds ipari nehézcsatlakozék zord

ipari kornyezetben, kényelmes kezeléssel, ami noveli a

rendszer elérhetéségét.

Tipus RSV1,6 ZE12 BK BX Valtozat
Rendelési 1563300000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Tartozékok, Hizasmentesitd, fekete,
szdm Pélusszam: 12

GTIN (EAN) 400819009587 1
Qty. 25 ST
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Kédoloé elemek

Csak azt kapcsolja 6ssze, amit kell: a megfelel
csatlakozast a megfelel6 helyen.

A koédolasi elemek és reteszel6 eszkozok egyértelmuen
hozzarendelik a csatlakoz6elemeket a gyartasi és az
tizemelési folyamat soran

A kédolasi elemeket és a reteszel6 eszkdzoket a szerelés
el6tt vagy a kabelkonfekcionalas fazisaban kell behelyezni.
A Weidmudller alternativaja: online konfiguralas a
valtozatkonfigurator segitségével a szallitas el6tti elézetes
kédolashoz.

A kapcsolasi tdblan t6rténé hibas konfekcionalas és

az 0sszekot6 elemek téves csatlakoztatasa tobbé nem
lehetséges.

Az elény: nincs hibakeresés a gyartas soran, és nem
merdl fel a felhasznalé altal okozott lizemelési hiba.

Altalanos rendelési adatok

Tipus RSV1,6 KO Valtozat

Rendelési 1567430000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Tartozékok, Kédolé elem, fekete,
szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190169756

Qty. 50 ST

Csapos érintkezo, standard

A megbizhaté érintkezés érdekében - CB/CS sajtold

érintkez6.Az RSV hazak és a Weidmiiller sajtold

érintkezdinek kombinacioja lehet6vé teszi azt, hogy az On

alkalmazasainak egyedi kovetelményei szerint keriiljon

felhasznélasra.

A rendszertél fliggden a kovetkezd lehetdségek alinak

rendelkezésre a termékekkel kapcsolatban:

* Az érintkez6k biztonsagos kozpontositasa a
haromrészes tliskecsucsokkal

¢ Az érintkezék rendkiviil megbizhatok, mivel négy
ponton érintkeznek egymassal

* Lezaro6 csat a konzolos rugdban az érintkez6k
biztonsagos rogzitéséhez a burkolaton beliil

* Csapos érintkez6k két hosszlsagban a vezet6 csapos
érintkezék alkalmazasahoz

¢ Akar 100 dugaszolasi ciklus (6n valtozat)

¢ Akar 500 dugaszolasi ciklus (arany valtozat)

A Weidmiller megfeleléen kivalasztott, kivalé minéségu

szerszamai professzionalis munkavégzést tesznek

lehetbve.
Altalanos rendelési adatok
Tipus CS1,6E14-12 AU,75 13,5 Véltozat
Rendelési 1428600000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Krimpelhetd érintkezé, Kiilonallo
szam érintkezd, Csap - standard, Aranyozott, Max. rogzitési tartomany : 2.5
GTIN (EAN) 4008190078867 mm?
Qty. 250 ST
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Tartozékok
Tipus CS1,6E14-12 AU,75 14,2 Valtozat
Rendelési 1582290000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Krimpelhetd érintkezé, Kiilonallo
szam érintkezd, Csap - standard, Aranyozott, Max. rogzitési tartomany : 2.5
GTIN (EAN) 4008190015244 mm?2
Qty. 250 ST
Tipus CS1,6E14-12SN 13,5 Valtozat
Rendelési 1429600000 NYAK dugaszolo csatlakozo, Krimpelhet6 érintkezé, Kilonallo
szam érintkezd, Csap - standard, 6nozott, Max. rogzitési tartomany : 2.5
GTIN (EAN) 4008190030728 mm?2
Qty. 250 ST
Tipus CS1,6E14-12 SN 14,2 Valtozat
Rendelési 1582310000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Krimpelhetd érintkezé, Kiilonallo
szam érintkezd, Csap - standard, énozott, Max. rogzitési tartomany : 2.5
GTIN (EAN) 4008190032975 mm?2
Qty. 250 ST
Tipus CS1,6E18-16 AU,75 12,5 Valtozat
Rendelési 1426600000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Krimpelhetd érintkezé, Kilonallo
szam érintkezd, Csap - standard, Aranyozott, Max. rogzitési tartomany : 1.5
GTIN (EAN) 4008190182861 mm?2
Qty. 250 ST
Tipus CS1,6E18-16 AU,75 13,5 Valtozat
Rendelési 1582250000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Krimpelhet6 érintkezé, Kilonallo
szam érintkezd, Csap - standard, Aranyozott, Max. rogzitési tartomany : 1.5
GTIN (EAN) 4008190135614 mm?2
Qty. 250 ST
Tipus CS1,6E18-16 SN 12,5 Valtozat
Rendelési 1427600000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Krimpelhetd érintkezé, Kiilonallo
szam érintkezd, Csap - standard, 6nozott, Max. rogzitési tartomany : 1.5
GTIN (EAN) 4008190090654 mm?2
Qty. 250 ST
Tipus CS1,6E18-16 SN 13,6 Valtozat
Rendelési 1582270000 NYAK dugaszol6 csatlakozd, Krimpelheté érintkezd, Kulonallo
szam érintkezd, Csap - standard, 6nozott, Max. rogzitési tartomany : 1.5
GTIN (EAN) 4008190126049 mm?2
Qty. 250 ST
Tipus CS1,6E22-20 AU,75 11,8 Valtozat
Rendelési 1422600000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Krimpelhet6 érintkezé, Kiilonallo
szam érintkez6, Csap - standard, Aranyozott, Max. rogzitési tartoméany : 0.5
GTIN (EAN) 4008190090463 mm2
Qty. 250 ST
Tipus CS1,6E22-20 AU,75 12,5 Valtozat
Rendelési 1424600000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Krimpelhetd érintkezé, Kiilonallo
szam érintkezd, Csap - standard, Aranyozott, Max. rogzitési tartomany : 0.5
GTIN (EAN) 4008190186562 mm?2
Qty. 250 ST
Tipus CS1,6E22-20SN 11,8 Valtozat
Rendelési 1423600000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Krimpelhet6 érintkezé, Kilonallo
szam érintkezd, Csap - standard, 6nozott, Max. rogzitési tartomany : 0.5
GTIN (EAN) 4008190061876 mm?2
Qty. 250 ST
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Tipus CS1,6E22-20SN 12,5 Valtozat
Rendelési 1425600000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Krimpelhetd érintkezé, Kiilonallo
szam érintkezd, Csap - standard, énozott, Max. rogzitési tartomany : 0.5
GTIN (EAN) 4008190048884 mm?2
Qty. 250 ST
Tipus CS1,6E26-24 AU,75 11,4 Valtozat
Rendelési 1420600000 NYAK dugaszolo csatlakozo, Krimpelhet6 érintkezé, Kilonallo
szam érintkezd, Csap - standard, Aranyozott, Max. rogzitési tartomany :
GTIN (EAN) 4008190082772 0.25 mm2
Qty. 250 ST
Tipus CS1,6E26-24 SN 11,4 Valtozat
Rendelési 1421600000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Krimpelhetd érintkezé, Kiilonallo
szam érintkezd, Csap - standard, énozott, Max. rogzitési tartomany : 0.25
GTIN (EAN) 4008190009939 mm?2
Qty. 250 ST
Tipus CS1,6R14-12 AU,75 13,6 Valtozat
Rendelési 1428500000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Krimpelhet6 érintkezd, Tekercses
szam csomagolas, Csap - standard, Aranyozott, Max. rogzitési tartomany :
GTIN (EAN) 4008190023201 2.5 mm?
Qty. 3000 ST
Tipus CS1,6R14-12 AU,75 14,2 Valtozat
Rendelési 1582300000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Krimpelhetd érintkez6, Tekercses
szam csomagolds, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rogzitési
GTIN (EAN) 4008190020668 tartomany : 2.5 mm?2
Qty. 3000 ST
Tipus CS1,6R14-12 SN 13,5 Valtozat
Rendelési 1429500000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Krimpelhetd érintkez6, Tekercses
szam csomagolas, Csap - standard, 6nozott, Max. rogzitési tartomany : 2.5
GTIN (EAN) 4008190113919 mm?2
Qty. 4000 ST
Tipus CS1,6R14-12 SN 14,2 Valtozat
Rendelési 1582320000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Krimpelhet6 érintkezd, Tekercses
szam csomagolas, Csap - standard, 6nozott, Max. rogzitési tartomany : 2.5
GTIN (EAN) 4008190008680 mm?2
Qty. 3000 ST
Tipus CS1,6R18-16 AU,7512,5 Valtozat
Rendelési 1426500000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Krimpelhetd érintkezé, Tekercses
szam csomagolas, Csap - standard, Aranyozott, Max. rogzitési tartomany :
GTIN (EAN) 4008190159146 1.5 mm?2
Qty. 5000 ST
Tipus CS1,6R18-16 AU,75 13,56 Valtozat
Rendelési 1582260000 NYAK dugaszolé csatlakozo, Krimpelhetd érintkezé, Tekercses
szam csomagolas, Csap - standard, Aranyozott, Max. rogzitési tartomany :
GTIN (EAN) 4008190184100 1.5 mm?2
Qty. 4000 ST
Tipus CS1,6R18-16 SN 12,5 Valtozat
Rendelési 1427500000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Krimpelhetd érintkez6, Tekercses
szam csomagolas, Csap - standard, 6nozott, Max. rogzitési tartomany : 1.5
GTIN (EAN) 4008190014551 mm?2
Qty. 5000 ST
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Tipus CS1,6R18-16 SN 13,5 Valtozat
Rendelési 1582280000 NYAK dugaszolé csatlakozo, Krimpelhetd érintkezé, Tekercses
szam csomagolas, Csap - standard, 6nozott, Max. rogzitési tartomany : 1.5
GTIN (EAN) 4008190029401 mm?2
Qty. 4000 ST
Tipus CS1,6R22-20 AU,75 11,8 Valtozat
Rendelési 1422500000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Krimpelhetd érintkez6, Tekercses
szam csomagolas, Csap - standard, Aranyozott, Max. rogzitési tartomany :
GTIN (EAN) 4008190093648 0.5 mm?
Qty. 5000 ST
Tipus CS1,6R22-20 AU,75 12,5 Valtozat
Rendelési 1424500000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Krimpelhetd érintkez6, Tekercses
szam csomagolas, Csap - standard, Aranyozott, Max. rogzitési tartomany :
GTIN (EAN) 4008190158811 0.5 mm?
Qty. 5000 ST
Tipus CS1,6R22-20SN 11,8 Valtozat
Rendelési 1423500000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Krimpelhet6 érintkezd, Tekercses
szam csomagolas, Csap - standard, 6nozott, Max. rogzitési tartomany : 0.5
GTIN (EAN) 4008190085063 mm?2
Qty. 5000 ST
Tipus CS1,6R22-20 SN 12,5 Valtozat
Rendelési 1425500000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Krimpelhetd érintkez6, Tekercses
szam csomagolas, Csap - standard, 6nozott, Max. régzitési tartoméany : 0.5
GTIN (EAN) 4008190004781 mm?2
Qty. 5000 ST
Tipus CS1,6R26-24 AU,75 11,4 Valtozat
Rendelési 1420500000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Krimpelhetd érintkez6, Tekercses
szam csomagolas, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rogzitési
GTIN (EAN) 4008190117931 tartomany : 0.25 mm?2
Qty. 5000 ST
Tipus CS1,6R26-24 SN 11,4 Valtozat
Rendelési 1421500000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Krimpelhet6 érintkezd, Tekercses
szam csomagolas, Csapos &ndash; standard, énozott, Max. régzitési
GTIN (EAN) 4008190064310 tartomany : 0.25 mm?2
Qty. 5000 ST
Tipus CS1,6RB18-16 AU,75 13,5 Valtozat
Rendelési 1017080000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Krimpelhetd érintkezé, Tekercses
szam csomagolas, Csapos &ndash; standard, Aranyozott, Max. rogzitési
GTIN (EAN) 4032248727711 tartomany : 1.6 mm?2
Qty. 4000 ST
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A megbizhat6 érintkezés érdekében - CB/CS sajtold

érintkez6.Az RSV hazak és a Weidmiiller sajtold )

érintkez8inek kombinéacidja lehetdvé teszi azt, hogy az On

alkalmazéasainak egyedi kovetelményei szerint keriljon

felhasznélasra.

A rendszertdl fliggéen a kovetkez6 lehetéségek allnak

rendelkezésre a termékekkel kapcsolatban:

* Az érintkez6k biztonsagos kdzpontositasa a
haromrészes tiiskecsucsokkal

* Az érintkezék rendkiviil megbizhatdok, mivel négy
ponton érintkeznek egymassal

¢ Lezaro csat a konzolos rugdban az érintkez6k
biztonsagos rogzitéséhez a burkolaton belil

* Csapos érintkez6k két hossziisagban a vezet6 csapos
érintkez6k alkalmazaséhoz

¢ Akar 100 dugaszolasi ciklus (6n valtozat)

¢ Akar 500 dugaszolasi ciklus (arany valtozat)

A Weidmiiller megfeleléen kivalasztott, kivalé minéségu

szerszamai professzionalis munkavégzést tesznek

lehetévé.
Altalanos rendelési adatok
Tipus CSL1,6E14-12 AU,75 13,5 Viltozat
Rendelési 1428700000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Krimpelhet6 érintkezé, Kilonallo
szam érintkezd, Csap - hosszu, Aranyozott, Max. rogzitési tartomany : 2.5
GTIN (EAN) 4008190098353 mm?2
Qty. 250 ST
Tipus CSL1,6E14-12 AU,75 14,2 Valtozat
Rendelési 1582370000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Krimpelhetd érintkezé, Kiilonallo
szam érintkezd, Csap - hosszu, Aranyozott, Max. rogzitési tartomany : 2.5
GTIN (EAN) 4008190055608 mm?2
Qty. 250 ST
Tipus CSL1,6E14-12 SN 13,5 Valtozat
Rendelési 1429700000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Krimpelhetd érintkezé, Kiilonallo
szam érintkezd, Csap - hosszl, 6nozott, Max. rogzitési tartomany : 2.5 mm?2
GTIN (EAN) 4008190065577
Qty. 250 ST
Tipus CSL1,6E14-12 SN 14,2 Viltozat
Rendelési 1582390000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Krimpelhet6 érintkezé, Kilonallo
szdm érintkezd, Csap - hosszl, énozott, Max. rogzitési tartomany : 2.5 mm?2
GTIN (EAN) 4008190166762
Qty. 250 ST
Tipus CSL1,6E18-16 AU,75 12,5 Valtozat
Rendelési 1426700000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Krimpelhetd érintkezé, Kiilonallo
szam érintkezd, Csap - hosszu, Aranyozott, Max. rogzitési tartoméany : 1.5
GTIN (EAN) 4008190170516 mm?2
Qty. 250 ST
Tipus CSL1,6E18-16 AU,75 13,5 Valtozat
Rendelési 1582330000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Krimpelhet6 érintkezé, Kilonallo
szam érintkezd, Csap - hosszu, Aranyozott, Max. rogzitési tartomany : 1.5
GTIN (EAN) 4008190066079 mm?2
Qty. 250 ST
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Tipus CSL1,6E18-16 SN 12,5 Valtozat
Rendelési 1427700000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Krimpelhetd érintkezé, Kiilonallo
szam érintkezd, Csap - hosszu, 6nozott, Max. rogzitési tartomany : 1.5 mm?2
GTIN (EAN) 4008190057725
Qty. 250 ST
Tipus CSL1,6E18-16 SN 13,56 Valtozat
Rendelési 1582350000 NYAK dugaszolo csatlakozo, Krimpelhet6 érintkezé, Kilonallo
szam érintkezd, Csap - hosszl, 6nozott, Max. rogzitési tartomany : 1.5 mm?2
GTIN (EAN) 4008190033620
Qty. 250 ST
Tipus CSL1,6E22-20 AU,75 11,8 Valtozat
Rendelési 1422700000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Krimpelhetd érintkezé, Kiilonallo
szam érintkez6, Csap - hosszu, Aranyozott, Max. rogzitési tartomany : 0.5
GTIN (EAN) 4008190168667 mm?2
Qty. 250 ST
Tipus CSL1,6E22-20 AU,75 12,5 Valtozat
Rendelési 1424700000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Krimpelhetd érintkezé, Kilonallo
szam érintkezd, Csap - hosszu, Aranyozott, Max. rogzitési tartomany : 0.5
GTIN (EAN) 4008190143350 mm?2
Qty. 250 ST
Tipus CSL1,6E22-20SN 11,8 Valtozat
Rendelési 1423700000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Krimpelhet6 érintkezé, Kilonallo
szam érintkezd, Csap - hosszl, 6nozott, Max. rogzitési tartomany : 0.5 mm?2
GTIN (EAN) 4008190001766
Qty. 250 ST
Tipus CSL1,6E22-20 SN 12,5 Valtozat
Rendelési 1425700000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Krimpelhetd érintkezé, Kiilonallo
szam érintkezd, Csap - hosszu, 6nozott, Max. rogzitési tartomany : 0.5 mm?2
GTIN (EAN) 4008190175016
Qty. 250 ST
Tipus CSL1,6E26-24 AU,75 11,4 Valtozat
Rendelési 1420700000 NYAK dugaszol6 csatlakozd, Krimpelheté érintkezd, Kulonallo
szam érintkezd, Csap - hosszu, Aranyozott, Max. rogzitési tartomany : 0.25
GTIN (EAN) 4008190130176 mm?2
Qty. 250 ST
Tipus CSL1,6E26-24 SN 11,4 Valtozat
Rendelési 1421700000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Krimpelhet6 érintkezé, Kiilonallo
szam érintkezd, Csap - hosszu, énozott, Max. rogzitési tartomany : 0.25
GTIN (EAN) 4008190109042 mm?2
Qty. 250 ST
Tipus CSL1,6R14-12 SN 13,5 Valtozat
Rendelési 1565780000 NYAK dugaszolé csatlakozo, Krimpelhetd érintkezé, Tekercses
szam csomagolas, Csap - hosszu, 6nozott, Max. rogzitési tartomany : 2.5
GTIN (EAN) 4008190056735 mm?2
Qty. 4000 ST
Tipus CSL1,6R18-16 AU,75 12,5 Valtozat
Rendelési 1565790000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Krimpelhetd érintkez6, Tekercses
szam csomagolas, Csap - hosszu, Aranyozott, Max. rogzitési tartomany : 1.5
GTIN (EAN) 4008190021870 mm?2
Qty. 5000 ST
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Tipus CSL1,6R18-16 SN 12,5 Valtozat
Rendelési 1565810000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Krimpelhetd érintkez6, Tekercses
szam csomagolas, Csap - hosszu, 6nozott, Max. rogzitési tartomany : 1.5
GTIN (EAN) 4008190056803 mm?2
Qty. 5000 ST
Tipus CSL1,6R18-16 SN 13,5 Valtozat
Rendelési 1582360000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Krimpelhetd érintkez6, Tekercses
szam csomagolas, Csap - hosszU, 6nozott, Max. rogzitési tartomany : 1.5
GTIN (EAN) 4008190063214 mm?2
Qty. 4000 ST
Tipus CSL1,6R22-20 AU,75 12,5 Valtozat
Rendelési 1565820000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Krimpelhetd érintkez6, Tekercses
szam csomagolas, Csap - hosszu, Aranyozott, Max. rogzitési tartomany : 0.5
GTIN (EAN) 4008190130732 mm?2
Qty. 5000 ST
Tipus CSL1,6R22-20SN 11,8 Valtozat
Rendelési 1565870000 NYAK dugaszolé csatlakozd, Krimpelhetd érintkezd, Tekercses
szam csomagolas, Csap - hosszu, 6nozott, Max. rogzitési tartomany : 0.5
GTIN (EAN) 4008190086596 mm?2
Qty. 5000 ST
Tipus CSL1,6R26-24 SN 11,4 Valtozat
Rendelési 1565900000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Krimpelhetd érintkez6, Tekercses
szam csomagolas, Csap - hosszu, 6nozott, Max. rogzitési tartomany : 0.25
GTIN (EAN) 4008190139797 mm?2
Qty. 5000 ST
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