Adatlap
VSSC6 TR SL FG 24VAC/DC EX

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Roﬂ/

v:umrum

A kép illusztracio

A vezeték Utvonalan becsatolt tulfesziiltség zavarhatja
vagy tonkreteheti az érzékeny jelbemeneteket. Fontos
az I&C eszkodzok kozvetlen kozelében elhelyezett
védelem. A Weidmiiller I&C szektor szdmara kinalt
széles termékvélasztéka 2 darabbdl all6, dugaszolhaté
kialakitasu és modularis sorkapcsokat kinal rugés vagy
csavaros csatlakozassal. Ezek mind binaris, mind analég
jelek csatlakoztatasara alkalmasak. A Weidmiiller mas
kialakitdsokat is kinal, olyan beépitett 0sszetevékkel, mint
gazkisuléses csovek vagy varisztorok. A VARITECTOR

a Weidmiiller rugalmas és varialhaté tulfeszultség-
védelme, az IEC61643-21 termékszabvany szerint
tesztelve. A VARITECTOR sorozat az IEC 61643-22 /
VDE 0845-3 szerinti, C1, C2, C3 és D1 osztalyu
alkalmazasokhoz hasznalhat6. A VARITECTOR SPC, SSC
és MCZ OVP termékcsalad optimalisan kombinalja az
elektromos és mechanikai tulajdonsagokat. A méret és
a konny( kezelhet6ség nagyon fontos. Ez a tulfesziiltség-
védelem idealisan alkalmas sz(k helyeken az ipari
automatizalasban, valamint épiilet-automatizalasi
alkalmazasokban.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Surge protection for instrumentation and control,
Surge protection for measurement and control

Rendelési szam 1421440000

Tipus VSSC6 TR SL FG 24VAC/DC EX
GTIN (EAN) 4050118225228

Qty. 5 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok #I’_.T%
CSAEX ATEX ﬂf@@“ IECExX
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Szélesség 12.4 mm Szélesség (coll) 0.4882 inch
Nett6 tomeg 16.6 g
Homeérsékletek
Térolasi hémérséklet -40°C..80°C Uzemi hémérséklet -40 °C...70
Péaratartalom 5..96 %
Meghibasodasi valészinliség
SIL az IEC 61508 szerint 3 MTTF 1342 a
SFF 96.67 % Ages 54
PFH, 1*10-9 6ranként 1.8

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

Ex-védettség - adatok

ATEX - por feliratozas

11T DExialllCT135°C...

ATEX - géz feliratozas

1 GExiallCT4..T6 Ga

T85 °C Da
IECEX - por feliratozas T DExiallCT135°C ... IECEx - gaz feliratozas II'TGExiallCT4..T6 Ga
T85 °C Da
Bemend teljesitmény, max. Pl 0,75 W Bels6 kapacitas, max. Cl 2 nF
Belsé induktiv ellenéllas, max. LI O uH Hémérsékleti osztaly: T4/135°C 300 mA
(-40°C ... +120°C) li
Hémérsékleti osztaly: T5/100°C (-40 ° C 300 mA Hémeérsékleti osztaly: T6/85°C (-40°C ... 300 mA
...+85 °C) li +70°C) li
CSA védelmi adatok
D géazcsoport A A, B gazcsoport IIC
Bemenet - aram, max. Il 300 mA C gazcsoport IIB
Bels6 induktiv ellenallas, max. LI OuH Belsé kapacitas, max. Cl 2 nF
IEC / EN névleges adatok
Pélusszam 1 Névleges fesziiltség (AC) 24V
Névleges aram, IN 300 mA Védelmi szint a kimeneti oldalon, 70V
vezeték-vezeték 1 kV/us, jellemzéen
Térfogati ellenallas 1,8 Q 10% Villam mérési aram limp (10/350 ps) 1 kA
Levezet6aram, max. (8/20 us) 10 KA Atutési szilardsag FG-nél, a PE felé 2500V

A létrehozas datuma 09.01.2026 04:44:36 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



VSSC6 TR SL FG 24VAC/DC EX

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Aramlokés-teherbiras, D1

1 kA 10/350 ps

Aramldkés-teherbiras, C3

50 A 10/1000 ps

Impulzus alaphelyzetbe allitasi kapacitdas < 20 ms

Jelatviteli tulajdonsagok (-3 dB)

270 Mhz

VilldAm mérési aram, limp (10/350 us) 0,5 kA Tulterhelés - meghibasodas tzemméd 2. izemmod

vezeték-PE

Névleges terhel6aram, IL 300 mA Kistlési aram In (8/20 us) vezeték- 2,5 kA
vezeték

Levezetéaram Imax. (8/20us) vezeték-PE 10 kA Levezet6aram Imax. (8/20us) vezeték- 10 kA
vezeték

Aramtovabbitasi kapacitas, C2 2.5 kA 8/20 ps 5 kV

1.2/50 us
Szigetelések koordinalasa EN 50178 szerint
Tulfeszliltség kategoria [} Szennyezés sulyossaga 2

Altalanos adatok

Optikai mGkodésjelzés Nem Szegmens Mérés - vezérlés -
szabdlyozas
Véltozat Tulfesziiltség-védelem, Szin Vildgoskék
mérés-vezérlés-szabalyozas
Védelmi osztaly IP20 Tartésin TS 35

Szigetelési funkcid Igen Ellenérz6 kiegészité Funkcionalis csavar
vizsgalodugos aljzattal, 1,
2,4, 5 csatlakozas

Csatlakozasi adatok

Csupaszolasi hossz 10 mm Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas

Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm Meghuzasi nyomaték, max. 0.8 Nm

Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm? Rogzitési tartomany, névleges 4 mm?2

csatlakozas, min. csatlakozas, max.

Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.5 mm?2 Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 6 mm?

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 0.5 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 4 mm?2

(DIN 46228-1), min. (DIN 46228-1), max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2

tobberes, névleges csatlakozas, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.

Altalanos adatok

Poélusszam 1 Védelmi osztaly IP20

Szin Vilagoskék

IECEx/ATEX/cUL besorolas

ATEX - por feliratozas

11 DExiallCT135°C..
T85 °CDa

ATEX - gaz feliratozas

11T GExiallCT4..T6 Ga

IECEX - por feliratozas

11T DExiallCT135°C..
T85 °C Da

IECEx - gaz feliratozas

II'1GExiallC T4..T6 Ga

cUL tanusitvany

cUL Certificate - pdf/
VSSC.PDF (application/
pdf)

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

2. méd: Az az allapot, amikor az SPD feszlltségszabalyozé része rovidzarlatos volt az SPD-n beliili
nagyon alacsony impendancia miatt. A vonal nem m(ikodik, a méréberendezés azonban tovabbra

is védve van rovidzarlat ellen.
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC000943 ETIM 9.0 EC000943
ETIM 10.0 EC000943 ECLASS 14.0 27-17-15-02
ECLASS 15.0 27-17-15-02

Ajanlati specifikacios lapok

Hosszspecifikacio

Tulfesziiltség-védelem
egy darabbal allo, 12,4
mm széles kapocssin
modullal, foldfiiggetlen
taplalasu jelaramkorhoz
48 VDC-vel, 2 huzalos
technolégiaval. Ezzel egy
max. 0,6 A-es aramhurok
védelme biztosithaté.
Valamennyi jelut bonthato

egy levalaszto segitségével.

A kapocs felszerelt
helyzetében egyidejlileg
szikrakoz is létrejon a
nagy impedanciaju fold
felé a tartdsin (fold) és a
véddkapcsolo referencia-
potencialja (testelés)
kozott. A kapocs szemmel
torténé azonositasa a
véddaramkor tipusa és a
feszliltségszint alapjan. A
kapcsok cimkézhet6k.

Rovid specifikacio

Tulfesziltség-védelem egy
darabbdl all6, 12,4 mm
széles kapocssin modullal
gyujtészikramentes,
foldfiiggetlen taplalasu
jelaramkorhoz 2 huzalos
technoldgiaval és egy
k6z0s huzallal. Valamennyi
jeltt bonthaté egy
levalaszto segitségével.
Verzi6: 48 V UC
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A kép illusztracié Circuit diagram
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Tartozékok (zarélemezek)

Altalanos rendelési adatok

Véglezaro lemezek (AP) a VSSC termékcsaladhoz, kék és

fekete

Tipus AP VSSC6 LB Valtozat
Rendelési 1067230000 VSSC, Véglap
szam

GTIN (EAN) 4032248999866

Qty. 50 ST

Tesztadapter és tesztaljzatok

'
ol

Altalanos rendelési adatok

Az adapterek és tesztdugdk a sorkapcsok és a
vizsgaléberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznalatosak. igy elektromos érintkezés hozhat6

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen

elvégezhetdk.

Tipus PS 2.3RT Valtozat
Rendelési 0180400000
szdm

GTIN (EAN) 4008190060121
Qty. 20 ST

Tesztadapter (kapocs), 230 V, 20 mA
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Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/5 MC NE WS
Rendelési 1609801044

szam

GTIN (EAN) 4008190397111
Qty. 1000 ST

Valtozat
Dekafix, Sorkapocs jel6l6, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
Weidmueller, fehér

SnapMark

Altalanos rendelési adatok

SnapMark - ezt a cimketartét kimondottan az I-sorozatu
kétszintes DK 1.5N sorkapocshoz fejlesztettiik ki. A
rugalmas forgatdmechanizmus egyszer(ivé teszi a
keresztosszekotések felhelyezését és bontasat. Négy
darab DEK b5 jelolécimkéhez vagy két darab WS 10/5
Middle csatlakozéjel6l6hoz alkalmas.

Tipus SNAPMARK |
Rendelési 1805880000
szdm

GTIN (EAN) 4032248273614
Qty. 50 ST

Valtozat

Csoportjelolék, Sorkapocs jelols, 23 x 5 mm, Raszter mm-ben (P):
5.00 Weidmueller, fehér
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