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A kép illusztracio

A megbizhaté6 érintkezés érdekében - CB/CS sajtold
érintkez6.Az RSV hazak és a Weidmiuiller sajtold
érintkezSinek kombinacidja lehetdvé teszi azt, hogy az On
alkalmazasainak egyedi kovetelményei szerint kertljon

felhasznalasra.

A rendszertdl fliggéen a kovetkezé lehetéségek allnak

rendelkezésre a termékekkel kapcsolatban:

¢ Az érintkezd6k biztonsagos kdzpontositasa a

haromrészes tliskecstcsokkal

* Az érintkez6k rendkiviil megbizhaték, mivel négy

ponton érintkeznek egymassal

¢ Lezar6 csat a konzolos rugdban az érintkez6k
biztonsagos rogzitéséhez a burkolaton beliil
e Csapos érintkez6k két hosszlisagban a vezet6 csapos

érintkez6k alkalmazasahoz

¢ Akar 100 dugaszolasi ciklus (6n véltozat)

¢ Akar 500 dugaszolasi ciklus (arany valtozat)
A Weidmiiller megfeleléen kivalasztott, kivalé minéségu
szerszamai professzionalis munkavégzést tesznek

lehetévé.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

NYAK dugaszolé csatlakozo, Krimpelhet
érintkezd, Kulonallé érintkezd, Aljzatos csatlakozo,
6énozott, Max. rogzitési tartoméany : 1.5 mm?

Rendelési szdam

1427900000

Tipus CB1,6E18-16 SN 12,5
GTIN (EAN) 4008190035808
Qty. 250 Darab
Termékadatok

Csomagolas Doboz
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel
Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 0.44¢g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

System Parameters

Vezetékcsatlakozas-technika Krimpelhet6 csatlakozas Vezeték kimeneti irdany 180°
Pélusszam 1 Erintkezésorok szama 1
Térfogati ellendllas 3,30 mQ Csupaszolasi hossz 4 mm
Anyagjellemzék
Erintkez6 anyaga Cu-0tvozet Erintkezd feliilet énozott
Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C Tarolasi hémérséklet, max. 70°C
Uzemi hémérséklet, min. -50 °C Uzemi hémérséklet, max. 100 °C
Hémeérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C Hoémérsékleti tartomany, telepités, max. 100 °C
Névleges adatok IEC szerint
szabvany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984 Névleges lokéfesziiltség a lll/2 0 kv
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez
Csomagolas
Csomagolas Doboz VPE hosszlsag 91.00 mm
VPE szélesség 71.00 mm VPE magasséag 42.00 mm
Csatlakoztathato vezetékek
Rogzitési tartomany, névleges 0.75 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?
csatlakozas, min. csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 18 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 16
AWG, min. AWG, max.
Tobberes, min. HO7V-R 0.75 mm? Tobberes, max. HO7V-R 1.5 mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.75 mm2 Flexibilis, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2
érvéghuvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0 mm?2 érvéghiivellyel, DIN 46228 pt 1, max. 0 mm?
Szigetelés kiilsé atmérdje, min. 2.00 mm Szigetelés kiilsé atmérdje, max. 2.50 mm

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szdllitAsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategoriaja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket

kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések

* The long pins can be used with the standard pins as leading contacts.
* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-03
ECLASS 15.0 27-46-04-03
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Dimensional drawing
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Erintkezo kiszerel6 szerszam

A Weidmiiller krimpel6 szerszamok, érintkezéeltavolitd
szerszdmok és szaloptikai szerszamok sokasagat kinalja.

L\

Altalanos rendelési adatok
Tipus DW RSV 1.6 Valtozat
Rendelési 9004530000 Szerszam egyéb, Kiszed6szerszam

szam
GTIN (EAN) 4008190041991
Qty. 18T

Crimping tools

Krimpeld szerszamok Weidmiiller érzékel6khoz RSV és
DSTV-HD rendszerek szamara

¢ Kilincsm( a pontos krimpeléshez

¢ Kioldasi lehet6ség helytelen mikodés esetén

* Véglitkozével az érintkezé pontos pozicionalasdhoz

Altalanos rendelési adatok
Tipus HTF RSV 12 Valtozat

Rendelési 9013550000 Présszerszam, Krimpel6 szerszam érintkezékhoz, FoderBerimp

szdm
GTIN (EAN) 4008190002046

Qty. 18T
Tipus HTF RSV 16 Valtozat
Rendelési 9013560000 Présszerszam, Krimpel6 szerszam érintkez6kho6z, FoderBcrimp

szam
GTIN (EAN) 4008190161163
Qty. 1ST
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