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Az SM egy MultiCard - jel6lérendszer vezérl6- és

jelz6késziilékek feliratozasahoz. A cimkék a tartokba

pattinthatdk, vagy a rajtuk talalhaté ontapadds folia

segitségével lehet felhelyezni 6ket. A PrintJet CONNECT

nyomtatdkkal vagy a plotterekkel testre szabott jelol6ket

lehet létrehozni.

¢ A felhasznal6 gyorsan eléallithatja a sziikséges
cimkéket

* Nincs sziikség draga, szabvanyos cimkék tarolasara

* A PrintJet kopdasallé nyomtatasi minésége lehet6vé teszi
a gravirozas kivaltasat

¢ Extrém kovetelmények esetére ajanljuk az ETO SM
védofoliat

* A tarték a Siemens, ABB, Moeller és Télémécanique
22 mm vagy 30 mm atméréji nyomégombjaihoz
hasznalhaték

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Rendelési szam

SwitchMark, Készilékjelolk, 53.75 x 27 mm,
fehér
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Qty. 40 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 1.2 mm Meélység (coll) 0.0472 inch
Magassag 53.75 mm Magassag (coll) 2.1161 inch
Szélesség 27 mm Szélesség (coll) 1.063 inch
Atmérs 22 mm Nettd tomeg 2.19¢g
Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...60 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma Bolcs6tdl a kapuig 0.019 kg CO2 eq.

Altalanos adatok

Anyag szine az ellenallas kédja szerint 9

Véltozat Ontapados

Szélesség 27 mm

UL 94 éghet6ségi osztaly V-2

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 60 °C

Uzemi hdmérsékleti tartomany, min. -40 °C

Szin fehér

Halogén Nem

Alapanyag Poliamid 66

Nyomtatott karakterek nélkal

Jelolék szama kombinacionként Téapellatas formdaja MultiCard

kompatibilis nyomtaté PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Jel6lék szama kombinacionként 1 MultiCard = Device markers

Uzemi hémérsékleti tartomany -40..60 °C

Késziilékjelolok

Atméré 22 mm Halogén Nem
Besorolasok

ETIM 6.0 EC001288 ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9,1 27-40-06-29 ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04 ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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