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180°-0s hiivelyes dugd PUSH IN csatlakozastechnikaval,
terepi huzalozashoz, 6 mm?2 és 7,62-es osztassal.
Megfelel az UL1059 600 V C osztaly és az IEC
61800-5-1 kovetelményeinek. Idedlis érintésbiztos
megoldas a teljesitmény kimenet szamara.

A hagyomanyos megoldasokhoz képest az 6nzard
(opcidsan racsavards kivitelben is kaphatd) kozépsé
peremes aljzat egy osztasszélességgel csokkenti a
helyigényt.

Valtozatok: karima nélkiili, kiilsé karima, kozépsé peremes
aljzat csapos rogzitéssel és opcios tovabbi csavaros
felszerelés.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozd,
7.62 mm, Poélusszam: 4, 180°, PUSH IN aktuator
nélkil, Hazérugds csatlakozas, Rogzitési
tartomany, névleges csatlakozas, max.: 10 mm?,

Doboz
Rendelési szam 1430120000
Tipus BVF 7.62HP/04/180MF2 SN BK BX
GTIN (EAN) 4050118235043
Qty. 40 Darab
Termékadatok IEC: 1000V /57 A /0.5-10 mm?
UL: 600V /39 A/ AWG 24 - AWG 8
Csomagolas Doboz
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
W
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 47.7 mm Mélység (coll) 1.8779 inch
Magassag 22.9 mm Magassag (coll) 0.9016 inch
Netté tomeg 2258¢g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

System Parameters

Termékcsalad

OMNIMATE Power -
sorozat BV/SV 7.62HP

Csatlakozas tipusa

Terepi csatlakozas

Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN aktuator nélkiil, Raszter mm-ben (P) 7.62 mm
Huzo6rugos csatlakozas
Raszter inch-ben (P) 0.300" Vezeték kimeneti irdny 180°
Pélusszam 4 L1, mm 30.48 mm
L1, inch 1.200" Sorok szdma 1
Erintkezésorok szama 1 Névleges keresztmetszet 6 mm?2
Erintésvédelem a DIN VDE 57 106 Ujjak szdmara biztonsagos Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP 20
szerint
Védelmi osztaly IP20 Térfogati ellenallas 4,50 mQ
Kédolhato Igen Csupaszolasi hossz 12 mm
Csavarhuzo éle 0,6 x3,5 Dugaszolasi ciklusok 25
Dugaszolasi eré/pdlus, max. 17N Huazoéer6 / polus, max. 15N
Anyagjellemzék
Szigetel6anyag PA GF Szin fekete
Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport Il
Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam 2500 Moisture Level (MSL)
(CTI)
UL 94 éghetGségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-6tvozet
Erintkezd feliilet énozott Dugaszolhaté csatlakozas 6...8 um Sn glossy
rétegszerkezete
Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C Tarolasi hémérséklet, max. 70°C
Uzemi hémérséklet, min. -50 °C Uzemi hémérséklet, max. 125°C
Hémeérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C Hoémérsékleti tartomany, telepités, max. 125 °C
Névleges adatok IEC szerint
szabvéany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984 Névleges aram, min. polusszam (Tu=20 57 A
OC)
Névleges dram, maximalis polusszam 51 A Névleges dram, min. p6lusszam 57 A

(Tu=20 °C)

(Tu=40°C)
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Névleges aram, maximalis polusszam 45 A Névleges fesziiltség a Il/2 tulfesziiltség 1000 V
(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges fesziiltség a lll/2 talfesziiltség 1000 V Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 800 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges lokéfesziiltség a ll/2 6 kV Névleges Iokéfesziiltség a lll/2 8 kV
tulfesziiltség osztdlyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez mértékéhez
Névleges lokéfesziiltség a lll/3 8 kV Rovid ideji hatararam ellenéllas 3x 1,420 A-rel
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyez6dés
mértékéhez
Kaszéuat, min. 12.7 mm Hézag, min. 10.4 mm
Csomagolas
Csomagolas Doboz VPE hosszlsag 351.00 mm
VPE szélesség 135.00 mm VPE magasséag 60.00 mm
Csatlakoztathato vezetékek
Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2
csatlakozas, min.
Rogzitési tartomany, névleges 10 mm?2
csatlakozas, max.
Tomor, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2
Tomor, max. HO5(07) V-U 10 mm?2
Tobberes, max. HO7V-R 10 mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?
Flexibilis, max. HO5(07) V-K 10 mm?2
mUanyag galléros érvéghivellyel, DIN 0.5 mm?2
46228 pt 4, min.
mUanyag galléros érvéghiivellyel, DIN 6 mm?2
46228 pt 4, max.
érvéghuvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0.5 mm?2
érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 10 mm?2
Rogzithetd vezeték Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 0.5 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz ‘ névleges 14 mm
Ajanlott érvéghiively HO0,5/12 OR
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 0.75 mm?2
érvéghuively Csupaszolasi hossz ‘ névleges 14 mm
Ajanlott érvéghiively HO0,75/18 W

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

Tipus

finom huzalozas

névleges

T mm?2

érvéghuvely

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 15 mm

Ajanlott érvéghiively H1,0/18 GE
Tipus finom huzalozas
névleges 1.5 mm?2

érvéghiively

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 12 mm

Ajanlott érvéghiively

H1.5/12

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 15 mm

Ajanlott érvéghiively H1,5/18D SW
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 2.5 mm?2

érvéghuvely

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 12 mm

Ajanlott érvéghiively

H2,5/12

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 14 mm

Ajanlott érvéghiively

H2,5/19D BL

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

Tipus

finom huzalozas
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névleges 4 mm?2
érvéghuively Csupaszolasi hossz \ névleges 12 mm
Ajanlott érvéghiively H4,0/12
Csupaszolasi hossz \ névleges 14 mm
Ajanlott érvéghiively H4,0/20D GR
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 6 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz ‘ névleges 12 mm
Ajanlott érvéghiively H6,0/12
Csupaszolasi hossz ‘ névleges 14 mm
Ajanlott érvéghiively H6,0/20 SW
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 10 mm?2
érvéghuively Csupaszolasi hossz ‘ névleges 12 mm
Ajanlott érvéghively H10,0/12

Hivatkozasi szoveg

A mUanyag gallér kiils6 atméréje nem lehet nagyobb az osztasnal (P), Az érvéghiivelyek hosszat a

terméknek és a névleges fesziiltségnek megfeleléen kell megvalasztani.

CSA névleges adatok
Intézet (CSA) CSA Tanusitvany szdma (CSA) 200039-1121690
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 600V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 600V
csoport / CSA) csoport / CSA)
Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 600V Névleges aram (B felhasznalasi csoport /33 A
csoport / CSA) CSA)
Névleges aram (C felhasznalasi csoport /33 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport /5 A
CSA) CSA)
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 24 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 8
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - lasd a

tanusitvanyt.
UL 1059 névleges adatok
Intézet (cURus) CURUS Tanusitvany szama (cURus) E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 600V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 600V
csoport / UL 1059) csoport / UL 1059)
Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 600V Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 39 A

csoport / UL 1059) UL 1059)
Névleges aram (C felhasznalasi csoport/ 39 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 5 A
UL 1059) UL 1059)

Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 24

Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 8

Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a

tanusitvanyt.

Tipusvizsgalatok
Teszt: Jelolések tartéssaga Standard DIN EN 61984 szabvany, 7.3.2 / 09.02 szakasz,
minta a DIN EN 60068-2-70 / 07.96 szabvéany
szerint
Teszt eredetjelolés, tipusazonositas, raszter
Kiértékelés elérhet6
Teszt tartéssag
Kiértékelés atadva
Teszt: Helytelen illesztés (nem Standard DIN EN 61984 szabvany, 6.3 és 6.9.1 / 09.02
felcserélhetdk) szakasz, DIN EN 60512-13-6 / 11.08
Teszt 180°-kal elforditva kédoloelemekkel
Kiértékelés atadva
Teszt 180°-ban elforgatva kédolo elemek nélkil
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Kiértékelés

atadva

Teszt: Rogzithetd keresztmetszet Standard

DIN EN 60999-1 szabvany, 7 és 9.1 / 12.00
szakasz, DIN EN 60947-1 szabvany, 8.2.4.5.1 /
04.08 szakasz

Vezeték tipusa Vezetd tipusa és tomor, 0,5 mm2
keresztmetszete
Vezeto tipusa és sodrott 0,5 mm?2
keresztmetszete
Vezetd tipusa és tomor, 6 mm?2
keresztmetszete
Vezetd tipusa és sodrott 6 mm?2
keresztmetszete
Vezetd tipusa és AWG 24/1
keresztmetszete
Vezetd tipusa és AWG 24/19
keresztmetszete
Vezetd tipusa és AWG 14/1
keresztmetszete
Vezetd tipusa és AWG 14/19
keresztmetszete
Kiértékelés atadva
Vezetékek sériilésének és véletlen Standard DIN EN 60999-1 szabvany, 9.4 / 12.00 szakasz
meglazuldsanak vizsgalata Kévetelmény 0,3 kg
Vezeték tipusa Vezetd tipusa és HO5V-U0.5
keresztmetszete
Vezetd tipusa és HO5V-K0.5
keresztmetszete
Vezetd tipusa és AWG 20/1
keresztmetszete
Vezetd tipusa és AWG 20/19
keresztmetszete
Kiértékelés atadva
Kovetelmény 1,4 kg
Vezeték tipusa Vezetd tipusa és HO7V-U6
keresztmetszete
Vezetd tipusa és HO7V-K6
keresztmetszete
Vezetd tipusa és AWG 10/1
keresztmetszete
Vezet6 tipusa és AWG 10/19
keresztmetszete
Kiértékelés atadva
Kihuzasi vizsgalat Standard DIN EN 60999-1 szabvany, 9.5 / 12.00 szakasz

Kovetelmény

220N

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és HO5V-U0.b
keresztmetszete

Vezetd tipusa és HO5V-KO0.5
keresztmetszete

Vezetd tipusa és AWG 20/1
keresztmetszete

Vezetd tipusa és AWG 20/19
keresztmetszete

Kiértékelés

atadva

Kovetelmény

280N

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és HO7V-U6
keresztmetszete

Vezetd tipusa és HO7V-K6
keresztmetszete

Vezetd tipusa és AWG 10/1
keresztmetszete

Vezetd tipusa és AWG 10/19
keresztmetszete
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Kiértékelés

atadva

Fontos megjegyzés

IPC megfeleléség A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategoridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket

kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések

Additional variants on request
Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other

components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

* In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002638 ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9,1 27-44-03-09 ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02 ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Product image Dimensional drawing
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A kép illusztracié

Connection diagram Graph

M(S)F6
M(S)F5
M(S)F4
M(S)F3
M(S)F2
M(S)F5
M(S)F4
M(S)F3
M(S)F2
M(S)F4
M(S)F3
M(S)F2
M(S)F3
M(S)F2
M(S)F2
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Q =2pos.
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@ = 10.0 mm? (HO7V-K10 / IEC 60947-7-1)
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Graph Graph

BVF 7.62HP/../180 - SVF 7.62HP/../180 BVF 7.62HP/../180 - SV 7.62HP/../270

load current I [A]
load current I [A]

O =-2p0s. N i
101 © =5pos. © =5p0s.
@ = 10.0 mm* (HO7V-K10 / IEC 60947-7-1) © = 6.0 mm (HO7V-KG / IEC 60947-7-1)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
P ra———
ambient temperature T [*C] ambient temperature T [°C]
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A termék elonyei

Szerszam nélkil szerelhetd
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Kédoloé elemek

Dugaszolhato csatlakozok a teljesitmény-elektronikdhoz

- a korszer( hajtastechnoldgidkhoz tervezve, pl.

motorinditék, frekvenciaatalakitok és szervovezérldk.

Az OMNIMATE Power (j szabvanyt teremt - a megndvelt

biztonsaggal és az innovativ megoldasokkal, mint példaul

a dugaszolhato arnyékolds, az integralt jelérintkez6k és a

félkezes kezelés.

A harom termékcsalad tovabbi elényoket is kinal:

* Alkalmazéas-orientalt méretezhet6ség: a kompakt 4
mm2-es, 29 A (IEC) vagy 20 A (UL)-ig hasznalhato
csatlakoz6tdl, vagy a robusztus 16 mm2-es, 76 A (IEC)
vagy 54 A (UL)-ig hasznéalhat6 csatlakozoig.

* Korlatlan hasznalhatdsag akar 1 000 V (IEC) / 600 V
(UL) aramig

* Valtozatos, az alkalmazasokhoz optimalizalt felszerelési
megoldasok

A mi szolgaltatasunk:

egyedi csatlakozéit tervezze meg egyszertien a

termékkonfiguratorral.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BV/SV 7.62HP KO Viltozat

Rendelési 1937590000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Tartozékok, Kédolé elem, fekete,
szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4032248608881

Qty. 50 ST

Arnyékolas

Dugaszolhato csatlakozok a teljesitmény-elektronikahoz

- a korszer( hajtastechnoldgidkhoz tervezve, pl.

motorinditék, frekvenciaatalakitok és szervovezérldk.

Az OMNIMATE Power (j szabvanyt teremt — a megnédvelt

biztonsaggal és az innovativ megoldasokkal, mint példaul

a dugaszolhato arnyékolds, az integralt jelérintkez6k és a

félkezes kezelés.

A harom termékcsalad tovabbi elényoket is kinal:

¢ Alkalmazéas-orientalt méretezhet6ség: a kompakt 4
mm2-es, 29 A (IEC) vagy 20 A (UL)-ig hasznalhato
csatlakoz6tél, vagy a robusztus 16 mm2-es, 76 A (IEC)
vagy 54 A (UL)-ig hasznalhat6 csatlakozoig.

¢ Korlatlan hasznalhatésag akar 1 000 V (IEC) / 600 V
(UL) aramig

¢ Valtozatos, az alkalmazasokhoz optimalizalt felszerelési
megoldasok

A mi szolgaltatasunk:

egyedi csatlakozéit tervezze meg egyszertien a

termékkonfiguratorral.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BVF 7.62HP SH150 4-6 KIT Viltozat

Rendelési 1118480000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Tartozékok, Arnyékoll csatlakozashoz,
szam fekete, Pélusszam: O

GTIN (EAN) 4032248899449

Qty. 25 ST
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Tipus BVF 7.62HP SH180 4-6 KIT Valtozat
Rendelési 1118470000 NYAK dugaszolé csatlakozo, Tartozékok, Arnyékoll csatlakozashoz,
szdm fekete, Polusszam: O
GTIN (EAN) 4032248899456
Qty. 25 ST
Tipus BVF 7.62HP SH210 4-6 KIT Valtozat
Rendelési 1118490000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Tartozékok, Arnyékoll csatlakozashoz,
szam fekete, Pélusszam: O
GTIN (EAN) 4032248899302
Qty. 25 ST

Lapos csavarhizé

Hornyos csavarhizo lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajt6é a DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDS 0.8X4.5X125 Viltozat

Rendelési 9009020000 Csavarhuzo, Csavarhiizé
szam

GTIN (EAN) 4032248266883

Qty. 18T

Crimping tools

Krimpel6 szerszamok érvéghiivelyekhez, miianyag
gallérral vagy anélkiil

¢ Kilincsm( a pontos krimpeléshez

* Kioldasi lehet6ség helytelen mikodés esetén

Altalanos rendelési adatok

Tipus PZ6/5 Valtozat

Rendelési 9011460000 Présszerszam, Krimpeld szerszam érvéghiivelyekhez, 0.25mm?2, 6mm?2,
szam Trapéz fogas krimpelés

GTIN (EAN) 4008190165352

Qty. 18T
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SV 7.62HP 180MF SN

w

Altalanos rendelési adatok

180°-o0s tlis érintkezésor kozbensé karimaval és 7,62-es
osztassal. Megfelel az IEC 61800-5-1 kdvetelményeinek,
és lehet6évé teszi az UL jovahagyéast az UL840 600 V
szerint.

A huvelyes érintkezésor nélkiil, az illeszkedé profil
garantdlja a legkisebb, >3 mm érintésvédelmi biztonsagot
a probazo tiskén mért 20 N nyomas mellett.

A hagyomanyos megoldasokhoz képest az automatikusan
zarddo kozépsé peremes aljzat, amely csavarozhaté is,
egy osztasszélességgel csokkenti a helyigényt.

Kilon kérésre: csavaros peremes vagy perem nélkuli
kivitelben is kaphaté.

Tipus SV 7.62HP/04/180MF2 3.5... Valtozat

Rendelési 1464310000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tls érintkezésor, Oldalt zart, K6zépsé
szam peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozas, 7.62 mm, P6lusszam: 4,
GTIN (EAN) 4050118270945 180°, Forrasztétiske hossza (I): 3.5 mm, énozott, fekete, Doboz
Qty. 48 ST

SV 7.62HP 270MF SN

&

Altalanos rendelési adatok

270°o0s tls érintkezésor kozbensd karimaval és 7,62-es
osztassal. Megfelel az IEC 6 1800-5-1 kdvetelményeinek,
és lehetévé teszi az UL jovahagyéast az UL840 600 V
szerint. A hiivelyes érintkezésor nélkiil, az illeszked6 profil
garantalja a legkisebb, >3 mm érintésvédelmi biztonsagot
a prébazo tiiskén mért 20 N nyomas mellett.

A hagyomanyos megoldasokhoz képest az automatikusan
zar6do6 kozéps6 peremes aljzat, amely csavarozhatd is,
egy osztasszélességgel csokkenti a helyigényt.

Kilon kérésre: csavaros peremes vagy perem nélkili
kivitelben is kaphaté.

Tipus SV 7.62HP/04/270MF2 3.5... Valtozat

Rendelési 1464340000 NYAK dugaszol6 csatlakozd, tis érintkezésor, Oldalt zart, Kozépsé
szam peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozas, 7.62 mm, P6lusszam: 4,
GTIN (EAN) 4050118271027 270°, Forrasztétiuske hossza (1): 3.5 mm, énozott, fekete, Doboz
Qty. 48 ST

A létrehozas datuma 27.11.2025 11:24:34 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok

11


https://eshop.weidmueller.com/p/1464310000
https://eshop.weidmueller.com/p/1464340000
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Germany

www.weidmueller.com
Ellendarab

SV 7.62HP 90MF SN

90°-0s tls érintkezésor kdozbensoé karimaval és 7,62-es
osztassal. Megfelel az IEC 61800-5-1 kdvetelményeinek,
és lehet6évé teszi az UL jovahagyéast az UL840 600 V
szerint.

A huvelyes érintkezésor nélkiil, az illeszkedé profil
garantdlja a legkisebb, >3 mm érintésvédelmi biztonsagot
a probazo tiskén mért 20 N nyomas mellett.

A hagyomanyos megoldasokhoz képest az automatikusan
zarddo kozépsé peremes aljzat, amely csavarozhaté is,
egy osztasszélességgel csokkenti a helyigényt.

Kilon kérésre: csavaros peremes vagy perem nélkuli
kivitelben is kaphaté.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SV 7.62HP/04/90MF2 3.5S... Valtozat

Rendelési 1464270000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tls érintkezésor, Oldalt zart, K6zépsé
szam peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozas, 7.62 mm, P6lusszam: 4,
GTIN (EAN) 4050118270785 90°, Forrasztotiiske hossza (l): 3.5 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Qty. 48 ST

SVF 7.62HP/180MF

180°-0s invertalt inverz fesziiltség-biztonsdagos PUSH IN
csatlakozastechnika a terepi huzalozashoz.
Automatikusan reteszelé kozépsé peremmel, terepi
huzalozashoz, 6 mm?2 és 7,62-es osztassal.

Szintén idedlis érintésbiztos megoldas a visszatérd
feszlltségekre. Megfelel az UL1059 600 V C osztaly és az
IEC 61800-5-1 kovetelményeinek.

Kivansagra kozéps6 perem nélkiil is kaphato.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SVF 7.62HP/04/180MF4 SN... Valtozat

Rendelési 1430030000 NYAK dugaszolé csatlakozo, dugasz, 7.62 mm, Pélusszam: 4, 180°,
szam PUSH IN aktuator nélkil, Hizorugés csatlakozas, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4050118234985 névleges csatlakozas, max.: 10 mm?2, Doboz

Qty. 40 ST

SVF 7.62HP/180SFMF

180°-os invertalt tls érintkez6sor PUSH IN
csatlakozastechnikaval terepi huzalozashoz, 6 mm2, 7.62
osztassal, "haromperemes" valtozatként késziilékhaz
atvezetéshez. Legfeljebb 2 mm-es falvastagsagu
késziilékhazakhoz alkalmas.

Erintésbiztos megoldasként is tokéletes
visszfeszliltségekhez. Megfelel az UL1059 600V C
osztaly és az IEC 6 1800-5-1 kovetelményeinek.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SVF 7.62HP/04/180SFMF4 ... Valtozat

Rendelési 1427270000 NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 7.62 mm, Pélusszam: 4, 180°,
szam PUSH IN aktuator nélkil, Hizérugos csatlakozas, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4050118231519 névleges csatlakozas, max.: 10 mmz2, Doboz

Qty. 25 ST

SVFL 7.62HP/180MF

3

Altalanos rendelési adatok

180°-os forditott tls érintkezésor PUSH IN
csatlakozastechnikaval és igazithaté mikodteté elemmel
(pusher) terepi huzalozashoz, 6 mm2 méretben 7,62
emelkedéssel. Szintén idealis érintésbiztos megoldas

a visszatérd feszliltségekre. Megfelel az UL1059 600

V C osztaly és az IEC 61800-5-1 kovetelményeinek.
Valtozatok: karima nélkdili, kiilsé karima, kozéps6 peremes
aljzat felpattinté mechanikéaval és opcids tovabbi csavaros
felszerelés.

Tipus SVFL 7.62HP/04/180MF3 S... Valtozat

Rendelési 1547580000 NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 7.62 mm, Pélusszam: 4, 180°,
szam PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4050118353181 6 mm2, Doboz

Qty. 48 ST

SV-SMT 7.62IT 90MF SN BX

~g-

Az OMNIMATE Power az IT halézatok szamara - 50 kVA-
ig méretezhetd

Testreszabott megoldasok a kiilonleges kovetelmények
szamara

A nagyobb szabvany megfeleléség kevesebb
kompromisszumot jelent: Az OMNIMATE Power az

IT halézatok szamara beépitett tulajdonsagaival a
valasztékban a szabvanyt jelenti. Ez a tervezési és
jévahagyasi folyamatot egyszeribbé és biztonsdgosabba
és megbizhatdbba teszi az izemben.

Az alkalmazasok és a felhasznalok elényeinek eredménye:
korlatlan hasznalat a 400-V IT rendszerekben és
érintésvédelem az IEC 6 1800-5-1 (+ 5.5 mm) szerint.

A bepattand egykezes biztonsagi karima lehet6vé teszi
az intuitiv és biztonsagos hasznalatot. A mikodési
megbizhatésagot garantalja az automata retesz a
bedugasi folyamat soran.

Végeredményben: Onnek nincs sziiksége tovabbi
késziilékburkolatra. Az alkalmazas orientalt kialakitas
kompromisszum-mentességet jelent a jovahagyasi
folyamat soran.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SV-SMT 7.62IT/04/90MF4 ... Valtozat

Rendelési 2454110000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, K6zéps6 peremes aljzat,
szam THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 7.62 mm, Pélusszam: 4, 90°,
GTIN (EAN) 4050118468694 Forrasztétuske hossza (I): 2.6 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Qty. 48 ST

SV-SMT 7.62IT 90MF SN RL

Altalanos rendelési adatok

Az OMNIMATE Power az IT halézatok szamara - 50 kVA-
ig méretezhetd

Testreszabott megoldasok a kiilonleges kovetelmények
szdmara

A nagyobb szabvany megfeleléség kevesebb
kompromisszumot jelent: Az OMNIMATE Power az

IT halézatok szamara beépitett tulajdonséagaival a
valasztékban a szabvanyt jelenti. Ez a tervezési és
jévahagyasi folyamatot egyszeribbé és biztonsdgosabba
és megbizhatébba teszi az izemben.

Az alkalmazasok és a felhasznalék elényeinek eredménye:
korlatlan hasznalat a 400-V IT rendszerekben és
érintésvédelem az IEC 6 1800-5-1 (+ 5.5 mm) szerint.

A bepattané egykezes biztonsagi karima lehet6vé teszi
az intuitiv és biztonsagos hasznalatot. A mikodési
megbizhatésagot garantalja az automata retesz a
bedugasi folyamat soran.

Végeredményben: Onnek nincs sziiksége tovabbi
készilékburkolatra. Az alkalmazas orientalt kialakitas
kompromisszum-mentességet jelent a jévahagyasi
folyamat soran.

Tipus SV-SMT 7.62IT/04/90MF4 ... Valtozat

Rendelési 2454160000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, K6zéps6 peremes aljzat,
szam THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 7.62 mm, Pdlusszam: 4, 90°,
GTIN (EAN) 4050118468762 Forrasztétuske hossza (I): 2.6 mm, 6nozott, fekete, Tape

Qty. 110 ST
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SV-SMT 7.62IT 90MF SN BX

Altalanos rendelési adatok

Az OMNIMATE Power az IT halézatok szamara - 50 kVA-
ig méretezhetd

Testreszabott megoldasok a kiilonleges kovetelmények
szdmara

A nagyobb szabvany megfelel6ség kevesebb
kompromisszumot jelent: Az OMNIMATE Power az

IT halézatok szamara beépitett tulajdonséagaival a
valasztékban a szabvanyt jelenti. Ez a tervezési és
jévahagyasi folyamatot egyszeribbé és biztonsadgosabba
és megbizhatébba teszi az izemben.

Az alkalmazasok és a felhasznaldk elényeinek eredménye:
korlatlan hasznalat a 400-V IT rendszerekben és
érintésvédelem az IEC 6 1800-5-1 (+ 5.5 mm) szerint.

A bepattané egykezes biztonsagi karima lehet6vé teszi
az intuitiv és biztonsadgos hasznalatot. A m(kodési
megbizhatésagot garantalja az automata retesz a
bedugasi folyamat soran.

Végeredményben: Onnek nincs sziiksége tovabbi
készilékburkolatra. Az alkalmazas orientalt kialakitas
kompromisszum-mentességet jelent a jévahagyasi
folyamat soran.

Tipus SV-SMT 7.62IT/04/90MF4 ... Valtozat

Rendelési 2498630000 NYAK dugaszol6 csatlakozd, tis érintkezésor, Kozéps6 peremes aljzat,
szam THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 7.62 mm, Pdlusszam: 4, 90°,
GTIN (EAN) 4050118511833 Forrasztétuske hossza (1): 3.5 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST
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