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A periférias késziilékeket nagyobb teljesitménnyel kell
ellatni. Uj M12 dugaszcsatlakozénkkal tobb mint 250 V
és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-,
L-, S és T kddolast M 12 dugaszcsatlakozok akar 630 V
AC vagy 60 V DC és 12 A atvitelére is képesek.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Kupakos véltozat, M12, 30 V, T kédolasu, LED:
Igen, LED iniciator: Ilgen, Huzalozas tipus: PNP

Rendelési szam 1431490000

Tipus SAI-4-M-4P-M12-SVV

GTIN (EAN) 4050118236903

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok “
ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cURus) E141197
Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 168.08 g
Hémérsékletek

Uzemi hémérséklet -20-80°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot

Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Connection data

Vezeték kiils6é atmérd, min. 6 mm Vezeték kiils6é atmérd, max. 12 mm

Kébelcsavarzat M 20 Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2
csatlakozas, min.

Rogzitési tartomany, névleges 4 mm?2 Eloszt6é kimenet Kupakos véltozat

csatlakozas, max.

Electrical data

Névleges fesziiltség, min. 0V Névleges fesziiltség, max. 30V

Max. aramtovabbitasi kapacitas 10 A Teljes aram 32 A

kartyahelyenként

Aram/jel 10 A Elektromos szigetelés lehetséges Nem

Szigetelési ellenallas 108 Q

General technical data

Védelmi osztaly IP68 Plug-in allomés kédolas T kodolasu

Pélusszam 4 Erintkezé aljzatok szama 4

Csatlakozasi menet M12 Szennyezés sulyossaga 3

Viselkedés tlizben V-0 Dugaszolasi ciklusok <50

LED Igen LED iniciator Igen

LED-szin a mUikodés jelzéséhez sarga LED szin az I/0 mukddéshez sarga

Material data

Haz {6 anyaga Pocan Eloszt6 anyaga Mdanyag

Haz szine sziirke, RAL 7032 Fedél tomit6anyaga Viton

Csavaros aljzat Nikkelezett CuZn Erintkez6 anyaga CuZn

Erintkezé felilet Aranyozott Erintkezétart6 anyaga PBT (UL 94 VO)
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Technical data cable

Po6lusszam 4 Vezeték kiilsé atmérs, max. 12 mm
Vezeték kils6é atmérd, min. 6 mm A kovetkez6 kabeltartokhoz: Nem
Besorolasok

ETIM 6.0 EC002585 ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC003558 ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558 ECLASS 9.0 27-44-01-08
ECLASS 9,1 27-44-01-08 ECLASS 10.0 27-44-01-11
ECLASS 11.0 27-44-01-11 ECLASS 12.0 27-44-01-11
ECLASS 13.0 27-44-01-11 ECLASS 14.0 27-44-01-11
ECLASS 15.0 27-44-01-11
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Tartozékok

Csavaros csatlakozas

A periférias késziilékeket nagyobb teljesitménnyel kell
ellatni. Uj M12 dugaszcsatlakozénkkal tobb mint 250 V
és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-,
L-, S és T kddolasti M 12 dugaszcsatlakozok akar 630 V
AC vagy 60 V DC és 12 A atvitelére is képesek.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SAISGS-P-4T-8/10-M12 Valtozat

Rendelési 1391970000 Terepen rogzithetd csatlakozo, M12
szam

GTIN (EAN) 4050118192278

Qty. 18T

Tipus SAISWS-P-4T-8/10-M12 Valtozat

Rendelési 1467880000 Terepen rogzithet6 csatlakozo, M 12
szdm

GTIN (EAN) 4050118273380

Qty. 18T

A létrehozas datuma 26.11.2025 03:29:37 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 5


https://eshop.weidmueller.com/p/1391970000
https://eshop.weidmueller.com/p/1467880000

