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Jovbbiztos megoldasok ipari elektronikahoz,
kapcsolészekrénybe vald beszereléshez

Az elektronika hazak donté fontossaguak, amikor
elektronikus szerelvényeket kell beépiteni a

kapcsoldszekrénybe. Védik az érzékeny komponenseket,
és megbizhatd csatlakozasokat biztositanak. A kivalo

mindségl anyagoknak koszonhetéen hosszan tartd
megoldasokat kinalnak ipari alkalmazasokhoz.

Az On el6nyei:

Rugalmassag: Skalazhaté megoldasok kilénb6zé
igényekhez

Biztonsag: Robusztus szerkezeti kialakitas az elektronikai

alkalmazasok védelmére

Hatékonysag: Egyszert telepités és optimalizalt
csatlakozastechnika

Készililékhaz megoldasok minden alkalmazashoz:
Portfélionk modularis késziilékhazakat (pl. CH20M),
kis készlilékhazakat és profil késziilékhazakat
tartalmaz, amelyek vezérléshez, jelatalakitashoz és

biztonsagi alkalmazasokhoz hasznalhaték. Ezek a hazak
testreszabhatd szerkezeti kialakitasokat, egyszer( szerelést

és nagy csatlakozasi kapacitast kinalnak.
Testreszabas:

A standard megoldasokon kiviil a szerkezeti kialakitas,
a szinek és a nyomtatas testreszabasat is kinaljuk. A
Weidmiiller Configurator egyedi szerkezeti kialakitast tesz

lehetévé.
Szolgaltatasunk:

vaileo] 3 |1

Szaktanacsokat és miszaki tAmogatast kinalunk az

On projektjeihez. A letoltési teriileten CAD-adatok,
adatlapok és szerelési Utmutatok taldlhatdk a hatékony
integralashoz.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Fedél, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat
Vilagossziirke, Oldalelem burkolat, Szélesség: 22.5
mm

Rendelési szam 1432890000

Tipus CH20M AD SHL 5.00/04 LGY 2018

GTIN (EAN) 4050118237641

Qty. 50 Darab
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 15.2 mm Meélység (coll) 0.5984 inch
Magassag 23.4 mm Magassag (coll) 0.9213 inch
Szélesség 225 mm Szélesség (coll) 0.8858 inch
Nett6 tomeg 1.61g
Homeérsékletek
Ambient temperature -25°C...85 °C Uzemi hémérsékleti tartomany -40..120°C
Paratartalom 5-93% rel.
paratartalom, Tu = 40 °C,
paralecsapddas nélkil
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Anyagadatok
UL 94 éghetbségi osztaly V-0 Szigetel6anyag PA 66 GF 30
Szigetel6anyag csoport | Fellleti minéség kezeletlen
Alapanyag Mdanyag Kaszoutképzési 0sszehasonlitasi szam 600 < CTI
(CTI)
Altalanos adatok
Szin Vilagossziirke Védelmi osztaly IP20 felszerelt allapotban
Szinskala (hasonlo) RAL 7035 Tokozasi opcio Nem
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-06-05
ECLASS 15.0 27-19-06-05
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