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Osszeszerelt IE kabelek, FO

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Patchkabel duplex kengyel mellékelve, LC-Duplex
IP 20, LC-Duplex IP 20, 9 ym, LSZH, 2 m

Rendelési szdm 1433950020

Tipus IE-FSMZ2LY0002MLDOLDO-X
GTIN (EAN) 4050118242553
Qty. 1 Darab

\/b

OMPLIANT
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Hossz 2m Hossz, inch 78.7402 inch
Nett6 tomeg 28g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -20°C...70°C
Telepitési hémérséklet

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg%% feletti SVHC

Kabelszabvanyok

csavart érparu készulékcsatlakoztatd IEC 61156-6, DIN EN A szimmetrikus kommunikaciés IEC 61935-3

kabelek specifikacidja 50288-4-2 kabelezés ellen6rzésének specifikacioja
Szabvanyok
Csatlakozd, standard IEC 61754-20

Altalanos szabvanyok

Csatlakozo, standard IEC 61754-20

Szaloptika

Elemi szl tipusa Egymddusu, OS 2 Csillapitas <0,4 dB/km 1310 nm
esetén

Dugo

Csatlakozd, jobb LC-Duplex, IP20, dugds Csatlakozo, bal LC-Duplex, IP20, dugos

érintkezd, egyenes,
csatlakozo, Mianyag,
arnyékolatlan

érintkezd, egyenes,
csatlakozo, Mianyag,
arnyékolatlan

Dugd, bal

Csatlakozé, bal LC-Duplex, IP20, dugos
érintkezd, egyenes,
csatlakozé, Mianyag,
arnyékolatlan

Dugé, jobb

Csatlakozo, jobb LC-Duplex, IP20, dugos

érintkezd, egyenes,
csatlakozé, Mianyag,
arnyékolatlan
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Kabel mechanikai jellemzdi és anyagjellemzoi

Halogén Nem

Min. hajlitasi sugar, ismétlédé 40 mm

Min. hajlitasi sugar, csak egyszer 20 mm

Kabel szerkezet

Kopenyatméré 2.0*4.1T mm Koépeny szine sarga
Standard megnevezések I-V(ZN)H Kopeny anyaga LSZH
Kabelek elrendezése ZIPCORD Primary coating 245.00 um
Eratméré 9 um

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002607 ETIM 9.0 EC002607
ETIM 10.0 EC002607 ECLASS 14.0 27-06-10-03
ECLASS 15.0 27-06-10-03
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Részletrajz
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VO material

Altalanos rendelési adatok

A SlimFix vezeték- és kabeljel6l6, helytakarékos

kialakitassal. A jeloléket a vezeték beszerelése utan is

fel lehet helyezni. Halogénmentes anyaghbdl késziilnek

és a VO/V2 éghetdségi osztalynak felelnek meg. A

SlimFix elismert és elfogadott jelol6tipus a kozlekedési

alkalmazasokban. Az SF eszkoz egyszer(i szerelést tesz

lehetévé, még nagyon kis jelolék esetén is.

Elényok:

* Halogénmentes anyag

* VO/V2 éghetbségi osztaly

¢ Elismert és elfogadott jelolStipus a kdzlekedési stb.
alkalmazasokban

* Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm2-nél nagyobb,
akkor kébelkotegelbvel kell rogziteni.

* A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Tipus VT SF 5/21 MC NE WS VO Valtozat

Rendelési 1689470001 SlimFix, Vezeték és kabeljeloldk, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, fehér
szdm

GTIN (EAN) 4008190872571

Qty. 160 ST

Tipus VT SF 6/21 MC NE WS VO Viltozat

Rendelési 1730560001
szam

GTIN (EAN) 4008190954611
Qty. 160 ST

SlimFix, Vezeték és kabeljel6ldk, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, fehér
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