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A krimp (sajtolt) csatlakozasok olyan elektronikai és
mechanikai kotést biztositanak a vezeték és az érintkezé
kozott, ami egyszerre biztonsagos és megbizhaté. Az
optimalis krimpcsatlakozas gazzaré és korr6zidallo.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Hively, eziist, 10 - 10 mm?
Rendelési szdm 1435790000

Tipus HDC MHP100 F 10

GTIN (EAN) 4050118240580

Qty. 10 Darab
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 11.89¢g
Hémérsékletek
Hémérsékleti hatarérték -40°C...125°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabdbae-2d6b-409e-8bdf-87¢c27ee10e40

Altalanos adatok

Erintkez6 4tmérd, dugé @ 6.55 mm Csupaszolasi hossz, névleges 19 mm
csatlakozas

Csatlakozas tipusa Krimpelheté csatlakozas Verzié betét MHP

Vezeték-keresztmetszet, max. 10 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, min. 10 mm?2

Fellileti minéség ezlist Dugaszolasi ciklusok 2500

Tipus Hively Alapanyag Rézotvozet

Gyartas modszerek forditott Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete 10- 10 mm?2

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000796 ETIM 9.0 EC0O00796

ETIM 10.0 EC000796 ECLASS 14.0 27-44-02-04

ECLASS 15.0 27-44-02-04
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Szerszamok

Krimpeld (sajtold) szerszamok kabelsarukhoz,

csatlakozokhoz és érvéghiivelyekhez, cserélhetd

betétekkel

* A hidraulikus tAmogatasnak koszonhetéen extrém gyors
feldolgozas

¢ Nagy feldolgozasi tartomany akar 300 mm2-ig

¢ Gyorsmukodési 270°- ban elforgathatd sajtoléfe;.

¢ Automatikus nyomasszabalyozas és felligyelet
nyomasszenzoron keresztlil.

* A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és
felligyelete

¢ Az 6sszes krimpelési ciklus és a hibailizenetek mentése
a bels6 memoriaba.

* Az 6sszes ciklus és hibalizenet kiolvasasa USB-n
keresztiil

* Li-ion akkumulator toltési allapotjelzével: 18 V, 2 Ah

Altalanos rendelési adatok

Tipus EPG 45 Véltozat

Rendelési 1500830000 Présszerszam, 6mm?2, 150mm?, Hatszog sajtolas, WM krimp, Fogas
szam sajtolas, Trapéz alaku krimpelés, Ovalis sajtolas

GTIN (EAN) 4050118309317

Qty. 18T

..- préselheté kabelsarukhoz (DIN 46235 szerint)

Krimpel6 (sajtold) szerszamok kabelsarukhoz,
csatlakozékhoz és érvéghiivelyekhez, cserélheté

betétekkel
¢ A hidraulikus tAmogatasnak kdszonhetéen extrém gyors
feldolgozas

* Nagy feldolgozasi tartomany akar 300 mmz2-ig

* Gyorsmukodési 270°- ban elforgathatd sajtoléfe;.

* Automatikus nyomasszabdlyozas és felligyelet
nyomasszenzoron keresztul.

¢ A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és
feligyelete

* Az 6sszes krimpelési ciklus és a hibalizenetek mentése
a belsé memoriaba.

* Az Osszes ciklus és hibalizenet kiolvasasa USB-n
keresztil

e Li-ion akkumulator toltési allapotjelzével: 18 V, 2 Ah

Altalanos rendelési adatok

Tipus ES EPG 45 HEX 10/70 Viltozat

Rendelési 1500940000 70mm?2, Hatszog sajtolas
szam

GTIN (EAN) 4050118309522

Qty. 18T
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Elektromos modulok

Flexible
The four module sizes make for individual plug solutions

- .
=" that save a huge amount of space. The smaller pitch
¢ translates into an optimised design too.

o) |

Altalanos rendelési adatok
Tipus HDC MHP 100 FC Valtozat

Rendelési 1429080000 Aramellatas modul, 1000 V, 100 A, Pélusszam: 2, Krimpelhet
szam

GTIN (EAN) 4050118233513
Qty. 18T

csatlakozas, Huvely, Dugaszhelyek sziikséges szama: 1.5
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