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Vnmsrum

A FrontCom® Vario tobb funkciét integral egy kozos
rendszerbe. A rendszert egyszer( telepiteni és az adat-,
jel- és tApmodulok széles valasztékabol valaszthat.
Rendkiviil kompakt kialakitdsa mellett a FrontCom®
Vario szamos egyediilallé termékjellemzét kinal,
amelyek az On szdmara a projekt tervezést és a
munkafolyamatokat biztonsadgossa, gyorsséa és idétalléva
teszik. Tovabba a FrontCom® Vario rendszernek olyan
attraktiv hazkialakitasa van, ami mellesleg a legnagyobb
itésallésagot nyujtja és teljes egészében megfelel az IP
65 védettségi osztaly kovetelményeinek.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat FrontCom, Insert Power kicsi, Type L, Aljzatos
csatlakozé, IT, EU

Rendelési szdm 1450810000

Tipus |IE-FCI-PWS-IT

GTIN (EAN) 4050118255720

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
- R
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 2bg
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -10°C...70°C Uzemi hémérséklet -5°C...40°C

Telepitési hémérséklet

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tdomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Védelmi osztaly IP20

Betét tipusa

Insert Power kicsi

Connector face Type L

Fire load

560 kJ

Miiszaki adatok

Névleges fesziiltség (AC) 260V

Haz f6 anyaga

Polikarbonat, PC

Névleges aram 16 A

Rogzitheto vezetékek

Csupaszolasi hossz 9 mm

Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas

Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet, min. 1.5 mm?2
rendkivil rugalmas, érvéghivellyel max. 2.5 mm?2
Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet, min. 1.5 mm?2
rendkivil rugalmas, érvéghively nélkil  max. 4 mm?2
Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet, min. 1.5 mm?2
merev max. 4 mm?2
Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet, min. 1.5 mm?2
rugalmas, érvéghivellyel max. 2.5 mm?
Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet, 1.5..4 mm2

rugalmas, érvéghuvely nélkil

Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet, 1.5 ... 4 mm2

rendkiviil rugalmas, érvéghively nélkul

Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet, 1.5...4 mm?2

merev

Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet, 1.5 ..2.56 mm?2

rugalmas, érvéghivellyel

Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet, min. 1.5 mm?2
rugalmas, érvéghuvely nélkil max. 4 mm?2

Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet, 1.5..2.5 mm?2

rendkiviil rugalmas, érvéghivellyel
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Altalanos szabvanyok

Tanusitvany sz. (DNV) TAA000022B

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-18-28-92
ECLASS 15.0 27-18-28-92
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Sinadapter aljzatbetétekhez

. A Weidmiillernél egyetlen forrasbol mindent megkap,
- “. amire sziiksége van - beleértve az ipari Ethernet
) , tartozékait is.

Elényei:

\ * szerszamok

! ¢ vizsgalokésziilékek

* kabelhivelyek

’ ¢ szekrénycsatlakozasok

¢ jelolék

* porvédelem

* tipegységek

¢ tulfesziiltség-védelem

“h 2
)
,,'\
Altalanos rendelési adatok

Tipus IE-DINRAIL-AD-PWB Valtozat
Rendelési 2534680000

szam

GTIN (EAN) 4050118546354
Qty. 18T
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