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A FrontCom® Vario tobb funkciét integral egy kozos
rendszerbe. A rendszert egyszer( telepiteni és az adat-,
jel- és tApmodulok széles valasztékabol valaszthat.
Rendkiviil kompakt kialakitdsa mellett a FrontCom®
Vario szamos egyediilallé termékjellemzét kinal,
amelyek az On szdmara a projekt tervezést és a
munkafolyamatokat biztonsadgossa, gyorsséa és idétalléva
teszik. Tovabba a FrontCom® Vario rendszernek olyan
attraktiv hazkialakitasa van, ami mellesleg a legnagyobb
itésallésagot nyujtja és teljes egészében megfelel az IP
65 védettségi osztaly kovetelményeinek.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat FrontCom, Jelbetét, D-Sub, 9 pdlusu, Aljzatos /
forrasztott csatlakozas

Rendelési szdm 1450870000

Tipus IE-FCI-D9-FS

GTIN (EAN) 4050118255393

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok -
T
S
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Magassag 15.3 mm Magassag (coll) 0.6024 inch
Szélesség 12.5 mm Szélesség (coll) 0.4921 inch
Hossz 30.8 mm Hossz, inch 1.2126 inch
Nett6 tomeg 7.92¢g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -55 °C...105 °C
Telepitési hdmérséklet
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad 1abec6
Miiszaki adatok
Po6lusszam 9 Erintkezd feliilet Aranyozott
Atmeneti ellenallas =20 mQ Atiitési szilardsag, érintkezd / érintkezé 1 kV eff /1 perc.
Héaz {6 anyaga SPCC Szigetelési ellendllas 1000 MQ at 500V DC

Anyag szigetelés

PBT lvegszal-erésitési, UL Haz felllete
94 V-0

6nozott

Aramtovabbito kapacitas TA

Altalanos adatok

Védelmi osztaly IP20 Betét tipusa Jelbetét, D-Sub, 9 pdélusu
Villamos tulajdonsagok

Atmeneti ellenallas <20 mQ Atutési szilardsag, érintkez6 / érintkezé 1 kV eff /1 perc.

Szigetelési ellenéllas

1000 MQ at 500V DC

Altalanos szabvanyok

Tanusitvany sz. (DNV) TAA000022B

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 ECO01121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-18-28-92
ECLASS 15.0 27-18-28-92
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Méretrajz

Méretrajz

12,5

4.1

—
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