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A kép illusztracio

Reléalapok (RSM) k6z0s pozitiv és negativ aggal, PLC
vagy mas tipusu vezérl6khoz csatlakoztathatok. Az
interfészek 4, 8 vagy 16 RCL (12,7 mm) vagy RSS (6,1
mm) relét tartalmazo6 csoportokbdl alinak. A vezérlé-
csatlakozast dugaszolhaté csatlakozokkal vagy IEC
60603-13 csatlakozos kozvetlen kabelezéssel lehet
megvaldsitani. Szamos valasztasi lehet6ség:

¢ 1 vagy 2 valtéérintkezé 16/8/6 A-s relékkel

* Fesziiltségek 5-230 V kozott

* Csavaros, htizérugos vagy PUSH IN csatlakozas

¢ Kompatibilis a Weidmiiller szilardtest-reléivel

A relévéalaszték galvanikus levalasztast biztosit a bemenet
és kimenet kozott, valamint a relé szomszédos érintkezéi
kozott. igy a vezérlékben kilonbozé fesziiltségek
hasznalhatodk, és biztonsagosan csatlakoztathatok a
kiilonboz6 terepi elemek fesziiltségei is.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Interfész, RSM, Csavaros csatlakozas
Rendelési szam 1457000000

Tipus RSMS-16 12V-1CO S

GTIN (EAN) 4050118263466

Qty. 1 Darab

Széllitas allapota Kifutott
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (UR) E141197

Méretek és tomegek

Mélység 85 mm Mélység (coll) 3.3464 inch
Magassag 109 mm Magassag (coll) 4.2913 inch
Szélesség 112 mm Szélesség (coll) 4.4094 inch
Nett6é tomeg 338¢g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40...60 °C Uzemi hémérséklet -25..60 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismertilyen) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7 1d9bdc4-a0Ob5-4af0-93bd-2ad4e523fb 14

UL névleges adatok UL

Névleges aram, IN 14.2 mA Uzemi hémérséklet UL, min. 0°C

Uzemi hémérséklet UL, max. 25°C Névleges fesziiltség DC UN (ellatas) 12V
Névleges aram (tapellatas) 1A Névleges fesziiltség DC UN (bemenet) 12V
Névleges fesziiltség AC UN (kimenet) 250V Névleges aram Imax. (kimenet) 45 A
Altalanos adatok

LED-es allapotjelz6 relénként zold Téapfesziiltség LED-4llapota sarga
Csatlakozasi adatok

Csatlakozas (terepi oldal) LL3R 5.08 mm Csatlakozas a vezérl6 oldalan LP 5,08 mm, LL 5,08 mm

Névleges adatok, adatbemenet

Bemeneti fesziiltség

12V DC £ 10%

Bemend aram

14.2 mA

Névleges adatok, adatkimenet

Relé tipusa RSS Kimenet tipusa Potencidlmentes érintkezd
Erintkez6k anyaga AgNi 90/10 Névleges fesziiltség <250V AC

Max. AC folytonos dram 45 A Minimum érintkezé aram 100 mA

Minimalis érintkez6 fesziiltség bV
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Mechanikai élettartam

5 x 106 kapcsolasi

ciklusok

Szigetelések koordinalasa (EN50178)

Névleges bemeneti szigetelési fesziiltség<b0 V AC

Névleges kimeneti szigetelési fesziltség 250 V AC

Tulfesziiltség kategoria, bemenet/
kimenet

Tulfesziiltség kategéria, kimenet/
kimenet

Szennyezés sulyossaga 2 Lokéfesziiltség-préba (1,2/ 50 ps) 6 kV
Szigetelésvizsgalati feszliltség AC 1.2 kV Tavolsag, bemenet/kimenet 255 mm
Szigetelések koordinalasa (EN50178)

Szennyezés sulyossaga 2 Lokofesziltség-préba (1,2/ 50 ps) 6 kV
Szigetelésvizsgalati feszliltség AC 1.2 kV

Csatlakoz6 mezé

Min. vezeték-keresztmetszet, AWG AWG 26 Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas
Hively mGanyag gallérral, max. 2.5 mm?2 Flexibilis hivellyel, min. 0.5 mm?2
Flexibilis hiivellyel, max. 2.5 mm?2 Flexibilis, max. HO5(07) V-K 4 mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2 Tomor, max. HO5(07) V-U 6 mm?2
Tomor, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2 Csupaszolasi hossz 6 mm
Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm
Rogzitési tartomany, max. 6 mm?2 Rogzitési tartomany, min. 0.5 mm?2
Max. vezeték keresztmetszet, AWG AWG 12

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-52
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