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Osszeszerelt IE kabelek, EtherNet/IP alkalmazasokhoz
dugaszolhaté csatlakozéval, tipusa M12 X, IEC
61076-2-109 6A kategoria szerinti és RJ45 dugaszolhato
csatlakozé a 10 GBit/s-os alkalmazasokhoz

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Rendszerkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67
csatlakozé (papa), egyenes, Cat.6A / Class EA
(ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m

Rendelési szam 1457580100

Tipus IE-C6ELBUGO 100U40XCS-E
GTIN (EAN) 4050118264081

Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 02.03.2026 12:24:43 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Hossz 10m Hossz, inch 393.7008 inch
Nett6 tomeg 4809

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40 °C...80 °C Uzemi hémérséklet -40 °C...80 °C
Telepitési hdmérséklet -20°C..60°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢c

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Kabelszabvanyok

Standard, sszedllitas

UL Style 20963 Flistzaro

Az I[EC 61034 szerint

Szabvanyok

Csatlakozo, standard

IEC 60603-7-51, IEC
61076-2-109

Standard, 6sszeallitas

UL Style 20963

Fustzaro

Az IEC 61034 szerint

Altalanos szabvanyok

Csatlakozo, standard

IEC 60603-7-51, IEC
61076-2-109

Dugé, bal

Csatlakozo, bal

RJ45, IP20, dugos
érintkez0, egyenes,
csatlakozé, Muanyag,
arnyékolt

Dugé, jobb

Csatlakozé, jobb

M12, X kédolasu, IP67,
dugds érintkezd, egyenes,
csatlakozo, Mianyag,
arnyékolt

Kabel elektromos tulajdonsagai

Atviteli sebesség 10 Gbit/s Kategoria Cat.6A / Class EA (ISO/
IEC 11801 2010)
Hurokellenallas 290 Q/km Jelterjedési idé 5.2 ns/m
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Test voltage: wire-wire-shield
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700 Vrms, 50 Hz, 1 min

Atviteli impedancia

15 mQ/m 1 MHz-en, 10
mQ/m 10 MHz-en, 30
mQ/m 30 MHz-en

Jellemzé impedancia

100 £ 5 Q 100MHz-en

Kabel mechanikai jellemzo6i és anyagjellemzdi

Olajokkal szembeni ellenéllas

in accordance with IEC
60811-2-1

Halogén

IEC 60754-1 szerint
halogénmentes

Min. hajlitasi sugar, ismétlédé

10 x kabelatméré

Min. hajlitasi sugar, csak egyszer

5 x kadbelatméré

Kopasallésag

nagyon jé

Langterjedéssel szembeni ellenallas

in accordance with I[EC
60332-1-2

Flistzaro

Az IEC 61034 szerint

Kabel szerkezet

Sodratok

7

Koépeny szine

z6ld (RAL 6018)

Standard megnevezések

S/FTP, LIO2YSC11Y
4x2x0.15 PIMF FRNC GN

Keresztmetszet

4*2*AWG 26/7 -
4*2*0,128 mm?

Arnyékolés S/FTP Vezetékek szama 8

Szigetelés keresztmetszete 0.98 mm Szigetelés PE
Kopenyatmérd, max. 6.7 mm Kopenyatmérd, min. 6.1 mm
Kopeny anyaga PUR Vezetékezés EIA/TIAT568 B
Vorosréz atmérd 0.48 ym Paros arnyékolassal Aluminium félia

Vezetékerek elrendezése

Csavart érpar

Komplett &rnyékolas

Vorosréz drotbol késziilt
arnyékold fonat

Vezeték anyag

Tobberes 6nozott rézhuzal

Vezetékek — vezetékparok szinsorrendje

fehér - kék, fehér -
narancs, fehér - zold, fehér
- barna

Arnyékolc’) fonat vastagsaga 0.1 mm

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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Vezetékezés Csapkiosztas
RJ45 1 White, Orange 1 M12

9 Orange ?

White, Green
3 3
1 Blue 8

White, Blue

5 7
6 Green A

White, Brown
) Brown 4
8 6
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Altalanos rendelési adatok

A TM-I elismert és elfogadott jelolStipus a kozlekedési

alkalmazésokban. Kiilonb6z6 kiilonb6z6 cimkehossz

vélaszthato, a hosszu karakterldancoknak kdszonhet6en

pedig tokéletesen igényeinek megfelel6 feliratot

valaszthat. Egyszer( szétvalasztas és szerelés a

projektjelz6 mezének koszonhetéen. Az eldre rogzitett

hivelyek és a cimkék utdlagos behelyezése miatt

rendkivil sokoldaltdan hasznalhaté

A TM-l specidlis profilja egyszer( szerelést és erés

rogzitést biztosit. Szamos kereskedelemben kaphaté

huvellyel kompatibilis. A MultiCard formatumnak

koszonhetben a cimkék gyorsan és kényelmesen

feliratozhatok a PrintJet CONNECT nyomtatéval, plotterrel

vagy az STl tollal.

* Egyszer( szétvalasztas és szerelés a projektjelzé
mezének koszonhetden.

* Elismert és elfogadott jelol6tipus a kozlekedési
alkalmazasokban

* Az el6re rogzitett hiivelyek és a cimkék utélagos
behelyezése miatt rendkiviil sokoldaldan hasznalhato

* A CLI T hivelyek P-Ink vagy STI toll hasznéalataval nem
feliratozhatok

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus TM- 12 MC NE WS Viltozat

Rendelési 1718411044 TM-I, Behelyezhetd jelolék, 12 x 4 mm, fehér

szam

GTIN (EAN) 4008190348977

Qty. 320 ST

Tipus TM-I 18 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1718431044 TM-I, Behelyezhetd jelolék, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, fehér
sz&dm

GTIN (EAN) 4008190349011

Qty. 320 ST
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