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A kép illusztracio

Az elektronikus komponensek névekvé érzékenysége
és az elektromagneses interferenciafrekvencak
novekedése fontossa tette a rendszer arnyékolasi
koncepciodjdban a tomszelencék szerepét. Az ilyen
tipusu EMC-tomszelencék arnyékolast nydjtanak az
interferenciafrekvenciakkal szemben, 360°-0s arnyékolast
biztositd csatlakozassal. Az ujjal reteszelhet6 tomités
kimagaslo kabelvisszatartast és feszliltségmentesitést
biztosit, emellett a tomszelence megfelel az EN
62444 szabvany mechanikai kovetelményeinek. A
szabadalmaztatott kialakitdsnak koszonhet6en nagyon
egyszer(i és gyors az 0sszeszerelés.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Tartozékok

Rendelési szdm 1463720000

Tipus VGM25-MS68 EMC 11-20SET
GTIN (EAN) 4050118269871

Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 28.11.2025 08:37:59 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1463720000
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Miszaki adatok

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Hossz 63.5 mm Hossz, inch 2.5 inch
Nett6 tomeg 94.44 g

Hémérsékletek

Hémérsékleti hatarérték -40°C..130°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Altalanos informaciék

Kébel kiilsé &tmérdje, max. 20 mm Kébel kiils6 &tmérdje, min. 11 mm
O-gydru NBR Védelmi osztaly, GWDR IP68
Szabvanyok EN 45545-2:2013 AF mérete 30 mm
Védelmi osztaly IP68 - 15 bar Kabelcsavarzat M 25, EMV
Alapanyag Séargaréz, nikkelezett Kiils6 menet M 25

Menet hossza 7.5 mm

Besorolasok

ETIM 6.0 EC000441 ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9,1 27-14-44-32 ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32 ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01 ECLASS 14.0 27-14-08-01
ECLASS 15.0 27-14-08-01
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HDC szerel6oszerszam

Altalanos rendelési adatok

A Weidmiiller professzionalis szerszamai egy olyan
intenziv fejlesztési folyamat eredményeként jottek létre,
amely specidlisan a szerszamok gyakorlatban valé
hasznéalatanak kovetelményeire fékuszalt.

Sok nagyon hasznos szerszamot kinalunk, példaul
érintés nélkuli szerszamokat, krimpelé(sajtold) fogdkat
és szaloptikai szerszamokat, amelyek segitenek Onnek
biztonsadgosan és precizen dolgozni nagy igénybevételre
tervezett csatlakozasok optimalizalt beszerelésében.

Tipus HDC FBS TOOL 13-50 Valtozat
Rendelési 8000015137 Mounting tool
szam

GTIN (EAN) 4050118292947

Qty. 18T
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