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A kép illusztracio

RoHS

Vnmrum

Manapsag gyakran van sziikség egyedi kdbelhosszakra. Altalanos rendelési adatok
Ezen kovetelményeknek megfeleléen a Weidmdiller
egyedileg szerelheté dugaszolhat6 csatlakozasok széles Valtozat Terepen rogzithets csatlakozo, M8
vélasztékat kinalja. Rendelési szam 1467560000
Nagyon robusztus és példaul gépészetben idealisan Tipus SAIBGS-M-3A-6/8-M8
GTIN (EAN) 4050118273359

hasznalhat6 dugaszok és aljzatok az M8, M 12, M16

és 7/8"-os csatlakozasi méretek testre szabhato
csatlakoztatasdhoz. A kerek M8 dugaszolhato csatlakozok
kiilonosen szlkos helyeken hasznéalhatok.

A csavaros csatlakozast az alkalmazasok széles korében
lehet hasznalni. Ezzel a technoldgiaval a vezet6t, opcidésan
érvéghivellyel, be lehet dugni az 0sszekot6 elembe és
csavarral rogziteni. Ez a csatlakozastechnika klasszikus,
legolcsdbb formaja, amely tAmogatja a tobb vezetds
csatlakozasokat is.
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
us
LISTED
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E307231
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 33g
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Egyedi igényekre szabhaté dugaszol6 csatlakozéok miiszaki adatai

P6lusszam 3 Kédolas nincs

Erintkezé felilet Aranyozott Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas
Haz f6 anyaga PA Szigetelési ellenallas 108 Q
Kabeladtmérd, max. 8 mm Kabelatmérs, min. 6 mm
Vezeték-keresztmetszet, max. 0.5 mm? Vezeték-keresztmetszet, min. 0.14 mm?
Névleges fesziiltség 60V Névleges aram 4 A

Védelmi osztaly IP67 Dugaszolasi ciklusok =100
Szennyezés sulyossaga 3 Az érintkezd tipusa Huvely
Arnyékolas csatlakozas Igen Menetes gy(ri anyaga Cink présontvény
Haz hémérsékleti tartomanya -40...+85°C

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635

ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 14.0 27-44-01-16
ECLASS 15.0 27-44-01-16
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