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RoHS

Vnmrum

A szenzor/aktuator kabelezés csatlakoztatdsahoz a
késziilék-oldalon kiilonb6z6 beépithetd csatlakozdk
szlikségesek. Ezek az M12, M8 és Mb verzidéban
kaphatok.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Beépitett dugok, M8 thread, Hiively (mama) ,
egyenes, Felerésité menet: M8, Polusszam: 8,
Sodrat / kadbelhossz: 0.2 m

Rendelési szam 1467640000

Tipus SAIE-M8B-8-0.2U-HW
GTIN (EAN) 4050118273175
Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 01.03.2026 11:16:11 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1467640000

SAIE-M8B-8-0.2U-HW

Miszaki adatok
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel
Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 109

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ebf89fc8-a871-4691-b87a-dfb9921774b4

Kabel miiszaki adatai

Erkeresztmetszet 0.14 mm?2 Vezeték keresztmetszet (nyomtatas/ 0,14 mm?2
online)
Sodrat / kdbelhossz 0.2m Szinkéd gyurl Fehér, Barna, Zold, Séarga,
Sziirke, Pink, Kék, Piros
Pélusok szdma 8

Egyedi igényekre szabhaté dugaszol6 csatlakozéok miiszaki adatai

P6lusszam 8 Kédolas nincs
Erintkezé felilet Aranyozott Csatlakozas tipusa Aljzatos csatlakozd
Héaz f6 anyaga Sargaréz, nikkelezett Névleges fesziiltség 30V

Névleges aram

15A

Védelmi osztaly

IP67, becsavart allapotban

Dugaszolasi ciklusok

=100

Kabelcsavarzat

M 8

Haz hémérsékleti tartomanya

-25..+85 °C

Szabvanyok

Csatlakozo, standard

IEC 61076-2-104

Altalanos adatok

Pélusszam 8 Kdédolas nincs

Csatlakozasi menet M8 thread Erintkezé feliilet Aranyozott
Erkeresztmetszet 0.14 mm?2 Csatlakozas tipusa Aljzatos csatlakozd
Haz {6 anyaga Séargaréz, nikkelezett Névleges fesziiltség 30V

Névleges aram

15A

Védelmi osztaly

IP67, becsavart allapotban

Dugaszolasi ciklusok = 100 Kabelcsavarzat M 8

Névleges fesziiltség 30V Vezeték keresztmetszet (nyomtatas/ 0,14 mm?2
online)

1. csatlakozas M8 2. csatlakozas Flying wires

Sodrat / kdbelhossz 0.2m Felerésité menet M8

Haz hémérsékleti tartomanya -25...+85 °C Vezeték kiils6 atm. -

Besorolasok

ETIM 8.0 EC003570 ETIM 9.0 EC003570

ETIM 10.0 EC003570 ECLASS 14.0 27-44-01-03

ECLASS 15.0 27-44-01-03
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Kapcsolasi rajz
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Poluskiosztas
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