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Product image

A kép illusztracio
Nagy potencial kis sorkapcsokhoz.
A hatékony potencial elosztasért, kozvetleniil a
csatlakozasi ponton:
* Levalasztott fésus tartdsin
* A legtobb szabvanyos polusszammal elérheté
¢ Egyszer(ien rovidithet6
Egyszer(en a kivant polusszamu szerkezeti méretre
vaghato, és egyetlen munkamenetben 0sszekapcsolhaté
a vezetékkel.
Utdlagos beépitéshez vagy a PCB termikus terhelésének
tervezett csokkentéséhez.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Nyomtatott aramkori panel csatlakozok,
Tartozékok, Keresztosszekotd, Pdlusszam: 2

Rendelési szdm 1472200000

Tipus LPA QB 2

GTIN (EAN) 4008190096298

Qty. 50 Darab

Termékadatok

Csomagoléas Doboz

v

OMPLIANT
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel
Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 0.48¢g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Anyagjellemzék

Erintkez6 anyaga Cu-0tvozet Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C
Térolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -50 °C
Uzemi hémérséklet, max. 100 °C Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C
Hémérsékleti tartomany, telepités, max. 100 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvéany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984

Csomagolas

Csomagolas Doboz VPE hosszlsag 121.00 mm
VPE szélesség 27.00 mm VPE magassag 13.00 mm
Rendszerparaméterek

Raszter mm-ben (P) 5.08 mm Raszter inch-ben (P) 0.200"

P6lusszam

2 Erintkezésorok szama 1

L1, inch

0.200" Védelmi osztaly IP20

Csatlakoztathaté vezetékek

Hivatkozasi szoveg

Az érvéghilivelyek hosszat
a terméknek és a névleges
fesziiltségnek megfeleléen
kell megvalasztani., A
muanyag gallér kiils6é
atmérdéje nem lehet
nagyobb az osztasnal (P)

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitdsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategoriaja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket
kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-46-04-06
ECLASS 15.0 27-46-04-06
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