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A CH20M késziilékhaz oldaleleme olyan egyedi
szerkezetet tesz lehet6vé Onnek, amely rugalmasan
igazithaté az On igényeihez. Kiilénosen praktikus elényt
jelent az, hogy a nem sziikséges nyilasok egyszerien
lezarhatok burkolatokkal. Ez nem csak attekinthetd és
gondos megjelenést biztosit, de védelmet nyujt a por és
mas kornyezeti hatasok ellen is. Hasznalja ki a CH20M
késziilékhaz sokoldalisaganak elényét, és tervezze meg
hatékonyan és sajat elképzeléseinek megfeleléen a
projektjeit!

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Oldalelem, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat
Achatsziirke, Oldalelem, RJ45 csatlakozas
el6készités, Szélesség: 22.5 mm

Rendelési szam 1472820000

Tipus CH20M22 S RPP AGY 3747
GTIN (EAN) 4050118279351

Qty. 10 Darab
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 105.5 mm Meélység (coll) 4.1535 inch
Magassag 22.8 mm Magassag (coll) 0.8976 inch
Szélesség 225 mm Szélesség (coll) 0.8858 inch
Nett6 tomeg 8449
Homeérsékletek
Ambient temperature -25°C...85 °C Uzemi hémérsékleti tartomany -40..120°C
Paratartalom 5-93% rel.
paratartalom, Tu = 40 °C,
paralecsapddas nélkil
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Anyagadatok
UL 94 éghetbségi osztaly V-0 Szigetel6anyag PA 66 GF 30
Szigetel6anyag csoport | Fellleti minéség kezeletlen
Alapanyag Mdanyag Kaszoutképzési 0sszehasonlitasi szam 600 < CTI
(CTI)
Altalanos adatok
Szin Achétszlirke Védelmi osztaly IP20 felszerelt allapotban
Szinskala (hasonlo) RAL 7038 Informacié az egész szerelvényre CH20M22 B BK/OR 2010

vonatkozéan, lasd a hivatkozott cikkeket

Tokozasi opcio Nem

Komponens tulajdonsagok

Funkciondlis port el6készité kivagasa Igen Funkciondlis port el6készité kivagasanak RJ45
elkészitve tipusa

Number of poles, max. 8 Szell6zényilasok szama 0

Az aljzatokon Iévé nyildsok szama 2 Csatlakozas szintek szama 3
Besorolasok

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-06-02
ECLASS 15.0 27-19-06-02
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CH20M AD SHL 5.00/04 - oldalelem fedél CH20M22, CH20M45, CH20M67-hez

Jovbbiztos megoldasok ipari elektronikahoz,
kapcsolészekrénybe vald beszereléshez

Az elektronika hazak donté fontossaguak, amikor
elektronikus szerelvényeket kell beépiteni a
kapcsolészekrénybe. Védik az érzékeny komponenseket,
és megbizhatoé csatlakozasokat biztositanak. A kivald
mindségl anyagoknak koszonhetéen hosszan tartd
megoldasokat kinalnak ipari alkalmazasokhoz.

Az On el6ényei:

Rugalmasséag: Skalazhaté megoldasok kiilonb6z6
igényekhez

Biztonsag: Robusztus szerkezeti kialakitas az elektronikai
alkalmazasok védelmére

Hatékonysag: Egyszer( telepités és optimalizalt
csatlakozastechnika

Késziilékhaz megoldasok minden alkalmazashoz:
Portfolionk modularis készilékhazakat (pl. CH20M),

kis késziilékhazakat és profil készilékhazakat

tartalmaz, amelyek vezérléshez, jelatalakitashoz és
biztonsagi alkalmazasokhoz hasznalhatok. Ezek a hazak
testreszabhato szerkezeti kialakitdsokat, egyszer( szerelést
és nagy csatlakozasi kapacitast kinalnak.

Testreszabas:

A standard megoldasokon kivil a szerkezeti kialakitas,

a szinek és a nyomtatas testreszabéasat is kinaljuk. A
Weidmiiller Configurator egyedi szerkezeti kialakitast tesz
lehetévé.

Szolgaltatasunk:

Szaktanacsokat és miszaki tamogatast kinalunk az

On projektjeihez. A letoltési teriileten CAD-adatok,
adatlapok és szerelési Gtmutatok talalhatdk a hatékony
integralashoz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus CH20M AD SHL 5.00/04 AG... Valtozat

Rendelési 1472830000 Fedél, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat Achétsziirke, Oldalelem
szam burkolat, Szélesség: 22.5 mm

GTIN (EAN) 4050118279429

Qty. 50 ST

Tipus CH20M AD SHL 5.00/04 BK... Valtozat

Rendelési 1221310000 Fedél, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat fekete, Oldalelem
szam burkolat, Szélesség: 22.6 mm

GTIN (EAN) 4050118004830

Qty. 50 ST

Tipus CH20M AD SHL 5.00/04 GG... Valtozat

Rendelési 1413740000 Fedél, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat Grafitsziirke, Oldalelem
szam burkolat, Szélesség: 22.56 mm

GTIN (EAN) 4050118241648

Qty. 50 ST

Tipus CH20M AD SHL 5.00/04 LG... Valtozat

Rendelési 1432890000 Fedél, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat Vildgossziirke,

szam Oldalelem burkolat, Szélesség: 22.5 mm

GTIN (EAN) 4050118237641

Qty. 50 ST
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