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Product image

Az innovativ gyorscsatlakozo - egyszert, biztonsagos és

gazdasagos:

PCB sorkapcsok rugos csatlakozassal és kozvetlen PUSH

IN technoldgiaval. A csatlakozas technoldgia ujabb

mérfoldkove.

Lenyligozéen egyszerl és egyszerlen lenyligozé a

gyakorlatban:

¢ Csatlakoztassa és valassza le egyszerien a szilard
vezetékeket vagy az érvéghivellyel rendelkez6
vezetékeket, szerszdm hasznalata nélkul

* Automatikusan feldolgozva a reflow vagy a gézfazisban

¢ A potencialokat és a rogzitési pontokat egyértelmien
jeldlik a szines nyomégombok

Vilagszint kivitelezési és feldolgozasi fazisok, szamos

alkalmazashoz megfelel6.PCB kapocs teljesen

automatizalt felszereléssel, reflow-forrasztassal (SMD),

PUSH IN vezetékcsatlakozokkal. Azonos iranybol

behelyezett vezeték és m(ikédé toldszabalyozo (TOP).

* A tomor és flexibilis, érvéghivellyel ellatott vezetékeket
csak be kell helyezni, és mar készen is allnak.

* Ervéghiively nélkili tobbvezetékes huzalok
csatlakoztatasakor a mikodtetd elem segitségével kell
megnyitni a sorkapocs-pontot.

* Intuitiv kezelés — mivel a vezeték bemeneti és kezelési
teriiletei egyértelmden el vannak valasztva.

¢ <ul><li>Dobos tekercsben</li></ul>

* 180°-0s vezeték kilépési irany

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Nyomtatott aramkori panel csatlakozok, 5.00 mm,
Pélusszam: 8, 180°, fekete, PUSH IN aktuatorral,
Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:

1.5 mm?2, Tape

Rendelési szam 1473680000

Tipus LSF-SMD 5.00/08/180 SN BK RL

GTIN (EAN) 4050118280302

Qty. 180 Darab

Termékadatok IEC:500V/175A/0.2-1.5 mm?
UL:300V /12 A/ AWG 28 - AWG 14
Csomagolas Tape
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cURus) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 10.5 mm Mélység (coll) 0.4134 inch
Magassag 16.3 mm Magassag (coll) 0.6417 inch
Legalacsonyabb valtozat magassaga 16.3 mm Szélesség 39.2 mm
Szélesség (coll) 1.56433 inch Nett6 tomeg 7279
Homeérsékletek
Folyamatos (izemi hémérséklet., max. 120°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Anyagjellemzék
Szigetel6anyag LCP GF Szin fekete
Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport llla
Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam 2175 Moisture Level (MSL) 1
(CTI)
UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-06tvozet
Forrasztott csatlakozas rétegszerkezete 4...6 ym Sn matt Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C
Térolasi h6mérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -50 °C
Uzemi hémérséklet, max. 120°C Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -30 °C
Hémérsékleti tartomany, telepités, max. 120 °C
Névleges adatok IEC szerint
szabvéany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984 Névleges aram, min. pdlusszdm (Tu=20 17.5 A

oC)
Névleges aram, maximalis pélusszam 175 A Névleges aram, min. pélusszam 175 A
(Tu=20 °C) (Tu=40°C)
Névleges aram, maximalis polusszam 15 A Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 500 V
(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség 320 V Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 250 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges lokéfesziiltség a ll/2 4 kv Névleges Iokéfesziiltség a lll/2 4 kV
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez mértékéhez
Névleges Iokéfesziltség a lll/3 4 kV Rovid ideji hatararam ellenallas 3x 1smit 80 A
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezédés
mértékéhez
Csomagolas
ESD szint(i csomagolas sztatikus disszipativ Csomagolas Tape
VPE hosszusag 346.00 mm VPE szélesség 344.00 mm
VPE magasséag 60.00 mm Szalag mélysége(T2) 17.60 mm
Szalag szélessége:(W) 56 mm Szalagzseb mélysége(KO) 17.10 mm

A létrehozas datuma 26.11.2025 07:27:56 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

LSF-SMD 5.00/08/180 SN BK RL

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Szalagzseb magassag (AO) 11.20 mm Szalagzseb szélessége (BO) 43.70 mm
Szalagzseb levalasztas (P 1) 20.00 mm Szalaglyuk levalasztas (E) 1.75 mm
Szalagzseb levalasztas (F) 26.20 mm Dobos tekercs atméréje @ (A) 330 mm
Felileti ellenéllas Rs=109-1012Q Beliltetd talca szélessége (WPPP) 7.5 mm
Beiiltetd talca hossza (LPPP) 8.5 mm A kivételi felllet atmérdje (g Dmax) 9 mm

Rendszerparaméterek

Termékcsalad

OMNIMATE Signal -
sorozat LSF

Vezetékcsatlakozas-technika

PUSH IN aktuatorral

Felszerelés NYAK-ra SMD-forrasztott Vezeték kimeneti irdany 180°
csatlakozas

Raszter mm-ben (P) 5.00 mm Raszter inch-ben (P) 0.197"

Po6lusszam 8 Erintkezésorok szama 1

Az ligyfél szereli fel Nem Sorok szama 1

Egysikusag: 100 pm Forrasztétiiskék szama pélusonként 2

Csupaszolasi hossz 8 mm L1, mm 35.00 mm

L1, inch 1.378" Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP 20

Erintésvédelem a DIN VDE 57 106 Ujjak szamara biztonsagos Védelmi osztaly IP20

szerint

Térfogati ellendllas 1,60 mQ
Csatlakoztathato vezetékek

Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?2
csatlakozas, min.

Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2
csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 28
AWG, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14
AWG, max.

Tomor, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2
Témor, max. HO5(07) V-U 1.5 mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2
Flexibilis, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2
mUianyag galléros érvéghivellyel, DIN  0.25 mm?2
46228 pt 4, min.

muanyag galléros érvéghivellyel, DIN  0.75 mm?2
46228 pt 4, max.

érvéghuvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0.25 mm?2
érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 1.5 mm?2

Rogzithetd vezeték

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

Tipus

finom huzalozas

névleges

0.25 mm?2

érvéghuively

Csupaszolasi hossz

‘ névlieges 10 mm

Ajanlott érvéghively

H0,25/12 HBL

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 0.34 mm?
érvéghuively Csupaszolasi hossz \ névleges 10 mm
Ajanlott érvéghiively HO0,34/12 TK
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 0.5 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz \ névleges 10 mm
Ajanlott érvéghuvely HO0,5/14 OR
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 0.75 mm?2

érvéghuvely

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 10 mm

Ajanlott érvéghiively

HO.75/14T HBL
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Hivatkozasi szoveg

Az érvéghiivelyek hosszat a terméknek és a névleges fesziiltségnek megfeleléen kell

megvalasztani., A mlanyag gallér kiilsé 4tmérSje nem lehet nagyobb az osztasnal (P)

CSA névleges adatok
Intézet (CSA) CSA Tanusitvany szama (CSA) 200039-1664286
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V
csoport / CSA) csoport / CSA)
Névleges aram (B felhasznalasi csoport /10 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport /10 A
CSA) CSA)
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 28 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 14
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - 1asd a

tanusitvanyt.
UL 1059 névleges adatok
Intézet (cURus) CURUS Tanusitvany szama (cURus) E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V

csoport / UL 1059)

Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 12 A
UL 1059)

csoport / UL 1059)

Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 10 A
UL 1059)

Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 28

Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 14

Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a

tanusitvanyt.

Tipusvizsgalatok

Teszt: Jelolések tartéssaga Teszt

eredetjeldlés, tipusazonositas, raszter, UL
tanusitvany, tartéssag

Kiértékelés

elérhet6

Teszt: Rogzithetd keresztmetszet Standard

DIN EN 60999-1 szabvany, 7 és 9.1 / 12.00
szakasz, DIN EN 60947-1 szabvany, 8.2.4.5.1 /
12.02 szakasz

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

tomor, 0,14 mm?2

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

sodrott 0,14 mm?2

Vezetd tipusa és
keresztmetszete
Vezetd tipusa és
keresztmetszete

tomor, 1,5 mm?2

sodrott 1,5 mm?2

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 24/1

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 24/19

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 16/1

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 16/19

Kiértékelés

atadva

Vezetékek sériilésének és véletlen Standard

DIN EN 60999-1 szabvany, 9.4 / 12.00 szakasz

meglazulasanak vizsgalata Kévetelmény

0,2 kg

Vezeték tipusa

Kiértékelés

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 24/1

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

atadva

AWG 24/19

Kovetelmény

0,3 kg
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Vezeték tipusa

Vezet6 tipusa és
keresztmetszete

sodrott 0,25 mm?2

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

tomor, 0,5 mm?2

Kiértékelés

atadva

Kovetelmény

0,4 kg

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

tomor, 1,5 mm?2

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

sodrott 1,5 mm?2

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 16/1

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 16/19

Kiértékelés

atadva

Kihuzasi vizsgalat Standard

DIN EN 60999-1 szabvany, 9.5 / 12.00 szakasz

Kovetelmény

210N

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 24/1

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 24/19

Kiértékelés

atadva

Kovetelmény

220N

Vezeték tipusa

Kiértékelés

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

sodrott 0,25 mm?2

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

atadva

HO5V-K0.5

Kovetelmény

240N

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO7V-U1.6

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO7V-K1.5

Vezet6 tipusa és
keresztmetszete

AWG 16/1

Vezetd tipusa és

keresztmetszete

AWG 16/19

Kiértékelés

atadva

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany

.megengedhet6” kategodridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket

kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések
Operating force of slider max. 40 N

P on drawing = pitch

Additional push button colours on request

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other

components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

70%, 36 months

Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.
Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002643 ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9,1 27-44-04-01 ECLASS 10.0 27-44-04-01
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ECLASS 11.0 27-46-01-01 ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01 ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01
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Product image Dimensional drawing

Graph A termék el6nyei

Stabil forrasztott csatlakozasok

A termék elényei A termék elényei
PUSH IN csatlakozastechnika Dobos tekercsben
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Dimensional drawing

Dimensional drawing
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Lapos csavarhizo

Altalanos rendelési adatok

Szigetelt hornyos csavarhtzé, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, 1ISO 2380/1 szerint,
SoftFinish-markolat

Tipus SDIS 0.4X2.5X75 Valtozat

Rendelési 9008370000 Csavarhuzo, Csavarhizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056330

Qty. 18T

Tipus SDS 0.4X2.5X75 Valtozat

Rendelési 9009030000 Csavarhuzé, Csavarhizé
szdm

GTIN (EAN) 4032248266944

Qty. 18T
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