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Altalanos rendelési adatok

Valtozat NYAK dugaszolé csatlakozo, Krimpelheté
érintkezé, Erintkezd, 6nozott, Max. rogzitési
tartomany : 1 mm?

Rendelési szam 1480000000

Tipus DFFC 0.5-1.0 SN 3000
GTIN (EAN) 4008190179175

Qty. 3000 Darab
Termékadatok

Csomagolas Tekercs
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Technical data

Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 18.8 mm Meélység (coll) 0.7402 inch
Magassag 5.7 mm Magassag (coll) 0.2244 inch
Szélesség 4.3 mm Szélesség (coll) 0.1693 inch
Nett6 tomeg 0.58¢g
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Anyagjellemzék
Szin Nem Szinskala (hasonlo) -
Erintkez6 alapanyaga Rézotvozet Erintkez6 anyaga Cu-0tvozet
Erintkezé feliilet 6nozott Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C
Tarolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -50°C
Uzemi hémérséklet, max. 100 °C Hémeérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C
Hémeérsékleti tartomany, telepités, max. 100 °C
Névleges adatok IEC szerint
szabvéany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984 Névleges lokéfesziiltség a lll/2 0 kv
tulfesziiltség osztdlyhoz / szennyezés
mértékéhez
Rovid idejl hatararam ellenallas 3x 1smit 120 A
Csomagolas
Csomagolas Tekercs VPE hosszusag 599.00 mm
VPE szélesség 598.00 mm VPE magasséag 42.00 mm
Csatlakoztathato vezetékek
Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm? Rogzitési tartomany, névleges 1T mm?2
csatlakozas, min. csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 20 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 18
AWG, min. AWG, max.
Tébberes, min. HO7V-R 0.5 mm?2 Tobberes, max. HO7V-R 1T mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2 Flexibilis, max. HO5(07) V-K 1T mm?2
érvéghuvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0 mm?2 érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 0 mm?2

Fontos megjegyzés

IPC megfeleléség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategodridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket

kérésre kiértékeljiik.

Megjegyzések

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-03
ECLASS 15.0 27-46-04-03
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... Weidmiiller DFF és ZRV érintkezokhoz

Altalanos rendelési adatok

Krimpel6szerszamok esztergalt/sajtolt érintkez6khoz
¢ Kilincsm( a pontos krimpeléshez

* Kioldasi lehetdség helytelen miikodés esetén

* Utkozével az érintkezék pontos pozicionalasahoz.

Tipus HTF DFF Valtozat
Rendelési 9014140000

Présszerszam, Krimpel6 szerszam érintkez6khoz, 0.22mm?2, 2.5mm?2,

szam B-krimp
GTIN (EAN) 4008190297305

Qty. 18T

Segédberendezések

Altalanos rendelési adatok

Még intelligensebb. Még hatékonyabb. Még gyorsabb.
A kiegészit6 szerszamok leegyszer(sitik az 6sszekotési
komponensek bekotésének és konfiguralasanak
folyamatat:

» Konfekcionalasi sinek IDC érintkezés aljzathoz (BL-
IDC tipus), példaul kapcsolékaros présekben. Minden
vezeték egyszerre csatlakozik.

¢ A kiold6- és bonto szerszamok kioldjak a krimpelt
érintkezbéket a krimpelt dugaszcsatlakozékban (BLC és
BLAC tipus).

* A mikodtet6 karok megnyitjak az egyes szoritopontokat
a dugaszolhaté hizérugés csatlakozasoknal.

A cél: gyorsabb, hatékonyabb munkavégzés
Az eredmény: hatékony, professziondlis munkavégzés.

Tipus DFFC EW2 Valtozat

Rendelési 1803790000 PCB plug-in connector
szam

GTIN (EAN) 4032248259311

Qty. 10 ST

Creation date 04.01.2026 06:46:39 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/9014140000
https://eshop.weidmueller.com/p/1803790000

