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A nagy igénybevételre tervezett csatlakozasokon
kivil a RockStar® tartalmazza a megfelel6
tartozékokat a hatékony, funkcionalis és biztonsagos
rendszerkabelezéshez is; példaul kodolé rendszerek,
arnyékolo kengyelek, fedélemezek és cseretomitések.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat PE extension
Rendelési szdm 1480940000
Tipus HDC MF CA16 PE
GTIN (EAN) 4050118289657
Qty. 10 Darab
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 749¢g
Hémérsékletek
Hémérsékleti hatarérték -40°C...125°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfeleléségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4216eba0-c4d3-44e1-a2dd-cda9b4aa8d 16
Altalanos adatok
Tipus Dugé Alapanyag fém
Besorolasok
ETIM 6.0 EC000796 ETIM 7.0 EC000796
ETIM 8.0 EC000796 ETIM 9.0 EC000796
ETIM 10.0 EC000796 ECLASS 9.0 27-44-02-04
ECLASS 9,1 27-44-02-04 ECLASS 10.0 27-44-02-04
ECLASS 11.0 27-44-02-04 ECLASS 12.0 27-44-02-04
ECLASS 13.0 27-44-02-04 ECLASS 14.0 27-44-02-04
ECLASS 15.0 27-44-02-04
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... préselhet6 kabelsaruk

Krimpeld (sajtold) szerszamok kabelsarukhoz,

csatlakozokhoz és érvéghiivelyekhez, cserélhetd

betétekkel

* A hidraulikus tAmogatasnak koszonhetéen extrém gyors
feldolgozas

¢ Nagy feldolgozasi tartomany akar 300 mm2-ig

¢ Gyorsmukodési 270°- ban elforgathatd sajtoléfe;.

¢ Automatikus nyomasszabalyozas és felligyelet
nyomasszenzoron keresztlil.

* A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és
felligyelete

¢ Az 6sszes krimpelési ciklus és a hibailizenetek mentése
a bels6 memoriaba.

* Az 6sszes ciklus és hibalizenet kiolvasasa USB-n
keresztiil

* Li-ion akkumulator toltési allapotjelzével: 18 V, 2 Ah

Altalanos rendelési adatok

Tipus ES EPG/HPG 60 HEX 16 Valtozat

Rendelési 2505170000 Krimpel6 szerszdm betét, 16mm?2, Hatszog sajtolas
szdm

GTIN (EAN) 4050118519549

Qty. 18T

Szerszamok

Krimpel6 (sajtold) szerszamok kabelsarukhoz,

csatlakozékhoz és érvéghiivelyekhez, cserélheté

betétekkel

¢ A hidraulikus tAmogatasnak kdszonhetéen extrém gyors
feldolgozas

* Nagy feldolgozasi tartomany akar 400 mm?

* Gyorsmikodési 360°- ban elforgathatd krimpelé&fej.

* Automatikus nyomasszabdlyozas és felligyelet
nyomasszenzoron keresztul.

* Tovabbi funkcidk az APG-sorozat részére:

¢ A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és
felligyelete

* Az 6sszes krimpelési ciklus és a hibalizenetek mentése
a bels6 memédriaba.

* Az Osszes ciklus és hibalizenet kiolvasasa USB-n
keresztul

Altalanos rendelési adatok

Tipus HPG 60 Valtozat
Rendelési 2453820000
szam

GTIN (EAN) 4050118468427
Qty. 18T

6mm?2, 300mm?2, Hatszog sajtolas, WM krimp, Fogas sajtolas, Trapéz

alakd krimpelés, Ovalis sajtolas
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