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A kép illusztracio
A hiivelyes csatlakozok FELSO csatlakozérendszerrel
lehetévé teszik, hogy a rogzitécsavar a vezetékkel
parhuzamosan legyen meghuzva, igy magas
csatlakozoslrliség jon létre. Fecskefarku (B) kivitelben is
elérhetd a rogzit6tombok megfelel6 rogzitéséhez. A BLAT-
on van egy feliratozasi panel és kédolhatd. Kartondobozba
csomagolva szallitjuk.
*0,20-2,5 mm2(IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
* 400V (IEC) / 300 V (UL)
* 15 A(IEC) / 10 A(UL)

Altalanos rendelési adatok

Valtozat NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozd,
5.08 mm, Pélusszam: 4, 180°, Felsé csatlakozas,
Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
1.5 mm?2, Doboz

Rendelési szam 1484460000
Tipus BLAT 4 SN OR
GTIN (EAN) 4008190053970
Qty. 90 Darab
Termékadatok IEC: 400V /15A /0.2-1.5 mm?
UL: 300V / 10 A/ AWG 28 - AWG 16
Csomagoléas Doboz
Szallitas allapota Ez a termék mar nem kaphato.

Utolsd rendelési datum  2024-09-30T00:00:00+02:00
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
3p
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (UR) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 31.8 mm Mélység (coll) 1.252 inch
Magassag 12.2 mm Magassag (coll) 0.4803 inch
Szélesség 20.32 mm Szélesség (coll) 0.8 inch
Netté tomeg 12.28 g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

System Parameters

Termékcsalad

OMNIMATE jel - BLA/SLA
5.08 sorozat

Csatlakozas tipusa

Terepi csatlakozas

Vezetékcsatlakozas-technika Felsé csatlakozas Raszter mm-ben (P) 5.08 mm
Raszter inch-ben (P) 0.200" Vezeték kimeneti irany 180°
Poélusszam 4 L1, mm 15.24 mm
L1, inch 0.600" Sorok szdma 1
Erintkezsorok szama 1 Névleges keresztmetszet 2.5 mm?

Erintésvédelem a DIN VDE 57 106
szerint

Ujjak szdmara biztonsagos

Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint

IP 20 dugaszolva / IP 10
nem dugaszolva

Térfogati ellendllas 5,60 mQ Kédolhatd Igen
Csupaszolasi hossz 13 mm Meghuzasi nyomaték, min. 0.4 Nm
Meghuzasi nyomaték, max. 0.5 Nm Biztositécsavar M 2.5
Csavarhuzé éle 0,6 x3,5 Csavarhuzé éle, standard DIN 5264
Dugaszolasi ciklusok 25 Hazoéer6 / polus, max. 2N
Anyagjellemzdk
Szigetel6anyag PBT GF Szin narancssarga
Szinskala (hasonld) RAL 2000 Szigetel6anyag csoport lla
Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam =200 Moisture Level (MSL)
(CTI)
UL 94 éghetbségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-6tvozet
Erintkezé fellilet 6nozott Dugaszolhato csatlakozas 4...8 ym Sn hot-dip tinned
rétegszerkezete
Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C Tarolasi hémérséklet, max. 70°C
Uzemi hémérséklet, min. -50 °C Uzemi hémérséklet, max. 120°C
Hémeérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C Hoémérsékleti tartomany, telepités, max. 120 °C
Névleges adatok IEC szerint
szabvany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984 Névleges aram, min. polusszam (Tu=20 15 A
oc)
Névleges aram, maximalis polusszam 125 A Névleges dram, min. p6lusszam 13 A

(Tu=20 °C)

(Tu=40°C)
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Névleges aram, maximalis polusszam 11A Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 400 V
(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/2 talfesziiltség 320V Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 250 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges lokéfesziiltség a ll/2 4 kv Névleges Iokéfesziiltség a lll/2 4 kV
tulfesziiltség osztdlyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés

mértékéhez mértékéhez

Névleges |Iokéfesziiltség a lll/3 4 kv Rovid idej hatararam ellenéllas 3 x 1s mit 100 A
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezédés

mértékéhez

Csomagolas

Csomagolas Doboz VPE hosszlsag 352.00 mm
VPE szélesség 137.00 mm VPE magassag 38.00 mm
Csatlakoztathato vezetékek

Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2
csatlakozas, min. csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 28 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 16
AWG, min. AWG, max.

Tomor, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2 Tomor, max. HO5(07) V-U 1.5 mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2 Flexibilis, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2
mianyag galléros érvéghivellyel, DIN 0.2 mm?2 mdanyag galléros érvéghiivellyel, DIN 1.5 mm?2
46228 pt 4, min. 46228 pt 4, max.

érvéghuvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0.2 mm?2 érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 1.5 mm?2

lllesztécsap az EN 60999 szerintax b; 82,4 mmx 1,56 mm; 2,4

Hivatkozasi szoveg

A mianyag gallér kiilsé

mm atmérdje nem lehet
nagyobb az osztasnal (P),
Az érvéghiivelyek hosszat
a terméknek és a névleges
fesziiltségnek megfeleléen
kell megvalasztani.
CSA névleges adatok
Intézet (CSA) CSA Tanusitvany szama (CSA) 12400-374
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V
csoport / CSA) csoport / CSA)
Névleges aram (B felhasznalasi csoport /10 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport /10 A
CSA) CSA)
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 28 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 16
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a
tanusitvanyt.
UL 1059 névileges adatok
Intézet (UR) UR Tanusitvany szama (UR) E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V

csoport / UL 1059)

csoport / UL 1059)

Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 10 A
UL 1059)

Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 10 A

UL 1059)

Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 28

Vezeték keresztmetszet, AWG, max.

AWG 16

Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a

tandsitvanyt.
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Fontos megjegyzés

IPC megfeleléség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategodridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket
kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések

Additional variants on request

Gold-plated contact surfaces on request

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other

components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

¢ In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Dimensional drawing
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Kodolo elemek

Csak azt kapcsolja 6ssze, amit kell: a megfelel
csatlakozast a megfelel6 helyen.

A koédolasi elemek és reteszel6 eszkozok egyértelmuen
hozzarendelik a csatlakozéelemeket a gyartasi és az
tizemelési folyamat soran

A kédolasi elemeket és a reteszel6 eszkdzoket a szerelés
el6tt vagy a kabelkonfekcionalas fazisaban kell behelyezni.
A Weidmudller alternativaja: online konfiguralas a
valtozatkonfigurator segitségével a szallitas el6tti elézetes
kodolashoz.

A kapcsolasi tablan torténd hibas konfekcionalas és

az 0sszekot6 elemek téves csatlakoztatasa tobbé nem
lehetséges.

Az elény: nincs hibakeresés a gyartas soran, és nem
mertil fel a felhasznalé altal okozott tizemelési hiba.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLA KO Valtozat

Rendelési 1323560000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Tartozékok, Kédolo elem, fehér,
szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190428389

Qty. 100 ST

Huazasmentesiték

Gyakori terhelésvéltasokhoz: a ,vonéhorog”

dugaszcsatlakozék kapcsolédasahoz.

A huzasmentesités ennél tobbre képes, mint pusztan a

vezetékek tehermentesitése:

egyszerlien pattintsa a dugaszra, és

* kotegelje a vezetékeket

* vezesse a kabeleket

* hasznélja segédeszkozként az 6sszekotéshez és
levalasztashoz

Nem okoz sériilést a csatlakozasi pontokon, atlathato és

rendezett huzalozas, a kezelése pedig egyszeru.

Felhasznaloéi elényok: tartds ipari nehézcsatlakozék zord

ipari kornyezetben, kényelmes kezeléssel, ami noveli a

rendszer elérhet6ségét.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BLAT ZEO4 OR BX Valtozat

Rendelési 1577980000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Tartozékok, Hizasmentesitd,
szam narancssarga, Pélusszam: 4

GTIN (EAN) 4008190078249

Qty. 50 ST
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SLA 90B

Mérettarto, ferde, kédolhaté dugd az Unimate dugoé-
csaladbdl, integralt védelemmel a rossz csatlakoztatas
ellen. Nyitott vagy zart oldallal kaphaté. Rogzit6tombok
csatlakoztathatdk a zart valtozathoz. A forraszté 3,2 mm-
es tliskehossza optimalizalva lett hullamforrasztashoz.
Kartondobozba csomagolva szallitjuk.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLA 04/90B 3.2SN BK BX Valtozat

Rendelési 1241210000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozés, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4008190462420 4, 90°, Forrasztotiiske hossza (l): 3.2 mm, 6nozott, fekete, Doboz
Qty. 100 ST

Tipus SLA 04/90B 3.2SN OR BX Valtozat

Rendelési 1241260000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4008190080976 4, 90°, Forrasztotiiske hossza (l): 3.2 mm, 6nozott, narancssarga,
Qty. 100 ST Doboz

SLA 180B

Meérettartd, egyenes, kédolhaté dugé az Unimate dugo-
csaladbdl, integralt védelemmel a rossz csatlakoztatas
ellen. Nyitott vagy zart oldallal kaphatd. Rogzit6tombok
csatlakoztathatdk a zart valtozathoz. A forraszté 3,2 mm-
es tliskehossza optimalizalva lett hullamforrasztashoz.
Kartondobozba csomagolva szallitjuk.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 17,56 A(IEC)/ 10 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLA 04/180B 3.2SN OR BX Valtozat

Rendelési 1242760000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4008190049843 4, 180°, Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, énozott, narancssarga,
Qty. 100 ST Doboz
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SLA 90B

Mérettarto, ferde, kédolhaté dugd az Unimate dugoé-
csaladbdl, integralt védelemmel a rossz csatlakoztatas
ellen. Nyitott vagy zart oldallal kaphaté. Rogzit6tombok
csatlakoztathatdk a zart valtozathoz. A forraszté 3,2 mm-
es tliskehossza optimalizalva lett hullamforrasztashoz.
Kartondobozba csomagolva szallitjuk.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLA 04/90B 4.5SN BK BX Valtozat

Rendelési 1351610000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozés, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4008190152987 4, 90°, Forrasztotiiske hossza (l): 4.5 mm, 6nozott, fekete, Doboz
Qty. 100 ST

Tipus SLA 04/90B 4.5SN OR BX Valtozat

Rendelési 1351660000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4008190024451 4, 90°, Forrasztotiiske hossza (l): 4.5 mm, dnozott, narancssarga,
Qty. 100 ST Doboz

SLA 180B

Meérettartd, egyenes, kédolhaté dugé az Unimate dugo-
csaladbdl, integralt védelemmel a rossz csatlakoztatas
ellen. Nyitott vagy zart oldallal kaphatd. Rogzit6tombok
csatlakoztathatdk a zart valtozathoz. A forraszté 3,2 mm-
es tliskehossza optimalizalva lett hullamforrasztashoz.
Kartondobozba csomagolva szallitjuk.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 17,56 A(IEC)/ 10 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLA 04/180B 4.5SN OR BX Viltozat

Rendelési 1353960000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4008190052027 4, 180°, Forrasztétuske hossza (I): 4.5 mm, énozott, narancssarga,
Qty. 100 ST Doboz

Tipus SLA 04/180B 4.5SN BL BX Valtozat

Rendelési 1353980000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozés, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4008190002435 4, 180°, Forrasztétuske hossza (1): 4.5 mm, énozott, kék, Doboz

Qty. 100 ST
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SLAD 90B

Altalanos rendelési adatok

Meérettartd, hajlitott, kédolhatd 2 szintes dugé az
Unimate dugé-csaladbdl, integralt védelemmel a rossz
csatlakoztatas ellen. Nyitott vagy zart oldallal kaphaté.
Rogzit6tombok csatlakoztathatdk a zart valtozathoz.

A forrasztd 3,2 mme-es tliskehossza optimalizalva lett
hullamforrasztadshoz. Kartondobozba csomagolva
szallitjuk.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* TOA(IEC)/ 10 A(UL)

Tipus SLAD 08/90B 3.2SN OR
Rendelési 1388560000

szam

GTIN (EAN) 4008190051242

Qty. 50 ST

Valtozat

NYAK dugaszolé csatlakozo, tiis érintkezésor, llleszkedik a
rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam:
8, 90°, Forrasztotiske hossza (1): 3.2 mm, dnozott, narancssarga,
Doboz

SLAD 180B

Altalanos rendelési adatok

Mérettartd, egyenes, kddolhaté 2 szintes dugo az
Unimate dugoé-csaladbdl, integralt védelemmel a rossz
csatlakoztatas ellen. Nyitott vagy zart oldallal kaphato.
Rogzit6tombok csatlakoztathatok a zart valtozathoz.

A forraszté 3,2 mm-es tiiskehossza optimalizalva lett
hullamforrasztashoz. Kartondobozba csomagolva
szallitjuk.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* TOA(IEC)/ 10 A(UL)

Tipus SLAD 8/180B 3.2SN OR
Rendelési 1392760000

szdm

GTIN (EAN) 4008190177270

Qty. 50 ST

Valtozat

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, llleszkedik a
rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam:
8, 180°, Forrasztdtiiske hossza (l): 3.2 mm, 6nozott, narancsséarga,
Doboz

SLASTB

TUs érintkezésor csavaros vezetékcsatlakozéval

a szabad vezetékek részére. Felpattinthatd labak

és rogzit6tombok allnak rendelkezésére ennek a
huzékengyeles csatlakozassal szerelt dugénak a
kapocssinre torténé szereléshez. Az SLAS-n hely taldlhaté
a feliratozashoz és kdédolhaté. Kartondobozba csomagolva
szallitjuk.

*0,20-2,5mm2(IEC) / 26 - 12 AWG (UL)

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 16 A(IEC) / 10 A (UL)
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SLAS 4B SN OR Valtozat

Rendelési 1571820000 NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 4, 180°,
szam Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4008190177461 1.5 mm?2, Doboz

Qty. 78 ST

SLAS B és RF15

Az Unimate termékcsaladba tartozoé ti elrendezés egyedi

biztonsagot nyujt a nem megfelel6 csatlakoztatas ellen

5,08 mm-es osztasnal.

* Hlzékengyel, FELSO és krimpcsatlakozas

* J6 méretbeli stabilitds és magas alland6 Gzemi
hémérséklet az Givegszallal megerdsitett PBT-nek
koszdénhetben.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLAS 4B RF15 SN OR Valtozat
Rendelési 1845900000

NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 4, 180°,

szam Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4032248361922 1.5 mm2, Doboz

Qty. 52 ST

SLA 90

Meérettarto, ferde, kddolhaté dugé az Unimate dugé-
csaladbdl, integralt védelemmel a rossz csatlakoztatas
ellen. Nyitott vagy zart oldallal kaphatd. Rogzit6tombok
csatlakoztathatdk a zart valtozathoz. A forraszté 3,2 mm-
es tlskehossza optimalizalva lett hullamforrasztashoz.
Kartondobozba csomagolva szallitjuk.

¢ 400V (IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLA 04/90 3.2SN OR BX Valtozat
Rendelési 1238260000

NYAK dugaszolé csatlakozd, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-

szdm forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 4, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4008190077662 hossza (l): 3.2 mm, dnozott, narancssarga, Doboz
Qty. 100 ST
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SLA 180

Altalanos rendelési adatok

Mérettartd, egyenes, kddolhaté dugé az Unimate dugé-
csaladbdl, integralt védelemmel a rossz csatlakoztatas
ellen. Nyitott vagy zart oldallal kaphaté. Rogzit6tombok
csatlakoztathatok a zart valtozathoz. A forraszté 3,2 mm-
es tliskehossza optimalizalva lett hullamforrasztashoz.
Kartondobozba csomagolva szallitjuk.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)

Tipus SLA 04/180 3.2SN OR BX
Rendelési 1239760000

szam

GTIN (EAN) 4008190066376

Qty. 100 ST

Valtozat
NYAK dugaszolé csatlakozd, tis érintkezésor, nyitott oldal, THT-
forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pdlusszam: 4, 180°, Forrasztotiiske

hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga, Doboz

SLA 90

Altalanos rendelési adatok

Mérettarto, ferde, kédolhaté dugd az Unimate dugoé-
csaladbdl, integralt védelemmel a rossz csatlakoztatas
ellen. Nyitott vagy zart oldallal kaphatd. Rogzit6tombok
csatlakoztathatdk a zart valtozathoz. A forraszté 3,2 mm-
es tliskehossza optimalizalva lett hullamforrasztashoz.
Kartondobozba csomagolva szallitjuk.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)

Tipus SLA 04/90 4.5SN OR BX
Rendelési 1347060000

szdm

GTIN (EAN) 4008190106881

Qty. 100 ST

Valtozat
NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-
forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Polusszam: 4, 90°, Forrasztotiiske

hossza (l): 4.5 mm, énozott, narancssarga, Doboz

SLA 180

Meérettartd, egyenes, kédolhaté dugé az Unimate dugo-
csaladbdl, integralt védelemmel a rossz csatlakoztatas
ellen. Nyitott vagy zart oldallal kaphatd. Rogzit6tombok
csatlakoztathatdk a zart valtozathoz. A forraszté 3,2 mm-
es tluskehossza optimalizalva lett hullamforrasztashoz.
Kartondobozba csomagolva szallitjuk.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SLA 04/180 4.5SN OR BX Viltozat

Rendelési 1349360000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-
szam forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 4, 180°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4008190171995 hossza (l): 4.5 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Qty. 100 ST

SLAD 90

Meérettartd, hajlitott, kédolhatd 2 szintes dugé az
Unimate dugoé-csaladbdl, integralt védelemmel a rossz
csatlakoztatas ellen. Nyitott vagy zart oldallal kaphato.
Rogzit6tombok csatlakoztathatok a zart valtozathoz.

A forraszt6 3,2 mme-es tliiskehossza optimalizalva lett
hullamforrasztashoz. Kartondobozba csomagolva
szallitjuk.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* TOA(IEC) / 10 A(UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLAD 08/90 3.2SN OR Valtozat

Rendelési 1372460000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-
szam forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 8, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4008190037147 hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Qty. 50 ST

SLAD 180

Mérettartd, egyenes, kddolhaté 2 szintes dugé az
Unimate dugoé-csaladbdl, integralt védelemmel a rossz
csatlakoztatas ellen. Nyitott vagy zart oldallal kaphato.
Rogzit6tombok csatlakoztathatok a zart valtozathoz.

A forrasztdé 3,2 mm-es tiiskehossza optimalizalva lett
hullamforrasztashoz. Kartondobozba csomagolva
szallitjuk.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* TOA(IEC)/ 10 A(UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLAD 8/180 3.2SN OR Valtozat

Rendelési 1374560000 NYAK dugaszolé csatlakozd, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-
szdm forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 8, 180°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4008190056827 hossza (l): 3.2 mm, dnozott, narancssarga, Doboz

Qty. 50 ST
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