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A kép illusztracio

Szigetelt csatlakozokat hasznalva garantalhato az

elektromos csatlakozasok allandé és egyforma minésége.

* Nagy valaszték szigetelt és nem szigetelt kdbelsarukbdl
és csatlakozokbol

* A jelenlegi piaci szabvanyoknak (Eurépa) megfelel6
csésaruk

¢ Préselhetd kabelsaruk, DIN 46235

¢ Krimpelhet6 kabelsaruk DIN 46234 -hez

* Szigetelt gy(rls kabelsaruk, DIN 46237

* Szigetelt kdbelsaruk, DIN 46231

Altalanos rendelési adatok

Valtozat kabelsaru, zaréelem,0.756 mm2,0.5 mm?2-0.75
mm?

Rendelési szam 1495020000

Tipus KRN-M4/-0,75

GTIN (EAN) 4050118304817

Qty. 100 Darab

Széllitas allapota Ez a termék mar nem kaphaté.

Elérhetd eddig: 2026-03-31T00:00:00+02:00

A létrehozas datuma 28.02.2026 04:10:46 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1495020000
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel
Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 0.77¢g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Miiszaki adatok

Valtozat Euro series, standard

Csatlakozasok

Vezeték-keresztmetszet, max. 0.75 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, min. 0.5 mm?2
Vezeték-keresztmetszet 0.75 mm?2 Szigetelés Nem all rendelkezésre
Furat M 4 Azonosito szin Egyik sem
Tengely belsé atmérdje (d1) 1.4 mm Tengely kiilsé atmérdje (d3) 3 mm
Tengelyhossz (a) 6 mm Csatlakozas hossz (1) 14 mm
Peremes aljzat belsé atmérgje (d2) 4.3 mm Peremes aljzat szélesség (b) 8.5 mm
Besorolasok

ETIM 8.0 EC001051 ETIM 9.0 EC001051
ETIM 10.0 EC001051 ECLASS 14.0 27-40-02-05
ECLASS 15.0 27-40-02-05
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Crimping tools

Krimpeld6 szerszamok szigeteletlen csatlakozokhoz
Hengerelt kabelsaruk, csésaruk, kivezetd csapok,
parhuzamos és soros csatlakozék

¢ Kilincsm( a pontos krimpeléshez

¢ Kioldasi lehetéség helytelen mikodés esetén

Altalanos rendelési adatok

Tipus HTN 21 Valtozat
Rendelési 9014610000
szam

GTIN (EAN) 4008190152734
Qty. 18T

Présszerszam, Krimpel6 szerszam érintkez6khoz, 0.5mm?2, 6mm?2,
Fogas sajtolas
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https://eshop.weidmueller.com/p/9014610000

