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A funkcié és az innovacié optimalis kerete:

A modularis CH20M késziilékhazak csatlakozastechnikaja
szamos olyan elényt kinal, amelyek hatékonyabba teszik
az On projektjeit. NYAK sorkapocsblokkjainkkal és
csatlakozoéinkkal élvezheti a rugalmas és megbizhaté

csatlakozastechnika elényeit.

Az olyan automatizalt gyartasi folyamatoknak
koszonhetéen, mint példaul a THT és THR forrasztas és
a tekercses csomagolas, kivalé minéséget és precizitast
garantalunk. igy gyorsan és egyszer(ien végezheti el a

beépitést sajat rendszereibe.

Emellett a szinek széles valasztékat, valamint kilonb6zé
kédolasi és nyomtatasi opcidkat kinalunk, amelyekkel
testreszabhatok a késziilékhazak. Ez lehet6vé teszi Onnek,
hogy sajat termékei ne csak funkcionalisak, hanem

tetszetés megjelenésliek is legyenek.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

NYAK dugaszol6 csatlakozé, hiivelyes csatlakozd,
5.00 mm, Pélusszam: 4, 180°, PUSH IN
aktuatorral, Doboz

Rendelési szdam

1497500000

Tipus BHF 5.00/04/180LH BK/BK
GTIN (EAN) 4050118306828

Qty. 78 Darab

Termékadatok IEC:400V/10A /0.2-2.5 mm?

UL: 300V / 10 A/ AWG 26 - AWG 14

Csomagolas

Doboz
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
]
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 32.4 mm Mélység (coll) 1.2756 inch
Magassag 16.4 mm Magassag (coll) 0.6457 inch
Szélesség 22.5 mm Szélesség (coll) 0.8858 inch
Hossz 0 mm Netté tomeg 9.14 ¢

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

System Parameters

Termékcsalad

OMNIMATE Housing
- CH20M sorozat

Csatlakozas tipusa

Terepi csatlakozas

Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN aktuétorral Raszter mm-ben (P) 5.00 mm
Raszter inch-ben (P) 0.197 " Vezeték kimeneti irany 180°
Pélusszam 4 L1, mm 15.00 mm
L1, inch 0.591" Sorok szdma 1
Erintkezsorok szama 1 Névleges keresztmetszet 2.5 mm?
Erintésvédelem a DIN VDE 57 106 Kézfejjel torténd Védelmi osztaly IP20
szerint megérintéstdl védett
Térfogati ellendllas <6 mQ Kédolhatd Igen
Csupaszolasi hossz 10 mm Csavarhuzé éle 0,6x35
Dugaszolasi ciklusok 25
Anyagjellemzék
Szigetel6anyag PA 66 GF 30 Szin fekete
Szinskala (hasonld) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport |
Kaszoutképzési 6sszehasonlitadsi szam 600 =< CTI Moisture Level (MSL)
(CTI)
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Rézotvozet
Erintkezd feliilet 6nozott Térolasi hémérséklet, min. -40 °C
Tarolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -40°C
Uzemi hémérséklet, max. 120°C Hémeérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C
Hémeérsékleti tartomany, telepités, max. 120 °C
Névleges adatok IEC szerint
szabvany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984 Névleges dram, min. polusszam (Tu=20 10 A

oc)
Névleges aram, min. polusszam 9A Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 400 V

(Tu=40°C)

osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
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Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség 320 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 250 V

osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges lokéfesziiltség a ll/2 4 kv Névleges lokéfesziiltség a lll/2 4 kV
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés

mértékéhez mértékéhez

Névleges Iokéfesziiltség a lll/3 4 kv Kaszéuat, min. 3.2 mm
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezédés

mértékéhez

Hézag, min. 3 mm

Csatlakoztathato vezetékek

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 24 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14
AWG, min. AWG, max.

Tomor, min. HO5(07) V-U 0.2 mm? Tomor, max. HO5(07) V-U 1.5 mm?2
Tobberes, min. HO7V-R 0.2 mm? Tobberes, max. HO7V-R 2.5 mm?
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.2 mm? Flexibilis, max. HO5(07) V-K 2.5 mm?
mianyag galléros érvéghivellyel, DIN  0.25 mm?2 mdanyag galléros érvéghiivellyel, DIN 2.5 mm?2
46228 pt 4, min. 46228 pt 4, max.

érvéghuvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0.25 mm?2 érvéghivellyel, DIN 46228 pt 1, max. 2.3 mm?

lllesztécsap az EN 60999 szerintax b; 2,8 mm x 2,4 mm; 3,0 mm

Hivatkozasi szoveg

A muanyag gallér kiilsé
atméréje nem lehet
nagyobb az osztasnal (P),
Az érvéghilivelyek hosszat
a terméknek és a névleges
fesziiltségnek megfeleléen
kell megvalasztani.

CSA névleges adatok
Intézet (CSA) CSA Tanusitvany szama (CSA) 200039-70153051
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 50V
csoport / CSA) csoport / CSA)
Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V Névleges aram (B felhasznalasi csoport /10 A
csoport / CSA) CSA)
Névleges aram (C felhasznalasi csoport /10 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport /10 A
CSA) CSA)
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 26 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 14
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - lasd a

tanusitvanyt.
UL 1059 névleges adatok
Intézet (cURus) CURUS Tanusitvany szama (cURus) E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 50V
csoport / UL 1059) csoport / UL 1059)
Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 10 A

csoport / UL 1059)

UL 1059)

Névleges aram (C felhasznalasi csoport/ 10 A
UL 1059)

Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 10 A

UL 1059)

Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 26 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 14
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - lasd a

tanusitvanyt.
Anyagadatok
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Szigetel6anyag PA 66 GF 30
Szigetel6anyag csoport | Kaszoutképzési 0sszehasonlitasi szam 600 < CTI

(CTI)
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Szin

fekete Védelmi osztaly IP20

Szinskala (hasonlo)

RAL 9011

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitdsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategoriaja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket
kérésre kiértékeljuk.

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002638 ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9,1 27-44-03-09 ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02 ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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A termék elényei, A kép illusztracié Huzalozasi példa

coding coding

Felhasznalasi példa

PUSH IN

technology
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Egyedi felirat

Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdmos mas gyartd

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az el6nyok attekintése:

* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelol6éket szallitunk.

¢ Egyedi lézer-min6éségli nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus ESG 6.6/20 BHZ 5.00 SDR Valtozat

Rendelési 1221520000 ESG, Késziilékjel6l6k x 20 mm, PA 66, Szin: Vevéspecifikus,
szam dugaszolhato

GTIN (EAN) 4050118005066

Qty. 40 ST

Ures

Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szadmos ismert elektromos készililékhez. Az eredmény egy

kivalé minéségu, kontrasztos késztilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdamos mas gyarté

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az el6nyok attekintése:

e altaldnos célu cimkék; ontapaddés vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett késziilékekhez, pl. kismegszakitdkhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelolket szallitunk.

¢ Egyedi lézer-min6ségl nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirasokkal.

Tipus ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04 Valtozat

Rendelési 1082540000 ESG, Készulékjelolék x 20 mm, PA 66, Szin: fehér, dugaszolhato

szdm
GTIN (EAN) 4032248845439
Qty. 200 ST
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