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Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Szigetelt csatlakozokat hasznalva garantalhato az

elektromos csatlakozasok allandé és egyforma minésége.

* Nagy valaszték szigetelt és nem szigetelt kdbelsarukbdl
és csatlakozokbol

* A jelenlegi piaci szabvanyoknak (Eurépa) megfelel6
csésaruk

¢ Préselhetd kabelsaruk, DIN 46235

¢ Krimpelhet6 kabelsaruk DIN 46234 -hez

* Szigetelt gy(rls kabelsaruk, DIN 46237

* Szigetelt kdbelsaruk, DIN 46231

Altalanos rendelési adatok

Véltozat kabelsaru, zaréelem,150 mm?2
Rendelési szdm 1497810000

Tipus KWPN-M10/-150 90

GTIN (EAN) 4050118307221

Qty. 25 Darab

A létrehozas datuma 01.03.2026 12:21:30 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1497810000
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www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel
Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 140.76 g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Miiszaki adatok

Valtozat DIN series 46235, 90°

Csatlakozasok

Vezeték-keresztmetszet 150 mm?2 Szigetelés Nem all rendelkezésre
Furat M10 Tengely belsé atmérdje (d1) 17 mm
Tengely kiilsé atmérgje (d3) 23.5 mm Tengelyhossz (a) 35 mm
Csatlakozas hossz (1) 26.8 mm Peremes aljzat bels6é atméréje (d2) 10.5 mm
Peremes aljzat szélesség (b) 34 mm Azonosité szam, Cu 22 K
Besorolasok

ETIM 8.0 EC001050 ETIM 9.0 EC001050
ETIM 10.0 EC001050 ECLASS 14.0 27-40-02-03
ECLASS 15.0 27-40-02-03
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Weidmiiller 3t
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Tartozékok
Szerszamok

Krimpeld (sajtold) szerszamok kabelsarukhoz,

csatlakozokhoz és érvéghiivelyekhez, cserélhetd

betétekkel

* A hidraulikus tAmogatasnak koszonhetéen extrém gyors
feldolgozas

¢ Nagy feldolgozasi tartomany akar 300 mm2-ig

¢ Gyorsmukodési 270°- ban elforgathatd sajtoléfe;.

¢ Automatikus nyomasszabalyozas és felligyelet
nyomasszenzoron keresztlil.

* A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és
felligyelete

¢ Az 6sszes krimpelési ciklus és a hibailizenetek mentése
a bels6 memoriaba.

* Az 6sszes ciklus és hibalizenet kiolvasasa USB-n
keresztiil

* Li-ion akkumulator toltési allapotjelzével: 18 V, 2 Ah

Altalanos rendelési adatok

Tipus EPG 45 Véltozat

Rendelési 1500830000 Présszerszam, 6mm?2, 150mm?, Hatszog sajtolas, WM krimp, Fogas
szam sajtolas, Trapéz alaku krimpelés, Ovalis sajtolas

GTIN (EAN) 4050118309317

Qty. 18T

... cs6sarukhoz (EN 13600 szerint)

Krimpel6 (sajtold) szerszamok kabelsarukhoz,
csatlakozékhoz és érvéghiivelyekhez, cserélheté

betétekkel
¢ A hidraulikus tAmogatasnak kdszonhetéen extrém gyors
feldolgozas

* Nagy feldolgozasi tartomany akar 300 mmz2-ig

* Gyorsmukodési 270°- ban elforgathatd sajtoléfe;.

* Automatikus nyomasszabdlyozas és felligyelet
nyomasszenzoron keresztul.

¢ A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és
feligyelete

* Az 6sszes krimpelési ciklus és a hibalizenetek mentése
a belsé memoriaba.

* Az Osszes ciklus és hibalizenet kiolvasasa USB-n
keresztil

e Li-ion akkumulator toltési allapotjelzével: 18 V, 2 Ah

Altalanos rendelési adatok

Tipus ES EPG 45 WM 150 Valtozat

Rendelési 1994550000 150mm?2, WM krimp
szam

GTIN (EAN) 4050118379785

Qty. 18T

A létrehozas datuma 01.03.2026 12:21:30 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1500830000
https://eshop.weidmueller.com/p/1994550000

Weidmiiller 3t

KWPN-M10/-150 90

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

... préselhet6 kabelsarukhoz (DIN 46235 szerint)

Krimpeld (sajtold) szerszamok kabelsarukhoz,
csatlakozokhoz és érvéghiivelyekhez, cserélhetd
betétekkel

* A hidraulikus tAmogatasnak koszonhetéen extrém gyors

I |‘ feldolgozas

¢ Nagy feldolgozasi tartomany akar 300 mm2-ig

¢ Gyorsmukodési 270°- ban elforgathatd sajtoléfe;.

¢ Automatikus nyomasszabalyozas és felligyelet
nyomasszenzoron keresztlil.

* A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és
felligyelete

¢ Az 6sszes krimpelési ciklus és a hibailizenetek mentése
a bels6 memoriaba.

* Az 6sszes ciklus és hibalizenet kiolvasasa USB-n
keresztiil

* Li-ion akkumulator toltési allapotjelzével: 18 V, 2 Ah
Altalanos rendelési adatok

Tipus ES EPG 45 HEX 150 Véltozat

Rendelési 1994540000 150mm?2, Hatszog sajtolas
szdm

GTIN (EAN) 4050118379778

Qty. 18T

Szerszamok

Krimpel6 (sajtold) szerszamok kabelsarukhoz,

csatlakozékhoz és érvéghiivelyekhez, cserélheté

betétekkel

¢ A hidraulikus tAmogatasnak kdszonhetéen extrém gyors
feldolgozas

* Nagy feldolgozasi tartomany akar 300 mmz2-ig

* Gyorsmukodési 270°- ban elforgathatd sajtoléfe;.

* Automatikus nyomasszabdlyozas és felligyelet
nyomasszenzoron keresztul.

¢ A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és
feligyelete

* Az 6sszes krimpelési ciklus és a hibalizenetek mentése
a belsé memoriaba.

* Az Osszes ciklus és hibalizenet kiolvasasa USB-n
keresztil

e Li-ion akkumulator toltési allapotjelzével: 18 V, 2 Ah

Altalanos rendelési adatok
Tipus EPG 60 Valtozat
Rendelési 2453810000

szam

Présszerszamok, Szerszamok, Présszerszam, 6mm?2, 300mm?2, Hatszog

sajtolas, WM krimp, Fogas sajtolas, Trapéz alaka krimpelés, Ovalis
GTIN (EAN) 4050118468434 sajtolas

Qty. 18T
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Tartozékok
... csOsaruk

Krimpeld (sajtold) szerszamok kabelsarukhoz,

csatlakozokhoz és érvéghiivelyekhez, cserélhetd

betétekkel

* A hidraulikus tAmogatasnak koszonhetéen extrém gyors
feldolgozas

¢ Nagy feldolgozasi tartomany akar 300 mm2-ig

¢ Gyorsmukodési 270°- ban elforgathatd sajtoléfe;.

¢ Automatikus nyomasszabalyozas és felligyelet
nyomasszenzoron keresztlil.

* A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és
felligyelete

¢ Az 6sszes krimpelési ciklus és a hibailizenetek mentése
a bels6 memoriaba.

* Az 6sszes ciklus és hibalizenet kiolvasasa USB-n
keresztiil

* Li-ion akkumulator toltési allapotjelzével: 18 V, 2 Ah

Altalanos rendelési adatok

Tipus ES EPG/HPG 60 WM 150 Valtozat

Rendelési 2469620000 Krimpel6 szerszdm betét, 150mm?2, WM krimp
szdm

GTIN (EAN) 4050118483871

Qty. 18T

... préselheto6 kabelsaruk

Krimpel6 (sajtold) szerszamok kabelsarukhoz,

csatlakozékhoz és érvéghiivelyekhez, cserélheté

betétekkel

¢ A hidraulikus tAmogatasnak kdszonhetéen extrém gyors
feldolgozas

* Nagy feldolgozasi tartomany akar 300 mmz2-ig

* Gyorsmukodési 270°- ban elforgathatd sajtoléfe;.

* Automatikus nyomasszabdlyozas és felligyelet
nyomasszenzoron keresztul.

¢ A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és
feligyelete

* Az 6sszes krimpelési ciklus és a hibalizenetek mentése
a belsé memoriaba.

* Az Osszes ciklus és hibalizenet kiolvasasa USB-n
keresztil

e Li-ion akkumulator toltési allapotjelzével: 18 V, 2 Ah

Altalanos rendelési adatok
Tipus ES EPG/HPG 60 HEX 150 Viltozat
Rendelési 2505240000 Krimpel6 szerszam betét, 150mm?2, Hatszog sajtolas

szam
GTIN (EAN) 4050118519631
Qty. 18T
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Tartozékok

Szerszamok

Krimpeld (sajtold) szerszamok kabelsarukhoz,

csatlakozokhoz és érvéghiivelyekhez, cserélhetd

betétekkel

* A hidraulikus tAmogatasnak koszonhetéen extrém gyors
feldolgozas

* Nagy feldolgozasi tartomany akar 400 mm?2

¢ Gyorsmukodési 360°- ban elforgathatd krimpelé&fej.

¢ Automatikus nyomasszabalyozas és felligyelet
nyomasszenzoron keresztlil.

* Tovabbi funkciék az APG-sorozat részére:

* A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és
felligyelete

* Az 6sszes krimpelési ciklus és a hibailizenetek mentése
a bels6é memoriaba.

* Az 6sszes ciklus és hibalizenet kiolvasdsa USB-n

keresztiil
Altalanos rendelési adatok
Tipus HPG 60 Valtozat
Rendelési 2453820000 6mm?2, 300mm?2, Hatszog sajtolas, WM krimp, Fogas sajtolas, Trapéz
szam alakd krimpelés, Ovalis sajtolas
GTIN (EAN) 4050118468427
Qty. 18T

... cs6sarukhoz (EN 13600 szerint)

Krimpel6 (sajtold) szerszamok kabelsarukhoz,
csatlakozékhoz és érvéghiivelyekhez, cserélheté

betétekkel
¢ A hidraulikus tAmogatasnak kdszonhetéen extrém gyors
feldolgozas

* Nagy feldolgozasi tartomany akar 400 mm?

* Gyorsmikodési 360°- ban elforgathatd krimpelé&fej.

* Automatikus nyomasszabdlyozas és felligyelet
nyomasszenzoron keresztul.

¢ Tovabbi funkciék az APG-sorozat részére:

¢ A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és
felligyelete

* Az 6sszes krimpelési ciklus és a hibalizenetek mentése
a belsé memoariaba.

¢ Az 6sszes ciklus és hibalizenet kiolvasasa USB-n

keresztul
Altalanos rendelési adatok
Tipus ES APG 80 WM 150 Valtozat
Rendelési 1502550000 150mm2, WM krimp

szam
GTIN (EAN) 4050118310825
Qty. 18T
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—

Altalanos rendelési adatok

Krimpeld (sajtold) szerszamok kabelsarukhoz,

csatlakozokhoz és érvéghiivelyekhez, cserélhetd

betétekkel

* A hidraulikus tAmogatasnak kdszonhetéen extrém gyors
feldolgozas

* Nagy feldolgozasi tartomany akar 400 mm?2

¢ Gyorsmukodési 360°- ban elforgathatd krimpelé&fej.

¢ Automatikus nyomasszabalyozas és felligyelet
nyomasszenzoron keresztlil.

* Tovabbi funkciék az APG-sorozat részére:

* A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és
felligyelete

* Az 6sszes krimpelési ciklus és a hibailizenetek mentése
a bels6é memoriaba.

* Az 6sszes ciklus és hibalizenet kiolvasdsa USB-n
keresztil

Tipus ES APG 80 HEX 150 Valtozat

Rendelési 1502720000 150mm?2, Hatszog sajtolas
szdm

GTIN (EAN) 4050118310900

Qty. 18T
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