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A Weidmiiller csatlakozémodul akkor nyujt segitséget,
ha egy meghibasodott installacios kabelt javitani vagy
toldani kell, és a rejtett helyeken nincs tartalék kabel.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Csatlakozomodul, IDC, FA osztaly (ISO/IEC11801
2011) 7A kat. kabellel, IP67

Rendelési szam 1499940000

Tipus |IE-CC-8W-FA-IP67

GTIN (EAN) 4050118308297

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Szélesség 16.8 mm Szélesség (coll) 0.6614 inch
Hossz 64 mm Hossz, inch 2.5197 inch
Nett6 tomeg 29.2g¢g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -40°C...85°C
Telepitési hémérséklet

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP e4dcad7fc-abbe-4d5c-8f05-417a6385e9b6

Altalanos informaciék

Pélusszam 8 1. csatlakozas IDC

2. csatlakozas IDC Arucikk leirasa Csatlakozémodul
Szin ezlst Haz {6 anyaga Cink présontvény
Szigetelés keresztmetszete, max. 1.6 mm Kategdria FA osztaly (ISO/IEC11801

2011) 7A kat. kébellel

Vezeték csatlakozasi &tmérg, tomor, min.

0.4 mm

Csatlakozasi atméro, tomor

0.4..0.64 mm

Vezeték csatlakozasi atmérd, tomor, 0.64 mm Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet, AWG 24..AWG 22
max. tomor (AWG)
Vezeték keresztmetszet, tomor, min. AWG 24 Csatlakozasi atmérd, flexibilis 0.48..0.76 mm
(AWG)
Vezeték keresztmetszet, tomor, max. AWG 22 Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet, AWG 26..AWG 22
(AWG) flexibilis (AWG)
Vezeték csatlakozasi atmérdg, flexibilis, 0.48 mm Vezeték csatlakozasi atmérd, flexibilis, 0.76 mm
min. max.
Vezeték keresztmetszet, finomsodrati, AWG 26 Vezeték keresztmetszet, finomsodrati, AWG 22
min. (AWG) max. (AWG)
Kopenyatmérd, min. 5 mm Kopenyatmérd, max. 9.7 mm
Erintkezétart6 anyagai PA Arnyékolas 360° korkoros haz
Védelmi osztaly IP67
Villamos tulajdonsagok
Szigetelési ellenallas 100 MQ Névleges fesziiltség 63V
PoE / PoE+ IEEE 802.3af szerint, IEEE

802.3at szerint
Besorolasok
ETIM 6.0 EC001059 ETIM 7.0 EC001059
ETIM 8.0 EC001059 ETIM 9.0 EC001059
ETIM 10.0 ECO001059 ECLASS 9.0 27-40-02-12
ECLASS 9,1 27-40-02-12 ECLASS 10.0 27-40-02-12
ECLASS 11.0 27-40-02-12 ECLASS 12.0 27-40-02-12
ECLASS 13.0 27-40-02-12 ECLASS 14.0 27-40-02-12
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