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Krimpeld (sajtold) szerszamok kabelsarukhoz, Altalanos rendelési adatok

csatlakozokhoz és érvéghuivelyekhez, cserélhetd

betétekkel Valtozat 50mm2, WM krimp

* A hidraulikus tAmogatasnak kdszénhet6en extrém gyors ~ Rendelési szam 1500880000
feldolgozas Tipus ES EPG 45 WM 25/50

¢ Nagy feldolgozasi tartomany akar 300 mm2-ig gI;N EAN) ?ODSa?;; 8309171

¢ Gyorsmukodési 270°- ban elforgathatd sajtolofe;.

* Automatikus nyomasszabdlyozas és felligyelet
nyomasszenzoron keresztiil.

* A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és
feliigyelete

* Az 6sszes krimpelési ciklus és a hibalizenetek mentése
a belsé memoriaba.

* Az Osszes ciklus és hibalizenet kiolvasasa USB-n
keresztiil

* Li-ion akkumulator toltési allapotjelzével: 18 V, 2 Ah
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Méretek és tomegek

Mélység 12 mm Mélység (coll) 0.4724 inch
Magassag 60 mm Magasség (coll) 2.3622 inch
Szélesség 30 mm Szélesség (coll) 1.1811 inch
Nett6 tomeg 1409
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Krimpelheto betétek
Vorosréz krimpelési keresztmetszete 25/50 Krimpelési szélesség mm-ben 12/10
Szerszamjellemzdk - krimpelés
Krimpelési tipus/profil WM krimp
Kabelsaru keresztmetszet névleges 25 mm?2

névleges 50 mm?2
Erintkezé leirasa
Vezeték-keresztmetszet, max. AWG 1 Vezeték-keresztmetszet, min. AWG 4
Krimpelési tartomany, max. 50 mm?2
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282
ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90
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Szerszamok

Krimpeld (sajtold) szerszamok kabelsarukhoz,

csatlakozokhoz és érvéghiivelyekhez, cserélhetd

betétekkel

* A hidraulikus tAmogatasnak koszonhetéen extrém gyors
feldolgozas

¢ Nagy feldolgozasi tartomany akar 300 mm2-ig

¢ Gyorsmukodési 270°- ban elforgathatd sajtoléfe;.

¢ Automatikus nyomasszabalyozas és felligyelet
nyomasszenzoron keresztlil.

* A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és
felligyelete

¢ Az 6sszes krimpelési ciklus és a hibailizenetek mentése
a bels6 memoriaba.

* Az Osszes ciklus és hibalizenet kiolvasasa USB-n
keresztiil

* Li-ion akkumulator toltési allapotjelzével: 18 V, 2 Ah

Altalanos rendelési adatok

Tipus EPG 45 Véltozat

Rendelési 1500830000 Présszerszam, 6mm?2, 150mm?, Hatszog sajtolas, WM krimp, Fogas
szam sajtolas, Trapéz alaku krimpelés, Ovalis sajtolas

GTIN (EAN) 4050118309317

Qty. 18T

50 mm?2

Szigetelt csatlakozdkat hasznalva garantalhato az
elektromos csatlakozasok allandé és egyforma mindésége.
* Nagy valaszték szigetelt és nem szigetelt kabelsarukbal
és csatlakozokbol
* A jelenlegi piaci szabvanyoknak (Eurépa) megfelel6
cs6saruk
* Préselhetd kabelsaruk, DIN 46235
5 0 m mz * Krimpelhet6 kabelsaruk DIN 46234 -hez
¢ Szigetelt gy(rls kabelsaruk, DIN 46237
¢ Szigetelt kdbelsaruk, DIN 46231

Altalanos rendelési adatok

Tipus KRN-M6/-50 S Valtozat

Rendelési 1494820000 kabelsaru, zaréelem,50 mm?2,50 mm?2 - 50 mm?
szam

GTIN (EAN) 4050118304114

Qty. 25 ST
Tipus KRN-M8/-50 S Valtozat
Rendelési 1494830000 kabelsaru, zaréelem,50 mm2,50 mm?2 - 50 mm?2

szdm
GTIN (EAN) 4050118304404

Qty. 25 ST
Tipus KRN-M10/-50 S Véltozat
Rendelési 1494840000 kabelsaru, zaréelem,50 mm2,50 mm?2 - 50 mm?

szam
GTIN (EAN) 4050118304619
Qty. 25 ST
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25 mm?2

Szigetelt csatlakozokat hasznélva garantalhato az

elektromos csatlakozdsok allandé és egyforma mindsége.

* Nagy valaszték szigetelt és nem szigetelt kdbelsarukbdl
és csatlakozokbol

¢ A jelenlegi piaci szabvanyoknak (Eurépa) megfelel6

csésaruk
¢ Préselhet6 kabelsaruk, DIN 46235
25 mmz ¢ Krimpelhet6 kdbelsaruk DIN 46234 -hez

* Szigetelt gy(rls kabelsaruk, DIN 46237
» Szigetelt kdbelsaruk, DIN 46231

Altalanos rendelési adatok

Tipus KWN-M6/-25 90 Valtozat

Rendelési 1495850000 kabelsaru, zaréelem,25 mm?2,25 mm?2 - 26 mm?2
szdm

GTIN (EAN) 4050118305456

Qty. 100 ST

Tipus KWN-M8/-25 90 Viltozat

Rendelési 1495870000 kabelsaru, zaréelem,25 mm2,25 mm? - 25 mm?2

szam
GTIN (EAN) 4050118305470

Qty. 100 ST
Tipus KWN-M10/-25 90 Valtozat
Rendelési 1495880000 kabelsaru, zaréelem,25 mm2,25 mm? - 25 mm?2

szam
GTIN (EAN) 4050118305449

Qty. 100 ST
Tipus KWN-M12/-25 90 Valtozat
Rendelési 1495890000 kabelsaru, zaréelem,25 mm2,25 mm? - 256 mm?

szdm
GTIN (EAN) 4050118305647

Qty. 100 ST
Tipus KWN-M14/-25 90 Valtozat
Rendelési 1495900000 kabelsaru, zaréelem,25 mm2,25 mm? - 25 mm?

szam
GTIN (EAN) 4050118305517
Qty. 100 ST

50 mm?2

Szigetelt csatlakozdkat hasznalva garantalhato az

elektromos csatlakozasok allandé és egyforma minésége.

* Nagy valaszték szigetelt és nem szigetelt kdbelsarukbdl
és csatlakozokbol

¢ A jelenlegi piaci szabvanyoknak (Eurépa) megfelel6

csdsaruk
¢ Préselhet6 kabelsaruk, DIN 46235
5 0 m mz ¢ Krimpelhet6 kabelsaruk DIN 46234 -hez

* Szigetelt gy(rls kabelsaruk, DIN 46237
» Szigetelt kdbelsaruk, DIN 46231
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Altalanos rendelési adatok

Tipus KWN-M6/-50 90 Valtozat

Rendelési 1495950000 kabelsaru, zaréelem,50 mm?2,50 mm?2 - 50 mm?2
szam

GTIN (EAN) 4050118305388

Qty. 100 ST
Tipus KWN-M8/-50 90 Valtozat
Rendelési 1495970000 kabelsaru, zaréelem,50 mm2,50 mm?2 - 50 mm?2

szdm
GTIN (EAN) 4050118305425

Qty. 100 ST
Tipus KWN-M10/-50 90 Véltozat
Rendelési 1495980000 kabelsaru, zaréelem,50 mm2,50 mm?2 - 50 mm?

szam

GTIN (EAN) 4050118305494

Qty. 100 ST
Tipus KWN-M12/-50 90 Valtozat
Rendelési 1495990000 kabelsaru, zaréelem,50 mm2,50 mm?2 - 50 mm?

szam
GTIN (EAN) 4050118305654

Qty. 100 ST

Tipus KWN-M14/50 90 Vaéltozat

Rendelési 1494650000 kabelsaru, zaréelem,50 mm?2,50 mm2 - 50 mm?2
szdm

GTIN (EAN) 4050118304251

Qty. 100 ST

Tipus KWN-M16/-50 90 Viltozat

Rendelési 1496000000 kabelsaru, zaréelem,50 mm2,50 mm?2 - 50 mm?

szam
GTIN (EAN) 4050118305630

Qty. 100 ST
Tipus KWN-M20/-50 90 Valtozat
Rendelési 1494710000 kabelsaru, zaréelem,50 mm2,50 mm?2 - 50 mm?2

szam
GTIN (EAN) 4050118304442
Qty. 100 ST

25 mm?2

Szigetelt csatlakozdkat hasznalva garantalhato az

elektromos csatlakozasok allandé és egyforma minésége.

* Nagy valaszték szigetelt és nem szigetelt kdbelsarukbol
és csatlakozokbol

¢ A jelenlegi piaci szabvanyoknak (Eurépa) megfeleld
cs6saruk

¢ Préselhetd kabelsaruk, DIN 46235

¢ Krimpelhet6 kabelsaruk DIN 46234 -hez

¢ Szigetelt gy(rls kabelsaruk, DIN 46237

* Szigetelt kdbelsaruk, DIN 46231
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Altalanos rendelési adatok

Tipus KWN-M6/-25 45 Valtozat

Rendelési 1496180000 kabelsaru, zaréelem,25 mm2,25 mm? - 25 mm?2

szam
GTIN (EAN) 4050118305876
Qty. 100 ST

N
K
o
3
3
N

240 mm?

Altalanos rendelési adatok

Szigetelt csatlakozdkat hasznélva garantalhato az

elektromos csatlakozasok allandé és egyforma minésége.

* Nagy valaszték szigetelt és nem szigetelt kdbelsarukbdl
és csatlakozokbol

* A jelenlegi piaci szabvanyoknak (Eurépa) megfeleld
csésaruk

¢ Préselhet6 kabelsaruk, DIN 46235

¢ Krimpelhet6 kdbelsaruk DIN 46234 -hez

* Szigetelt gy(rls kabelsaruk, DIN 46237

» Szigetelt kdbelsaruk, DIN 46231

Tipus KWN-M8/-25 45 Valtozat

Rendelési 1496190000 kéabelsaru, zaréelem,25 mm2,25 mm? - 256 mm?

szam

GTIN (EAN) 4050118306231

Qty. 100 ST
Tipus KWN-M10/-25 45 Viltozat
Rendelési 1496200000 kabelsaru, zaréelem,25 mm2,25 mm? - 25 mm?2

szam
GTIN (EAN) 4050118305593
Qty. 100 ST

N
3}
3
3
N

25 mm?

Altalanos rendelési adatok

Szigetelt csatlakozdkat haszndlva garantalhato az

elektromos csatlakozasok allandé és egyforma minésége.

* Nagy valaszték szigetelt és nem szigetelt kdbelsarukbdl
és csatlakozokbol

¢ A jelenlegi piaci szabvanyoknak (Eurépa) megfelel6
csésaruk

* Préselhet6 kabelsaruk, DIN 46235

¢ Krimpelhet6 kabelsaruk DIN 46234 -hez

* Szigetelt gy(rls kabelsaruk, DIN 46237

* Szigetelt kdbelsaruk, DIN 46231

Tipus KWN-M12/-25 45 Valtozat

Rendelési 1496210000 kabelsaru, zaréelem,25 mm?2,25 mm?2 - 26 mm?
szdm

GTIN (EAN) 4050118305715

Qty. 100 ST
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50 mm?2

Szigetelt csatlakozokat hasznélva garantalhato az

elektromos csatlakozdsok allandé és egyforma mindsége.

* Nagy valaszték szigetelt és nem szigetelt kdbelsarukbdl
és csatlakozokbol

¢ A jelenlegi piaci szabvanyoknak (Eurépa) megfelel6

csésaruk
¢ Préselhet6 kabelsaruk, DIN 46235
5 0 m mZ ¢ Krimpelhet6 kdbelsaruk DIN 46234 -hez

* Szigetelt gy(rls kabelsaruk, DIN 46237
» Szigetelt kdbelsaruk, DIN 46231

Altalanos rendelési adatok

Tipus KWN-M6/-50 45 Valtozat

Rendelési 1496270000 kabelsaru, zaréelem,50 mm2,50 mm?2 - 50 mm?2
szdm

GTIN (EAN) 4050118305937

Qty. 50 ST

Tipus KWN-M8/-50 45 Viltozat

Rendelési 1496280000 kabelsaru, zaréelem,50 mm2,50 mm?2 - 50 mm?

szam
GTIN (EAN) 4050118306101

Qty. 50 ST
Tipus KWN-M10/-50 45 Valtozat
Rendelési 1496290000 kabelsaru, zaréelem,50 mm2,50 mm?2 - 50 mm?2

szam
GTIN (EAN) 4050118305760

Qty. 50 ST
Tipus KWN-M12/-60 45 Valtozat
Rendelési 1496300000 kabelsaru, zaréelem,50 mm2,50 mm? - 50 mm?

szdm
GTIN (EAN) 4050118306040
Qty. 50 ST

25 mm?2

Szigetelt csatlakozdkat hasznalva garantalhato az
elektromos csatlakozasok allandé és egyforma minésége.
* Nagy valaszték szigetelt és nem szigetelt kdbelsarukbol
és csatlakozdkbol
¢ A jelenlegi piaci szabvanyoknak (Eurépa) megfelel6
csésaruk
* Préselhetd kabelsaruk, DIN 46235
2 5 m mz * Krimpelhetd kabelsaruk DIN 46234 -hez
¢ Szigetelt gy(r(s kabelsaruk, DIN 46237
¢ Szigetelt kdbelsaruk, DIN 46231

Altalanos rendelési adatok

Tipus VSTN/-25 Valtozat

Rendelési 1494730000 kabelsaru, zaréelem,25 mm?2,25 mm?2,Nincs
szam

GTIN (EAN) 4050118304275

Qty. 50 ST
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Altalanos rendelési adatok

Szigetelt csatlakozokat hasznélva garantalhato az

elektromos csatlakozdsok allandé és egyforma mindsége.

* Nagy valaszték szigetelt és nem szigetelt kdbelsarukbdl
és csatlakozokbol

¢ A jelenlegi piaci szabvanyoknak (Eurépa) megfelel6
csésaruk

* Préselhet6 kabelsaruk, DIN 46235

¢ Krimpelhet6 kdbelsaruk DIN 46234 -hez

* Szigetelt gy(rls kabelsaruk, DIN 46237

» Szigetelt kdbelsaruk, DIN 46231

Tipus VSTN/-50 Valtozat

Rendelési 1494750000 kabelsaru, zaréelem,50 mm2,50 mm?2,Nincs
szdm

GTIN (EAN) 4050118304381

Qty. 50 ST

25 mm?

Altalanos rendelési adatok

Szigetelt csatlakozdkat hasznalva garantalhato az

elektromos csatlakozasok allandé és egyforma mindésége.

* Nagy valaszték szigetelt és nem szigetelt kabelsarukbal
és csatlakozokbol

* A jelenlegi piaci szabvanyoknak (Eurépa) megfelel6
cs6saruk

* Préselhetd kabelsaruk, DIN 46235

¢ Krimpelhet6 kabelsaruk DIN 46234 -hez

¢ Szigetelt gy(rls kabelsaruk, DIN 46237

¢ Szigetelt kdbelsaruk, DIN 46231

Tipus KP-M6/-25 Valtozat
Rendelési 1497970000
szam

GTIN (EAN) 4050118307412
Qty. 100 ST

kabelsaru, zaréelem,25 mm?2

Tipus KP-M8/-25 Valtozat
Rendelési 1497980000
szdm

GTIN (EAN) 4050118307528
Qty. 100 ST

kabelsaru, zaréelem,25 mm?2

Tipus KP-M10/-25 Véltozat
Rendelési 1497990000
szam

GTIN (EAN) 4050118307535
Qty. 100 ST

kabelsaru, zaréelem,25 mm?2

Tipus KP-M12/-25 Valtozat
Rendelési 1498000000
szam

GTIN (EAN) 4050118307504
Qty. 100 ST

kabelsaru, zaréelem,25 mm?2
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Tipus
Rendelési
szdm

GTIN (EAN)
Qty.

KP-M16/-25
1498010000

4050118307443

100 ST

Valtozat

kabelsaru, zaréelem,25 mm?2

b0 mm?

Altalanos rendelési adatok

Szigetelt csatlakozdkat hasznalva garantalhato az

elektromos csatlakozasok allandé és egyforma minésége.

¢ Nagy valaszték szigetelt és nem szigetelt kdbelsarukbal
és csatlakozokbol

¢ A jelenlegi piaci szabvanyoknak (Eurépa) megfeleld
cs6saruk

* Préselhetd kdbelsaruk, DIN 46235

¢ Krimpelhet6 kabelsaruk DIN 46234 -hez

¢ Szigetelt gy(r(s kabelsaruk, DIN 46237

¢ Szigetelt kabelsaruk, DIN 46231

Tipus KP-M6/-50 Valtozat

Rendelési 1498510000 kabelsaru, zaréelem,50 mm?
szam

GTIN (EAN) 4050118308006

Qty. 100 ST

Tipus KP-M8/-50 Valtozat

Rendelési 1498070000 kabelsaru, zaréelem,50 mm?
szam

GTIN (EAN) 4050118307566

Qty. 100 ST

Tipus KP-M10/-50 Valtozat

Rendelési 1498080000 kébelsaru, zaréelem,50 mm?2
szam

GTIN (EAN) 4050118307559

Qty. 100 ST

Tipus KP-M12/-50 Valtozat

Rendelési 1498090000 kabelsaru, zaréelem,50 mm?
szam

GTIN (EAN) 4050118307375

Qty. 100 ST

Tipus KP-M14/-50 Valtozat

Rendelési 1498570000 kabelsaru, zaréelem,50 mm?
szdm

GTIN (EAN) 4050118308105

Qty. 100 ST

Tipus KP-M16/-560 Viltozat

Rendelési 1498110000 kabelsaru, zaréelem,50 mm?2
szam

GTIN (EAN) 4050118307474

Qty. 100 ST
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Tipus KP-M20/-50 Valtozat
Rendelési 1498120000 kabelsaru, zaréelem,50 mm?2
szdm
GTIN (EAN) 4050118307597
Qty. 100 ST

25 mm?

Altalanos rendelési adatok

Szigetelt csatlakozdkat hasznalva garantalhato az

elektromos csatlakozasok allandé és egyforma minésége.

¢ Nagy valaszték szigetelt és nem szigetelt kdbelsarukbal
és csatlakozokbol

¢ A jelenlegi piaci szabvanyoknak (Eurépa) megfeleld
cs6saruk

* Préselhetd kdbelsaruk, DIN 46235

¢ Krimpelhet6 kabelsaruk DIN 46234 -hez

¢ Szigetelt gy(r(s kabelsaruk, DIN 46237

¢ Szigetelt kabelsaruk, DIN 46231

Tipus KWPN-M6/-25 90 Valtozat

Rendelési 1497490000 kabelsaru, zaréelem,25 mm?2
szam

GTIN (EAN) 4050118306668

Qty. 100 ST

Tipus KWPN-M8/-25 90 Valtozat

Rendelési 1497510000 kabelsaru, zaréelem,25 mm?2
szam

GTIN (EAN) 4050118306972

Qty. 100 ST

Tipus KWPN-M10/-25 90 Valtozat

Rendelési 1497520000 kabelsaru, zaréelem,25 mm?2
szam

GTIN (EAN) 4050118306989

Qty. 100 ST

Tipus KWPN-M12/-25 90 Valtozat

Rendelési 1497530000 kabelsaru, zaréelem,25 mm?2
szam

GTIN (EAN) 4050118307108

Qty. 100 ST

50 mm?

50 mm?

Szigetelt csatlakozdkat hasznélva garantalhato az

elektromos csatlakozasok allandé és egyforma minésége.

* Nagy valaszték szigetelt és nem szigetelt kdbelsarukbdl
és csatlakozokbol

* A jelenlegi piaci szabvanyoknak (Eurépa) megfeleld
csésaruk

¢ Préselhetd kabelsaruk, DIN 46235

¢ Krimpelhet6 kabelsaruk DIN 46234 -hez

* Szigetelt gy(ris kabelsaruk, DIN 46237

» Szigetelt kdbelsaruk, DIN 46231

A létrehozas datuma 28.03.2026 12:40:27 MEZ
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Altalanos rendelési adatok

Tipus KWPN-M8/-560 90 Viltozat

Rendelési 1497590000 kébelsaru, zaréelem,50 mm?
szam

GTIN (EAN) 4050118306699

Qty. 100 ST
Tipus KWPN-M10/-50 90 Valtozat
Rendelési 1497610000 kabelsaru, zaréelem,50 mm?2

szdm
GTIN (EAN) 4050118307078

Qty. 100 ST
Tipus KWPN-M12/-50 90 Valtozat
Rendelési 1497620000 kabelsaru, zaréelem,50 mm?2

szam
GTIN (EAN) 4050118306675

Qty. 100 ST
Tipus KWPN-M16/-50 90 Valtozat
Rendelési 1497630000 kabelsaru, zaréelem,50 mm?2

szam
GTIN (EAN) 4050118307115
Qty. 100 ST

25 mm?2

Szigetelt csatlakozdkat hasznalva garantalhato az

elektromos csatlakozasok allandé és egyforma minésége.

* Nagy valaszték szigetelt és nem szigetelt kdbelsarukbol
és csatlakozokbol

* A jelenlegi piaci szabvanyoknak (Eurépa) megfeleld

csésaruk
¢ Préselhet6 kabelsaruk, DIN 46235
25 mmz * Krimpelhet6 kabelsaruk DIN 46234 -hez

¢ Szigetelt gyris kabelsaruk, DIN 46237
* Szigetelt kdbelsaruk, DIN 46231

Altalanos rendelési adatok

Tipus VPN/-25 Valtozat

Rendelési 1498640000 kabelsaru, zaréelem,25 mm?2,25 mm?2,Nincs
szam

GTIN (EAN) 4050118308013

Qty. 100 ST

Szigetelt csatlakozdkat hasznalva garantalhato az

elektromos csatlakozasok allandé és egyforma minésége.

* Nagy valaszték szigetelt és nem szigetelt kdbelsarukbal
és csatlakozokbal

¢ A jelenlegi piaci szabvanyoknak (Eurépa) megfelel6
csésaruk

* Préselhet6 kabelsaruk, DIN 46235

* Krimpelhet6 kabelsaruk DIN 46234 -hez

¢ Szigetelt gylr(s kabelsaruk, DIN 46237

¢ Szigetelt kdbelsaruk, DIN 46231

A létrehozas datuma 28.03.2026 12:40:27 MEZ
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Altalanos rendelési adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tipus
Rendelési

szam

GTIN (EAN)

Qty.

VPN/-60
1498660000

4050118307948

50 ST

Valtozat

kabelsaru, zaréelem,50 mm2,50 mmz2,Nincs

Altalanos rendelési adatok

Szigetelt csatlakozdkat hasznélva garantalhato az

elektromos csatlakozasok allandé és egyforma minésége.

* Nagy valaszték szigetelt és nem szigetelt kdbelsarukbdl
és csatlakozokbol

* A jelenlegi piaci szabvanyoknak (Eurépa) megfeleld
csésaruk

¢ Préselhet6 kabelsaruk, DIN 46235

¢ Krimpelhet6 kdbelsaruk DIN 46234 -hez

* Szigetelt gy(rls kabelsaruk, DIN 46237

» Szigetelt kdbelsaruk, DIN 46231

Tipus KQN-M5/-25 Valtozat

Rendelési 1494120000 kébelsaru, zaréelem,25 mm?
szam

GTIN (EAN) 4050118303827

Qty. 50 ST

Tipus KQN-M6/-25 Viltozat

Rendelési 1494130000 kabelsaru, zaréelem,25 mm?
szam

GTIN (EAN) 4050118303858

Qty. 50 ST

Tipus KQN-M8/-25 Valtozat

Rendelési 1494140000 kabelsaru, zaréelem,25 mm?
szam

GTIN (EAN) 4050118303872

Qty. 50 ST

Tipus KQN-M10/-25 Valtozat

Rendelési 1494150000 kébelsaru, zaréelem,25 mm?2
szam

GTIN (EAN) 4050118303865

Qty. 50 ST

Tipus KQN-M12/-25 Valtozat

Rendelési 1494160000 kabelsaru, zaréelem,25 mm?
szam

GTIN (EAN) 4050118303902

Qty. 50 ST

Tipus KQN-M16/-25 Valtozat

Rendelési 1493490000 kabelsaru, zaréelem,25 mm?
szdm

GTIN (EAN) 4050118303148

Qty. 50 ST

A létrehozas datuma 28.03.2026 12:40:27 MEZ
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50 mm?2

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

50 mm?

Altalanos rendelési adatok

Szigetelt csatlakozokat hasznélva garantalhato az

elektromos csatlakozasok allandé és egyforma minésége.

* Nagy valaszték szigetelt és nem szigetelt kdbelsarukbdl
és csatlakozokbol

¢ A jelenlegi piaci szabvanyoknak (Eurépa) megfelel6
csésaruk

¢ Préselhet6 kabelsaruk, DIN 46235

¢ Krimpelhet6 kdbelsaruk DIN 46234 -hez

* Szigetelt gy(rls kabelsaruk, DIN 46237

» Szigetelt kdbelsaruk, DIN 46231

Tipus KQN-M6/-50 Valtozat

Rendelési 1493510000 kabelsaru, zaréelem,50 mm?
szdm

GTIN (EAN) 4050118303179

Qty. 50 ST

Tipus KQN-M8/-50 Viltozat

Rendelési 1493150000 kabelsaru, zaréelem,50 mm?
szam

GTIN (EAN) 4050118302868

Qty. 50 ST

Tipus KQN-M10/-50 Valtozat

Rendelési 1493160000 kabelsaru, zaréelem,50 mm?
szam

GTIN (EAN) 4050118303049

Qty. 50 ST

Tipus KQN-M12/-50 Valtozat

Rendelési 1493170000 kébelsaru, zaréelem,50 mm?
szdm

GTIN (EAN) 4050118303216

Qty. 50 ST

Tipus KQN-M16/-560 Valtozat

Rendelési 1493180000 kabelsaru, zaréelem,50 mm?
szam

GTIN (EAN) 4050118302844

Qty. 50 ST

Tipus KQN-M20/-50 Valtozat

Rendelési 1493530000 kabelsaru, zaréelem,50 mm?2
szdm

GTIN (EAN) 4050118303513

Qty. 50 ST

A létrehozas datuma 28.03.2026 12:40:27 MEZ
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Weidmiiller 3£
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D-32758 Detmold

Germany
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25 mm?

Altalanos rendelési adatok

Szigetelt csatlakozokat hasznélva garantalhato az

elektromos csatlakozdsok allandé és egyforma mindsége.

* Nagy valaszték szigetelt és nem szigetelt kdbelsarukbdl
és csatlakozokbol

¢ A jelenlegi piaci szabvanyoknak (Eurépa) megfelel6
csésaruk

* Préselhet6 kabelsaruk, DIN 46235

¢ Krimpelhet6 kdbelsaruk DIN 46234 -hez

* Szigetelt gy(rls kabelsaruk, DIN 46237

» Szigetelt kdbelsaruk, DIN 46231

Tipus KSN/-25 Véltozat

Rendelési 1492800000 kabelsaru, zaréelem,25 mm2,25 mm?2
szdm

GTIN (EAN) 4050118302592

Qty. 50 ST

INE

Altalanos rendelési adatok

Szigetelt csatlakozdkat hasznalva garantalhato az

elektromos csatlakozasok allandé és egyforma mindésége.

* Nagy valaszték szigetelt és nem szigetelt kabelsarukbal
és csatlakozokbol

* A jelenlegi piaci szabvanyoknak (Eurépa) megfelel6
cs6saruk

* Préselhetd kabelsaruk, DIN 46235

¢ Krimpelhet6 kabelsaruk DIN 46234 -hez

¢ Szigetelt gy(rls kabelsaruk, DIN 46237

¢ Szigetelt kdbelsaruk, DIN 46231

Tipus KSN/-50 Valtozat

Rendelési 1492820000 kabelsaru, zaréelem,50 mm?2,50 mm?
szam

GTIN (EAN) 4050118302769

Qty. 50 ST

25 mm?

Szigetelt csatlakozdkat hasznalva garantalhato az

elektromos csatlakozasok allandé és egyforma minésége.

* Nagy valaszték szigetelt és nem szigetelt kdbelsarukbdl
és csatlakozokbol

* A jelenlegi piaci szabvanyoknak (Eurépa) megfeleld
csésaruk

* Préselhetd kabelsaruk, DIN 46235

¢ Krimpelhet6 kdbelsaruk DIN 46234 -hez

* Szigetelt gy(rls kabelsaruk, DIN 46237

» Szigetelt kdbelsaruk, DIN 46231

A létrehozas datuma 28.03.2026 12:40:27 MEZ
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Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
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Germany
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Altalanos rendelési adatok

Tipus VPLN/-25 Valtozat

Rendelési 1492910000 kabelsaru, zaréelem,25 mm?2,25 mm?2,Nincs

szam
GTIN (EAN) 4050118302646
Qty. 100 ST

50 mm?

Altalanos rendelési adatok

Szigetelt csatlakozdkat hasznélva garantalhato az

elektromos csatlakozasok allandé és egyforma minésége.

* Nagy valaszték szigetelt és nem szigetelt kdbelsarukbdl
és csatlakozokbol

* A jelenlegi piaci szabvanyoknak (Eurépa) megfeleld
csésaruk

¢ Préselhet6 kabelsaruk, DIN 46235

¢ Krimpelhet6 kdbelsaruk DIN 46234 -hez

* Szigetelt gy(rls kabelsaruk, DIN 46237

» Szigetelt kdbelsaruk, DIN 46231

Tipus VPLN/-50 Valtozat

Rendelési 1492930000 kébelsaru, zaréelem,50 mm?2,50 mm?2,Nincs

szam
GTIN (EAN) 4050118302684
Qty. 100 ST

N
o
3
2

25 mm?

Altalanos rendelési adatok

Szigetelt csatlakozdkat hasznalva garantalhato az

elektromos csatlakozasok allandé és egyforma mindésége.

* Nagy valaszték szigetelt és nem szigetelt kdbelsarukbol
és csatlakozokbal

* A jelenlegi piaci szabvanyoknak (Eurépa) megfelel6
csésaruk

* Préselhetd kabelsaruk, DIN 46235

* Krimpelhet6 kabelsaruk DIN 46234 -hez

¢ Szigetelt gyrls kabelsaruk, DIN 46237

¢ Szigetelt kdbelsaruk, DIN 46231

Tipus VSTN/25 Valtozat

Rendelési 1493050000 kabelsaru, zaréelem,25 mm?2,25 mm?2,Nincs

szam
GTIN (EAN) 4050118302783
Qty. 100 ST

A létrehozas datuma 28.03.2026 12:40:27 MEZ
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Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
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D-32758 Detmold

Germany
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50 mm?

Altalanos rendelési adatok

Szigetelt csatlakozokat hasznélva garantalhato az

elektromos csatlakozdsok allandé és egyforma mindsége.

* Nagy valaszték szigetelt és nem szigetelt kdbelsarukbdl
és csatlakozokbol

¢ A jelenlegi piaci szabvanyoknak (Eurépa) megfelel6
csésaruk

* Préselhet6 kabelsaruk, DIN 46235

¢ Krimpelhet6 kdbelsaruk DIN 46234 -hez

* Szigetelt gy(rls kabelsaruk, DIN 46237

» Szigetelt kdbelsaruk, DIN 46231

Tipus VSTN/50
Rendelési 1493070000
szdm

GTIN (EAN) 4050118302691
Qty. 100 ST

Valtozat

kabelsaru, zaréelem,50 mm2,50 mm?2,Nincs

25 mm?

Altalanos rendelési adatok

Szigetelt csatlakozdkat hasznalva garantalhato az

elektromos csatlakozasok allandé és egyforma mindésége.

* Nagy valaszték szigetelt és nem szigetelt kabelsarukbal
és csatlakozokbol

* A jelenlegi piaci szabvanyoknak (Eurépa) megfelel6
cs6saruk

* Préselhetd kabelsaruk, DIN 46235

¢ Krimpelhet6 kabelsaruk DIN 46234 -hez

¢ Szigetelt gy(rls kabelsaruk, DIN 46237

¢ Szigetelt kdbelsaruk, DIN 46231

Tipus KRN-Mb/-25 Valtozat

Rendelési 1495830000 kabelsaru, zaréelem,25 mm2,25 mm? - 25 mm?2
szam

GTIN (EAN) 4050118305562

Qty. 100 ST

Tipus KRN-M6/-25 Valtozat

Rendelési 1496490000 kabelsaru, zaréelem,25 mm?2,25 mm?2 - 26 mm?2
szdm

GTIN (EAN) 4050118305784

Qty. 100 ST

Tipus KRN-M8/-25 Véltozat

Rendelési 1496500000 kabelsaru, zaréelem,25 mm2,25 mm? - 25 mm?2
szam

GTIN (EAN) 4050118305975

Qty. 100 ST

Tipus KRN-M10/-25 Valtozat

Rendelési 1496510000 kabelsaru, zaréelem,25 mmz2,25 mm2 - 25 mm?2
szam

GTIN (EAN) 4050118305814

Qty. 100 ST

A létrehozas datuma 28.03.2026 12:40:27
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Tipus KRN-M12/-25 Valtozat

Rendelési 1496520000 kabelsaru, zaréelem,25 mm2,25 mm?2 - 25 mm?2
szdm

GTIN (EAN) 4050118306163

Qty. 100 ST
Tipus KRN-M14/-25 Valtozat
Rendelési 1496530000 kabelsaru, zaréelem,25 mm?2,25 mm?2 - 256 mm?

szam
GTIN (EAN) 4050118305883
Qty. 100 ST

50 mm2

Szigetelt csatlakozdkat hasznalva garantalhato az

elektromos csatlakozasok allandé és egyforma minésége.

* Nagy valaszték szigetelt és nem szigetelt kdbelsarukbdl
és csatlakozdkbal

¢ A jelenlegi piaci szabvanyoknak (Eurépa) megfelel6

csdsaruk
¢ Préselhet6 kabelsaruk, DIN 46235
5 0 m mZ * Krimpelhet6 kabelsaruk DIN 46234 -hez

Altalanos rendelési adatok

» Szigetelt gy(rls kabelsaruk, DIN 46237
¢ Szigetelt kdbelsaruk, DIN 46231

Tipus KRN-M6/-50 Valtozat

Rendelési 1496590000 kabelsaru, zaréelem,50 mm2,50 mm?2 - 50 mm?2
szam

GTIN (EAN) 4050118305746

Qty. 100 ST
Tipus KRN-M8/-50 Valtozat
Rendelési 1496600000 kabelsaru, zaréelem,50 mm2,50 mm?2 - 50 mm?

szam

GTIN (EAN) 4050118306149

Qty. 100 ST
Tipus KRN-M10/-50 Valtozat
Rendelési 1496610000 kabelsaru, zaréelem,50 mm2,50 mm?2 - 50 mm?

szam
GTIN (EAN) 4050118306064

Qty. 100 ST

Tipus KRN-M12/-50 Valtozat

Rendelési 1496620000 kabelsaru, zaréelem,50 mm?2,50 mm2 - 50 mm?2
szdm

GTIN (EAN) 4050118305722

Qty. 100 ST

Tipus KRN-M14/-50 Viltozat

Rendelési 1495750000 kabelsaru, zaréelem,50 mm2,50 mm?2 - 50 mm?

szam
GTIN (EAN) 4050118305197
Qty. 100 ST
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Tipus KRN-M16/-50
Rendelési 1496630000
szdm

GTIN (EAN) 4050118306200
Qty. 100 ST

Valtozat

kabelsaru, zaréelem,50 mm2,50 mm2 - 50 mm?2

Tipus KRN-M20/-50
Rendelési 1495840000
szam

GTIN (EAN) 4050118305364
Qty. 100 ST

Valtozat

kabelsaru, zaréelem,50 mm2,50 mm?2 - 50 mm?
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