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Krimpeld (sajtold) szerszamok kabelsarukhoz,

csatlakozokhoz és érvéghuivelyekhez, cserélhetd

betétekkel

* A hidraulikus tAmogatasnak kdszonhetéen extrém gyors
feldolgozas

¢ Nagy feldolgozasi tartomany akar 300 mm2-ig

¢ Gyorsmukodési 270°- ban elforgathatd sajtolofe;.

* Automatikus nyomasszabdlyozas és felligyelet
nyomasszenzoron keresztiil.

* A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és
feliigyelete

* Az 6sszes krimpelési ciklus és a hibalizenetek mentése
a belsé memoriaba.

* Az Osszes ciklus és hibalizenet kiolvasasa USB-n
keresztil

* Li-ion akkumulator toltési allapotjelzével: 18 V, 2 Ah

Altalanos rendelési adatok

Valtozat 50mm?2, Trapéz alaku krimpelés
Rendelési szam 1501180000

Tipus ES EPG 45 AEH 50

GTIN (EAN) 4050118309539

Qty. 1 Darab
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Méretek és tomegek

Netté tomeg 154.88 g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Krimpelheto betétek

Krimpelési szélesség 19 mm Vorosréz krimpelési keresztmetszete 50

Szerszamjellemzdk - krimpelés

Krimpelési tipus/profil Trapéz alaki krimpelés

Kabelsaru keresztmetszet névleges 50 mm?2

Erintkezé leirasa

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG 1 Vezeték-keresztmetszet, min. AWG 1

Krimpelési tartomany, max. 50 mm?2

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282
ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90
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