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Szerel6készlet az alternativ falra szereléshez egy DIN sin

alapu (kalapsin tipus) Ipari Ethernet alkatrészekhez.IE-

WALLMOUNT-KIT-30MM ezzel hasznalja:

* Industrial Ethernet Switch-ek a termékvalasztékbadl IE-
SW-BLO5

IEEWALLMOUNT-KIT-46MM ezzel hasznélja:

¢ Industrial Ethernet Switch-ek a termékvalasztékokbol
IE-SW-BLO6/BL08/VL0O5/VL08/VL0O9/VL16/PL0O6/
PLO8/PLO9/PL10/PL16/PL18

* Industrial Ethernet médiakonverterek a
termékvalasztékbol IE-MC-VL

¢ Industrial Ethernet Switch-ek a termékvalasztékbadl IE-
WL-AP

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Kit for wall mounting
Rendelési szdm 1504450000

Tipus IE-WALLMOUNT-KIT-30MM
GTIN (EAN) 4050118312300

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 15.84 g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet

Uzemi hémérséklet

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot

Megfelel, kivétel nélkiil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002498 ETIM 7.0 EC002498
ETIM 8.0 EC002498 ETIM 9.0 EC002498
ETIM 10.0 EC002498 ECLASS 9.0 27-37-92-01
ECLASS 9,1 23-15-91-90 ECLASS 10.0 27-37-13-92
ECLASS 11.0 27-37-13-92 ECLASS 12.0 27-37-13-92
ECLASS 13.0 27-37-13-92 ECLASS 14.0 27-37-13-92
ECLASS 15.0 27-37-13-92
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