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Manapsag gyakran van sziikség egyedi kdbelhosszakra.
Ezen kovetelményeknek megfeleléen a Weidmdiller
egyedileg szerelheté dugaszolhat6 csatlakozasok széles
véalasztékat kinalja.

Nagyon robusztus és példaul gépészetben ideéalisan
hasznalhato dugaszok és aljzat az M8, M 12,

M16 és 7/8"-o0s csatlakozasi méretek testre

szabhat6 csatlakoztatdsdhoz. Az M 12 dugaszolhato
csatlakozasokkal 5 kiilonb6z6 csatlakozorendszer
véalaszthato.

A hizoérugés csatlakozas kivalé mikodési biztonsagot ad
és csokkenti a felszerelés idejét. Ezzel a technoldgiaval

a vezetdt érvéghuvely nélkil bedugjuk a hazérugé ala
(opcid az érvéghiively). A vezetd és a hlizorugd kozotti
o0sszekottetés rezgésalld és hosszu idejl stabilitdst mutat.

RoHS

Vnmrum

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Terepen rogzithetd csatlakozé, M 12

Rendelési szam 1507700000

Tipus SAISGZ-M-5A-6/8-M12
GTIN (EAN) 4050118316551

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok UK
ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 32g¢g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d0864 1a

Egyedi igényekre szabhaté dugaszol6 csatlakozéok miiszaki adatai

P6lusszam 5 Kédolas A koédolasu
Erintkezé felilet Aranyozott Csatlakozas tipusa Hazérugos csatlakozas
Haz f6 anyaga CuZn Kabelatmérd, max. 8 mm
Kabelatmérd, min. 6 mm Vezeték-keresztmetszet, max. 0.5 mm?2
Vezeték-keresztmetszet, min. 0.14 mm?2 Névleges fesziiltség 60V
Névleges aram 4 A Szennyezés sulyossaga 3

Az érintkezd tipusa Erintkezd Arnyékolés csatlakozas Igen

Menetes gy(ri anyaga Cink présontvény Haz hémérsékleti tartomanya 40 .. +85°C
Altalanos informaciék

Pélusszam 5 1. csatlakozés M12

2. csatlakozas Tension-clamp Haz f6 anyaga CuZn
Csatlakozasi menet M12 Erintkez6 felulet Aranyozott
Besorolasok

ETIM 6.0 EC002635 ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 9.0 27-44-01-02
ECLASS 9,1 27-44-01-03 ECLASS 10.0 27-44-01-02
ECLASS 11.0 27-44-01-02 ECLASS 12.0 27-44-01-16
ECLASS 13.0 27-44-01-02 ECLASS 14.0 27-44-01-16
ECLASS 15.0 27-44-01-16
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