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Altalanos rendelési adatok

Valtozat Adapter, egyenes, RJ45 180°, M12, Cat.5 (ISO/
IEC 11801), IP67

Rendelési szam 1514970000

Tipus IE-AD-M12DRJ45-MF-180

GTIN (EAN) 4050118321968

Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 02.01.2026 11:35:48 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok

[H us

LISTED

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E471884
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 3749
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C..80°C Uzemi hdmérséklet -25°C...80 °C
Telepitési hémérséklet
Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d1193a9e-dc7¢c-484a-bad8-176711eb392b
Egyedi igényekre szabhatoé dugaszol6 csatlakozék miiszaki adatai
Po6lusszam 4 Kdédolas D kédolasu
Erintkezé felilet Aranyozott Haz f6 anyaga PA 66
Kategoria Cat.5 (ISO/IEC 11801) Védelmi osztaly IP67
Altalanos informaciék
Pé6lusszam 4 1. csatlakozas RJ45 180°
2. csatlakozas M12 Arucikk leirasa Adapter, egyenes
Osszetétel M 12 csap - RJ45 aljzat Haz {6 anyaga PA 66
Kategdria Cat.b (ISO/IEC 11801) Csatlakozasi menet M12
Erintkezé feliilet Aranyozott Arnyékolés Igen
Védelmi osztaly IP67
Szabvanyok
Csatlakozo, standard IEC 60603-7-5, IEC

61076-2-101
Villamos tulajdonsagok
Atmeneti ellenallas <10 mQ Aramtovabbitasi kapacitas 50 °C-on 1A
Altalanos miiszaki adatok
P6lusszam 4 Kédolas D koédolasu
Csatlakozasi menet M12 Erintkezd feliilet Aranyozott
Valtozat egyenes Haz f6 anyaga PA 66
Védelmi osztaly IP67
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC000313 ETIM 9.0 EC000313
ETIM 10.0 EC000313 ECLASS 14.0 27-44-03-20
ECLASS 15.0 27-44-03-20
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