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RoHS

Vnm-um

A FrontCom® Vario tobb funkciét integral egy kozos
rendszerbe. A rendszert egyszer( telepiteni és az adat-,
jel- és tApmodulok széles valasztékabol valaszthat.
Rendkiviil kompakt kialakitdsa mellett a FrontCom®
Vario szamos egyediilallé termékjellemzét kinal,
amelyek az On szdmara a projekt tervezést és a
munkafolyamatokat biztonsadgossa, gyorsséa és idétalléva
teszik. Tovabba a FrontCom® Vario rendszernek olyan
attraktiv hazkialakitasa van, ami mellesleg a legnagyobb
itésallésagot nyujtja és teljes egészében megfelel az IP
65 védettségi osztaly kovetelményeinek.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat FrontCom, Set

Rendelési szdm 1529580000

Tipus |IE-FC-SET-SPDEDOO 1-KN-P
GTIN (EAN) 4050118334432

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok

T

S
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 134 Mélység (coll) 5.2756 inch
Magassag 40 mm Magassag (coll) 1.56748 inch
Szélesség 67 mm Szélesség (coll) 2.6378 inch
Nett6 tomeg 451 g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet

Uzemi hémérséklet

Telepitési hdmérséklet

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkl

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Altalanos adatok

Terméktipus

Set

Védelmi osztaly

IP65, zart allapotban

Vazkeret anyaga

Cink présontvény

Fedél anyaga

Polikarbonat, PC

Referencia termék

IE-FC-SFP-KNOB, IE-FC-SP-PWB/2ST, IE-FCI-PWB-DE, IE-BI-USB-A, IE-BI-RJ45-C

Reference product

Szadmossag 1

Hivatkozas IE-FC-SFP-KNOB
Szamossag 1

Hivatkozas IE-FC-SP-PWB/2ST
Szamossag 1

Hivatkozas IE-FCI-PWB-DE
Szamossag 1

Hivatkozas IE-BI-USB-A
Szamossag 1

Hivatkozas IE-BI-RJ45-C

Miiszaki adatok

Betétlemez 2x adat, 1x tap, Arnyékolt Keret Mdanyag fedél
Aljzat névleges fesziiltsége 2650V Arambetétek Socket DE
Adatbetétek USB 2.0 A/A, RJ45- Aljzat névleges arama 16 A

Osszekotd, Cat.6A

Altalanos szabvanyok

Tanusitvany sz. (DNV)

TAA000022B
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Miszaki adatok

Besorolasok

ETIM 6.0 EC001031 ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 9.0 27-18-27-02
ECLASS 9,1 27-18-27-90 ECLASS 10.0 27-18-27-02
ECLASS 11.0 27-18-27-02 ECLASS 12.0 27-18-28-92
ECLASS 13.0 27-18-28-92 ECLASS 14.0 27-18-28-92
ECLASS 15.0 27-18-28-92
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