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WM4 C fotovoltaikus csatlakozok
¢ egy zsugorito érintkez6 a 4 mm2 és a 6 mm2-es
kébelekhez

» TUV jovahagyassal a legfrissebb IEC 62852 szabvany
szerint

¢ Legfeljebb 35 A névleges arammal terhelhetd

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Fotovoltaikus egységek, Dugaszolo csatlakozd,
male

Rendelési szdm 1530700000

Tipus SFGH WM4 C BT

GTIN (EAN) 4050118335330

Qty. 100 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
é Type
TUV  Approved
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 13.8¢g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Miiszaki adatok

Kabel kiils6é atméréje, max. 7 mm Kabel kiilsé atméréje, min. 5.5 mm

Kéabeltipus 2 Pfg1169/08.07, EN Jovahagyasok TUV Rheinland (IEC
50618:2014 62852)

Vezeték-keresztmetszet, max. 6 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, min. 4 mm?2

Védelmi osztaly IP65, IP67, IP2x nyitva Szennyezés sulyossaga 2

Névleges fesziiltség 1500 V DC (IEC) Kilsé menet M 16

Névleges aram 35 A
Garancia
Id6koz 2 év

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

Kérjik, az érintkezéket kiilon rendelje meg

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002928 ETIM 7.0 EC002928
ETIM 8.0 EC002928 ETIM 9.0 EC002928
ETIM 10.0 EC002928 ECLASS 9.0 22-57-92-03
ECLASS 9,1 27-44-01-07 ECLASS 10.0 27-44-01-07
ECLASS 11.0 22-57-02-92 ECLASS 12.0 22-57-02-92
ECLASS 13.0 22-57-02-92 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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... fotovoltaikus dugaszolé csatlakozékhoz

Altalanos rendelési adatok

A szigetelés csupaszitasa utan megfelel6 érintkezé

vagy érvéghiively krimpelhet6 a kabel végére. A
krimpelés biztonsagos kapcsolatot hoz létre a vezeték

és az érintkezd kozott, és egyre szélesebb korben
helyettesiti a forrasztast. A krimpelés homogén, allando
kapcsolat kialakitasat jelenti vezeték és csatlakozéelem
kozott. A csatlakozas csak kivalé minéségu precizios
szerszamokkal alakithato ki. Az eredmény egy mechanikai
és elektromos szempontbdl egyarant biztonsagos és
megbizhatoé csatlakozas. A Weidmiiller mechanikus
krimpel6 szerszamok széles valasztékat kinalja. A kioldo
mechanizmussal ellatott integralt racsni az optimalis
krimpelésrél gondoskodik. A Weidmdiller-szerszamokkal
készitett krimpelt csatlakozasok megfelelnek a nemzetkozi
szabvanyoknak és szabalyozdsoknak.

Tipus CTF PV WM4 Valtozat

Rendelési 1222870000 Fotovoltaikus egységek, Krimpel6 szerszam fotovoltaikus
szam érintkez6khoz, Mechanikus, cserélhetd betétek nélkiil
GTIN (EAN) 4050118006254

Qty. 18T
Tartozékok

*

Altalanos rendelési adatok

A "Dustcap VSSQ" porvédé sapka védelmet nyujt a
Weidmdiiller és a 4-es tipusu szolar csatlakozék szdmara a
por és a szennyez6dések ellen.

A"SafetyClip" biztonsagi kapocs megvédi a Weidmidiller
szolar csatlakozdkat a nem szandékolt kinyitastdl, és csak
a specidlis tobbcélu szerszam hasznalataval oldhato ki.

Tipus VSSO WM4 C Valtozat

Rendelési 1254870000 Fotovoltaikus egységek, Lapos kialakitas

szam
GTIN (EAN) 4050118047479
Qty. 100 ST
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Szerszamok

* Flexibilis és merev, specidlis szigetel6éanyagu
vezetékekhez

* Kivalé minéségl csupaszolas ipari alkalmazasokhoz
(teljesitési a repulégépipari kovetelményeket)

* A specidlis alaku kések kiilonleges tipusu szigetelések
és vezeték-konfiguraciok csupaszolasat is lehetévé
teszik

* A csupaszolasi hossz véglitkozével allithato

¢ Rendkiviil sokoldalu a cserélheté csupaszold
egységeknek koszonhetéen

¢ A csupaszolas eredménye tetszéleges alkalommal
megismételhetd

* Nem karosodik a vezeték

* Massziv kivitelének kdszonhetben tartds és megbizhaté
szerszam

* Bels6 vagasi funkcio

Altalanos rendelési adatok

Tipus MULTI-STRIPAX PV Valtozat

Rendelési 1190490000 Fotovoltaikus egységek, Dugaszold csatlakozé
szdm

GTIN (EAN) 4032248973262

Qty. 18T

Dugés érintkezdék

WM4 C fotovoltaikus csatlakozék
¢ egy zsugorito érintkez6 a 4 mm2 és a 6 mm2-es
kabelekhez

s » TUV jovahagyassal a legfrissebb IEC 62852 szabvany
/ szerint

* Legfeljebb 35 A névleges arammal terhelhetd

Altalanos rendelési adatok
Tipus SFKO WM4 C BT Valtozat
Rendelési 1530680000 Fotovoltaikus egységek, Dugaszol6 csatlakoz, Erintkezé

szam

GTIN (EAN) 4050118335279

Qty. 100 ST
Tipus SFKO WM4 C RL Valtozat
Rendelési 1530780000 Fotovoltaikus egységek, Dugaszolé csatlakozé, Erintkezd

szam
GTIN (EAN) 4050118335484
Qty. 4500 ST
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