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Hivelyes érintkezésor rugds csatlakozassal
(BEDUGHATO) dugaszolhato csatlakozasként
decentralizalt I/0O elektronikaval, tis érintkezésorral
egyltt hasznéalva 3,50 mm-es osztassal.

Altalanos rendelési adatok

= i
15mm2 | 180°

Véltozat

NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozd,

3.50 mm, Polusszam: 10, 180°, PUSH IN
aktuatorral, Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.: 1.5 mm?2, Doboz

Rendelési szam

1531180000

Tipus BL-1/0 3.50/10/180LR SN BK BX
GTIN (EAN) 4050118336245

Qty. 20 Darab

Termékadatok IEC:200V /2.2A/0.2-1.5 mm?

UL: 50V /5 A/ AWG 24 - AWG 16

Csomagoléas

Doboz
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (UR) E60693

Méretek és tomegek

Mélység 29.1 mm Mélység (coll) 1.1457 inch
Magassag 14.5 mm Magassag (coll) 0.5709 inch
Szélesség 42.3 mm Szélesség (coll) 1.6654 inch
Nett6é tomeg 571g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

System Parameters

Termékcsalad

OMNIMATE Jel - BL/SL
3.50 sorozat

Csatlakozas tipusa

Terepi csatlakozas

Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN aktuétorral Raszter mm-ben (P) 3.50 mm

Raszter inch-ben (P) 0.138" Vezeték kimeneti irany 180°

Poélusszam 10 L1, mm 31.50 mm

L1, inch 1.240" Erintkezésorok szama 2

Névleges keresztmetszet 1 mm?2 Erintésvédelem a DIN VDE 57 106 Ujjak szdamara biztonsagos

szerint

Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP 20 dugaszolva / IP 10 Térfogati ellenallas <6 mQ

nem dugaszolva
Kédolhato Igen Csupaszolasi hossz 8 mm
Csavarhuzo éle 04x25 Csavarhuzo éle, standard DIN 5264
Dugaszolasi ciklusok 25 Dugaszolasi eré/polus, max. 6N
Huzoéeré / poélus, max. 6N
Anyagjellemzék
Szigetel6anyag PBT Szin fekete
Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport llla
Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam 2200 Moisture Level (MSL)
(CTI)
UL 94 éghetGségi osztaly V-0 Erintkez6 alapanyaga Cu-6tvozet
Erintkez6 anyaga Cu-6tvozet Erintkezd feliilet énozott
Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C Tarolasi hémérséklet, max. 70°C
Uzemi hémérséklet, min. -50 °C Uzemi hémérséklet, max. 75°C
Hémeérsékleti tartomany, telepités, min. -30 °C Hoémérsékleti tartomany, telepités, max. 75 °C
Névleges adatok IEC szerint
szabvany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984 Névleges aram, min. pélusszam (Tu=20 2.2 A

oc)

Névleges aram, maximalis polusszam 2A Névleges dram, min. p6lusszam 22A

(Tu=20 °C)

(Tu=40°C)
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Névleges dram, maximalis pdlusszam 2 A
(Tu=40°C)

Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 200 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/2 talfesziiltség 160 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 50 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges lokéfesziiltség a ll/2 2500V Névleges Iokéfesziiltség a lll/2 2.5 kV
tulfesziiltség osztdlyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés

mértékéhez mértékéhez

Névleges lokéfesziiltség a lll/3 0.8 kV Rovid ideji hatararam ellenéllas 3x1smit 120 A
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyez6dés

mértékéhez

Csomagolas

Csomagolas Doboz VPE hosszlsag 140.00 mm
VPE szélesség 105.00 mm VPE magasséag 35.00 mm
Csatlakoztathato vezetékek

Rogzitési tartomany, névleges 0.2 mm?

csatlakozas, min.

Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2

csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 24

AWG, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 16

AWG, max.

Toémor, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2

Toémor, max. HO5(07) V-U 1.5 mm?2

Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?

Flexibilis, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?

muanyag galléros érvéghivellyel, DIN 0.2 mm?2
46228 pt 4, min.

muanyag galléros érvéghivellyel, DIN  0.75 mm?2
46228 pt 4, max.

érvéghuvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0.2 mm?

érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 1 mm?2

lllesztécsap az EN 60999 szerintax b; 2,4 mm x 1,5 mm; 1,9 mm

Rogzithet6 vezeték

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

érvéghuvely

Tipus

finom huzalozas

névleges
Csupaszolasi hossz
Ajanlott érvéghiively

0.25 mm?2
‘ névleges 10 mm

HO0,25/12 HBL

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

Tipus

finom huzalozas

névleges 0.34 mm?
érvéghuvely Csupaszolasi hossz \ névleges 10 mm
Ajanlott érvéghiively HO0,34/12 TK
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 0.5 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz ‘ névleges 10 mm
Ajanlott érvéghiively HO0,5/14 OR
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 0.75 mm?2

érvéghuvely

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 10 mm

Ajanlott érvéghiively

HO,75/14T HBL

Hivatkozasi szoveg

Tovabbi kabelek megrendelésre
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CSA névleges adatok

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 50V Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 50V
csoport / CSA) csoport / CSA)

Névleges aram (B felhasznalasi csoport /5 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport /5 A
CSA) CSA)

Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 22

Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 16

UL 1059 névleges adatok

Intézet (UR) UR

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 50V
csoport / UL 1059)

Tanusitvany szama (UR) E60693

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 50V
csoport / UL 1059)

Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 5 A
UL 1059)

Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 5 A
UL 1059)

Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 24

Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 16

Hivatkozas a tanusitasi értékekre

tanusitvanyt.

A megadott adatok
maximalis értékek - 1asd a

Tipusvizsgalatok

Teszt: Jelolések tartéssaga Standard

Teszt
Kiértékelés

tervezet DIN VDE 0627 szabvany, 6.2.2 / 09.91
szakasz

eredetjelolés, tipusazonositas, raszter, anyagtipus
elérhet6

Teszt

tartdssag

Kiértékelés

atadva

Teszt: Rogzithetd keresztmetszet Standard

DIN EN 60999-1 szabvany, 7 és 9.1 / 12.00
szakasz, DIN EN 60947-1 szabvany, 8.2.4.5.1 /
12.99 szakasz

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és tomor, 0,2 mm?2

keresztmetszete

Vezetd tipusa és sodrott 0,2 mm2

keresztmetszete

Vezetd tipusa és tomor, 1,5 mm?2

keresztmetszete

Vezetd tipusa és sodrott 1,5 mm?2

keresztmetszete

Vezet6 tipusa és AWG 24/1
keresztmetszete

Vezetd tipusa és AWG 24/19
keresztmetszete

Vezet6 tipusa és AWG 16/1
keresztmetszete

Vezetd tipusa és AWG 16/19
keresztmetszete

Kiértékelés

atadva

Vezetékek sériilésének és véletlen Standard

DIN EN 60999 szabvany, 8.4 / 04.94 szakasz

meglazuldsanak vizsgélata Kévetelmény

0,2 kg

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és sodrott 0,05 mm2

keresztmetszete

Kiértékelés

atadva

Kovetelmény

0,3 kg

Vezeték tipusa

Vezet6 tipusa és tomor, 0,5 mm?

keresztmetszete

Vezetd tipusa és AWG 24/1
keresztmetszete

Vezet6 tipusa és AWG 24/19
keresztmetszete

Kiértékelés

atadva
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Kovetelmény

0.4 kg

Vezeték tipusa

Vezet6 tipusa és
keresztmetszete
Vezetd tipusa és
keresztmetszete

tomor, 1,5 mm?2

sodrott 1,5 mm?2

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 16/1

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 16/19

Kiértékelés

atadva

Kihazasi vizsgalat

Standard

DIN EN 60999 szabvany, 8,5 / 04.94 szakasz

Kovetelmény

210N

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 24/1

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 24/19

Kiértékelés

atadva

Kovetelmény

230 N

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és

HO5V-U0.5

keresztmetszete

Vezetd tipusa és HO5V-K0.5
keresztmetszete

Kiértékelés atadva

Kovetelmény 240 N

Vezeték tipusa Vezetd tipusa és HO5V-U1.5
keresztmetszete

Vezetd tipusa és HO5V-K1.5
keresztmetszete

Kiértékelés atadva

Fontos megjegyzés

IPC megfeleléség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategodridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket
kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

P on drawing = pitch

Crimp form A for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool are recommended for the largest
cable sizes.

Total load-carrying capacity of the potential bridges when feeding with 1.5 mm2is max. 17.5 A
(so the capacity is 2.18 A for poles 2 through 9)

Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

Conductor < 0.2 mm?2 tinned

Max. outer diameter of the conductor: 2.9 mm

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Dimensional drawing
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A termék elonyei A termék eldnyei

\/

Erés PUSH-IN csatlakozasBiztos és tartds Sokszorozza meg potencialjatAlacsony
huzalozasi koltségek

A termék elonyei A termék eldnyei

PUSH IN - ennyire egyszertiA Weidmiiller Gjitasa Integralt funkciokNagyobb helymegtakaritas a NYAK-on
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Kédoloé elemek

Altalanos rendelési adatok

Csak azt kapcsolja 6ssze, amit kell: a megfelel
csatlakozast a megfelel6 helyen.

A koédolasi elemek és reteszel6 eszkozok egyértelmuen
hozzarendelik a csatlakoz6elemeket a gyartasi és az
tizemelési folyamat soran

A kédolasi elemeket és a reteszel6 eszkdzoket a szerelés
el6tt vagy a kabelkonfekcionalas fazisaban kell behelyezni.
A Weidmudller alternativaja: online konfiguralas a
valtozatkonfigurator segitségével a szallitas el6tti elézetes
kédolashoz.

A kapcsolasi tdblan t6rténé hibas konfekcionalas és

az 0sszekot6 elemek téves csatlakoztatasa tobbé nem
lehetséges.

Az elény: nincs hibakeresés a gyartas soran, és nem
merdl fel a felhasznalé altal okozott lizemelési hiba.

Tipus BL SL 3.5 KO OR Valtozat

Rendelési 1693430000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Tartozékok, Kédol6 elem, narancssarga,
szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190867447

Qty. 100 ST

Tipus BL SL 3.5 KO SW Valtozat

Rendelési 1610100000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Tartozékok, Kédolé elem, fekete,

szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190187637

Qty. 100 ST

Lapos csavarhuzé

Altalanos rendelési adatok

Hornyos csavarhizoé lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajtd a DIN 5264, 1SO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Tipus SDS 0.4X2.5X75 Valtozat

Rendelési 9009030000 Csavarhuzo, Csavarhizé
sz&dm

GTIN (EAN) 4032248266944

Qty. 18T

Tipus SDIS 0.4X2.5X75 Valtozat

Rendelési 9008370000 Csavarhuzo, Csavarhizé

szdm
GTIN (EAN) 4032248056330
Qty. 18T
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Altalanos rendelési adatok

Krimpel6 szerszamok érvéghiivelyekhez, miianyag
gallérral vagy anélkiil

¢ Kilincsm( a pontos krimpeléshez

* Kioldasi lehet6ség helytelen mlkodés esetén

Tipus PZ 15 Valtozat

Rendelési 9005990000 Présszerszam, Krimpel6 szerszam érvéghiivelyekhez, 0.14mm2,

szam 1.5mm?2, Trapéz alakd krimpelés

GTIN (EAN) 4008190085964

Qty. 18T

Tipus PZ 6/5 Valtozat

Rendelési 9011460000 Présszerszam, Krimpel6 szerszam érvéghuvelyekhez, 0.25mm2, 6mm?2,
szam Trapéz fogas krimpelés

GTIN (EAN) 4008190165352

Qty. 18T
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SL-SMT 3.5/180RF

Altalanos rendelési adatok

Magas hémérsékleteknek ellenallé tis kapocsléc, 3,50

mme-es raszterrel.

¢ A dugaszolasi irany parhuzamos (90°), egyenes 180°
vagy ferde (135°) a PCB-hez képest

* Készulékhaz valtozatok: zart oldal (G), csavaros karima
(F), forraszkarima (LF) vagy reteszelhet6 forraszkarima
(RF)

* SMT-folyamathoz optimalizalva

¢ 3,2 mm-es csaphossz — univerzalis minden forrasztasi
eljarashoz

* 1,5 mm-es csaphossz - reflow-forrasztasi médszerekhez
optimalizalva

* Dobozos (BX) vagy tekercses kivitell ( RL) csomagolas

¢ A tis kapocsléc kodolhatd

Tipus SL-SMT 3.50/10/180RF 1...  Valtozat
Rendelési 1291390000
szam

GTIN (EAN) 4050118085266
Qty. 50 ST

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Rapattinthaté peremes
aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 3.50 mm, P6lusszam: 10,

180°, Forrasztétuske hossza (I): 1.5 mm, énozott, fekete, Doboz

SL-SMT 3.5/90RF

Altalanos rendelési adatok

Magas hémérsékleteknek ellenallé tds kapocsléc, 3,50

mme-es raszterrel.

¢ A dugaszolasi irany parhuzamos (90°), egyenes 180°
vagy ferde (135°) a PCB-hez képest

* Készulékhaz valtozatok: zart oldal (G), csavaros karima
(F), forraszkarima (LF) vagy reteszelhet6 forraszkarima
(RF)

* SMT-folyamathoz optimalizalva

¢ 3,2 mm-es csaphossz - univerzalis minden forrasztasi
eljarashoz

* 1,5 mm-es csaphossz - reflow-forrasztasi médszerekhez
optimalizalva

* Dobozos (BX) vagy tekercses kivitell ( RL) csomagolas

¢ A tlis kapocsléc kédolhatd

Tipus SL-SMT 3.50/10/90RF 1.5...  Valtozat
Rendelési 1060780000
szam

GTIN (EAN) 4032248810246
Qty. 50 ST

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Rapattinthaté peremes
aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 3.50 mm, PSlusszam: 10,

90°, Forrasztotiiske hossza (l): 1.5 mm, 6nozott, fekete, Doboz
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