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Aramvalté analég kimenettel

A .magas” dram egyszer( atalakitasaért (100-500 A
AC) analog értékké, koztes lépések nélkil. Alkalmas
az egymast kovetd eszkozok szamara, pl. hatarérték-
érzékeléshez.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Primer aram: 500 A, Output : 0(4)-20 mA, 0(2)-10
V, Terhelés: 1 VA

Rendelési szdm 1532050000

Tipus CMA-3151-500-A0-24DC-05

GTIN (EAN) 4050118337167

Qty. 1 Darab

Gyarté MBS AG
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 71 mm Meélység (coll) 2.7953 inch

Magassag 117.8 mm Magassag (coll) 4.6378 inch

Szélesség 80 mm Szélesség (coll) 3.1496 inch

Nett6 tomeg 240g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -20°C...60 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Mérofesziiltség-bemenet

Frekvenciatartoméany, max. 60 Hz Frekvenciatartomany, min. 40 Hz

Dimensions of live conductors

Kor keresztmetszetl vezeték 28.00 mm Sin 30x 10 mm

Electrical attributes

Trésosztaly 0,5 Nominal turns ratio 10 kKA/V

Szekunder dram 0..0.02 A Atviteli sebesség 1:600

Terhelés 1VA Primer aram 500 A

Technical properties

Védelmi osztaly IP20 Szigetelés osztaly E

Measurement accuracy 2. osztaly Termikus névleges folytonos aram 1,5 x Inévleges
Itermikus

Névleges frekvencia 50 Hz

Kimenet

Kimen6 fesziiltség, megjegyzés

0..10V,2..10V(24Vv DC
segédfesziiltséggel)

Kimend aram

0..20 mA, 4..20 mA (24V
DC segédfesziiltséggel)

Szigetelések koordinalasa

Vizsgélati fesziiltség 4 kV Galvanikus levalasztas bemenet/kimenet kozott
TUrésosztaly 0,5

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002048 ETIM 7.0 EC002048

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048

ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 9.0 27-21-09-02

ECLASS 9,1 27-21-09-02 ECLASS 10.0 27-21-09-02
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ECLASS 11.0 27-21-09-02 ECLASS 12.0 27-21-09-02
ECLASS 13.0 27-21-09-02 ECLASS 14.0 27-21-09-02
ECLASS 15.0 27-21-09-02
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Connection diagram

Connection diagram
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