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Helyszini vezérlés az Ex-tanusitott Klippon®
Vezérlballomassal: kis vezérl6- és jelzékésziilékek.
Jévahagyott miveleti és kijelz6 elemek rozsdamentes
acél, aluminium vagy poliészter szekrényekben.
Veszélyes kornyezetekben kivanja iranyitani és biztositani
munkafolyamatait. Helyszini vezérléshez - tanusitott
Klippon® hazmegoldasok vezérlé- és kijelz6elemekkel.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Klippon vezérlé allomas (vezérlé és jelz6 késziilék),
Vezérl6- / jelz6késziilék, KLIPPON STB 2.1 SS
Nemesacél 1.4404 (316 L), Nyomégomb -

z6ld, Nyomdégomb - piros, Nyomégomb - zold,

3 nyitdérintkezd, 3 zardérintkezd, -65 °C...55 °C,
IP54, IP66

Rendelési szdm

15637330000

Tipus KLIPPON CS STB 2.1-6
GTIN (EAN) 4050118341355
Qty. 1 Darab

Szallitas allapota Kifutott

Elérhetd eddig:

2024-08-31T00:00:00+02:00
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

[ECEx "™

Méretek és tomegek

Mélység 81.5 mm Mélység (coll) 3.2087 inch
Mélység kiegészité komponensekkel 95 mm Magassag 190 mm
Magasség (coll) 7.4803 inch Szélesség 150 mm
Szélesség (coll) 5.9055 inch Rogzitési méret - szélesség 145 mm
Nett6 tomeg 2185 g

Homeérsékletek

Ambient temperature -55°C..55 °C Uzemi hémérséklet

Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09¢

Tanusitvanyszamok - tokozat

Tanusitvany szdma, sorkapocsdoboz
(ATEX)

TUV 14 ATEX 7606 X

Tanusitvany szdma, sorkapocsdoboz
(INMETRO)

LMP 21.0019X

Tanusitvany szdma, sorkapocsdoboz
(IECEx)

IECEx ITA 14.0013X

Tanusitvany szama (IECEX)

IECEXITA14.0013X

Tanusitvany szama (ATEX)

TUEV14ATEX7606X

Altalanos informaciok

1 pozicié a hazban

Nyomdégomb - zold

2 pozicié a hazban

Nyomdégomb - piros

3 pozicié a hazban

Nyomdégomb - zold

Erintkez6 kivitele

3 nyitéérintkezé, 3
zaréérintkez6

Uzemi fesziiltség, max.

400V

Uzemi aram 40 °C-on, max. kdrnyezeti
hémérséklet

1,6 mm2-T6 10A, 1,6
mm2-T5 16 A, 2,5 mm?2 -
T6 16 A

Uzemi aram 55 °C-on, max. kornyezeti 1,5 mm2-T4 16 A, 1,5 Aktuatorok Nyomdégomb
hémérséklet mm2-T5 10 A, 2,5 mm?2-

T5 16 A
Aktuator szine z6ld, piros Furatok, B oldal 1xM25
Fedél kiegészit Mb hatszogletli nemesacél  Vezérlé- és kijelzéelemek tomitéanyaga EPDM

csavar horonnyal és 10

mm kulcstavval
Haz tomitésének anyaga Szilikon (VMQ) Fedélcsavarok nyomatéka 2.5 Nm
Foldelécsap nyomatéka 7.5 Nm Kilsé foldelés M6 foldelécsapok,

rozsdamentes acél

Bels6 foldelés

M6 x 10 foldelécsapok,
rdhegesztett fedél,
rozsdamentes acél

Tomszelence

VG M25 EXE MS

Jelolés

12GExdellCT  Gb, Il 2
D Ex tb lIC T*°C Db

Tomszelence rogzitési tartomany, max.

18 mm
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Miszaki adatok

Tomszelence rogzitési tartomanya, min.
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10 mm

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2

finomsodratu, max.

Felszerelés tipusa

Falra szerelés

Fellleti minéség

Tiukorpolirozott

Referencia termék KLIPPON STB 2.1 SS Utésallésag 7 joule a kovetkez6 szerint:
IEC60079-0

Hémérsékleti osztalyok T4,T5,T6 Alapanyag Nemesacél 1.4404 (316
L)

Anyagadatok

Fellileti minéség Tukorpolirozott Alapanyag Nemesacél 1.4404 (316
L)

Altalanos adatok

Szin Natur Védelmi osztaly IP54, IP66

Szinskala (hasonlo) Not specified

Haz

Alapanyag Nemesacél 1.4404 (316 Furatok, B oldal 1xM25

L)

Standard jellemzék

Valtozat Ex-jévahagyassal ellatott Referencia termék KLIPPON STB 2.1 SS
hazak vezérlé és kijelzé
elemekkel
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002503 ETIM 9.0 EC002503
ETIM 10.0 EC002503 ECLASS 14.0 27-18-05-02
ECLASS 15.0 27-18-05-02

A létrehozas datuma 30.01.2026 03:19:49 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1002730000
https://eshop.weidmueller.com/p/1002730000

Weidmiiller 3t

KL'PPON CS STB 2. 1'6 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m www.weidmueller.com

B
g - Klippon CS POK 122209 - 4 - LrBmprLgBmpg
=
, W@ Actuaiting
I Psl3

and illuminating elements

B:Button

1 llluminated buttom
:Lamp

®

©

: Key
: Positions of the switch

m;
c

g

r: Re

e: Emergency Stop
p: Push

ke

3

Drilling design

e en
— \ e Range
= \ POK (Polyester)
B K (Aluminium)
156 STB (Stainless Steel)
sustiisss
A 175 | e R e Product Name

Control Station

Brand Name
Klippon*

A létrehozas datuma 30.01.2026 03:19:49 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 4



